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Eppen annyira megbizhat6, mint a kiprobalt és bevizsgalt

eredeti, innovacios részletekkel:

A BLZ 5.00HC csatlakozéhtively BLF 5.00HC PUSH

IN valtozata Uj csatlakozérendszert kinal és sokkal

kompaktabb kialakitast. A Weidmiiller innovativ

PUSH IN rugos csatlakozéja Gj irdnyt mutat, nem

igényel szerszamot az egyszer(ien elvégezhetd vezeték

bekotéshez. HC = nagyaramu

A sokoldalisag értelmében a BLF 5.00HC pontosan

ugyanannyit kindl, mint a régebbi valtozatok:

* a harom kivezetési irany Onnek a megszokott tervezési
rugalmasséagot kinalja az alkalmazasaihoz

* négy karima valtozat, benne a szabadalmaztatott
kioldo retesszel, lehetévé teszi a reteszeld kialakitast a
felhasznalé kovetelményei alapjan

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
5.00 mm, Pdlusszam: 10, 90°, PUSH IN
aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Rendelési szam 1979350000
Tipus BLF 5.00HC/10/90 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248674558
Qty. 36 Darab
Termékadatok IEC: 400V /24 A /0.2-2.5mm?2
UL: 300V / 185 A/ AWG 26 - AWG 12
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 26.2 mm Mélység (coll) 1.0315 inch
Magassag 20.8 mm Magassag (coll) 0.8189 inch
Szélesség 50 mm Szélesség (coll) 1.9685 inch
Netté tomeg 2153¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

0,678 kg CO2 eq.

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

- sorozat BL/SL 5.00
Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Raszter inch-ben (P) 0.197 " Vezeték kimeneti irany 90°
Pélusszam 10 L1, mm 45.00 mm
L1, inch 1.773" Sorok szdma 1
Erintkezsorok szama 1 Névleges keresztmetszet 2.5 mm?

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel torténd
megérintéstél védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10
nem dugaszolva

Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas b mQ

Kédolhato Igen Csupaszolasi hossz 10 mm

Csavarhuzé éle 0,6 x3,5 Csavarhuzé éle, standard DIN 5264

Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/polus, max. 7N

Huazoéeré / polus, max. 55N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport lla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 200 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet énozott Dugaszolhaté csatlakozas 4...8 ym Sn hot-dip tinned
rétegszerkezete

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70 °C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 24 A

oc)
Névleges aram, maximalis polusszam 19 A Névleges aram, min. pélusszam 21A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis p6lusszam 16.6 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a 1ll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziltség a ll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kv Rovid idejl hatardram ellenallas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 348.00 mm
VPE szélesség 137.00 mm VPE magasséag 31.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 3.31 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?

Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2

46228 pt 4, min.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 2.5 mm?

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.5 mm?

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 82,8 mm x 2,0 mm

Rogzithet6 vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2

érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/16 OR
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghuvely HO0,5/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2

érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/16 W
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

T mm?2

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghively

H1,0/16D R

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm
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Ajanlott érvéghiively H1,0/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/10
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/16 R
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H2,5/10

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kils6é atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 26
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 18.5 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a

tandsitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartossaga Standard IEC 61984 szabvany, 6.2 és 7.3.2 / 10.08
szakasz, minta az IEC 60068-2-70 / 12.95
szabvany szerint
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, raszter,
anyagtipus, datum éra
Kiértékelés elérhet6
Teszt tartéssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem Standard IEC 61984 szabvany, 6.3 és 6.9.1 / 10.08
felcserélheték) szakasz, IEC 60512-13-5 / 02.06
Teszt 180°kal elforditva kédoldelemekkel
Kiértékelés atadva
Teszt szemrevételezéses ellenérzés
Kiértékelés atadva
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard IEC 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz,

IEC 60947-1 szabvany, 8.2.4.56.1 / 06.07

szakasz
Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és t6mor, 0,2 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 0,2 mm?2
keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

tomor, 2,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 2,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/19

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 14/1

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen
meglazuldsanak vizsgalata

Standard

IEC 60999-1 szabvany, 9.4 / 11.99 szakasz

Kovetelmény

0.2 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

AWG 26/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Vezet6 tipusa és

keresztmetszete

HO5V-K0.5

Kiértékelés
Kovetelmény
Vezeték tipusa

atadva

0.7 kg
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U2.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K2.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva

Kihuzasi vizsgalat

Standard

IEC 60999-1 szabvany, 9.5 / 11.99 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-K0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

250N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U2.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K2.5

AWG 14/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

The test point can only be used as potential-pickup point.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

A létrehozas datuma 04.01.2026 05:59:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG



Weidmiiller 3t

BLF 5.00HC/1 0/90 SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
m www.weidmueller.com
Product image Dimensional drawing

L1+P

IS T==

T TITH]
g

MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

Paratlan funkcionalitasRendkiviili rezgésallésag

A termék elényei A termék elényei

\/

Paratlan funkcionalitdsRendkiviili rezgésallésag Teljes kord biztonsdgNemesacél kalickas haz

A létrehozas datuma 04.01.2026 05:59:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 7



Weidmiiller 3t

BLF 5.00HC/1 0/90 SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

A termék elonyei A termék eldnyei

Koltséghatékony vezetékezésGyors és intuitiv Szerszam nélkiili csatlakoztatasTobbféle
felerdsitési lehetéség
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhizoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizé
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X200 Valtozat

Rendelési 9010110000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248300754
Qty. 18T
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Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T
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SL 5.00/135

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

17 A(IEC) / 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.00/10/135 3.2SN OR...  Valtozat
Rendelési 1630330000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 135°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190203757 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.00/135B

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17 A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.00/10/135B 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1630560000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190203986 10, 135°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SL 5.00/180

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hullamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC)/ 15 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.00/10/180 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1581400000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190041045 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST
SL 5.00/180B

"

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdécsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.00/10/180B 3.2SN O...  Valtozat
Rendelési 1581860000 NYAK dugaszold csatlakoz, tis érintkezésor, llleszkedik a
szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190079208 10, 180°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SL 5.00/90
Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.
« 400V (IEC) / 300 V (UL)
* 18 A(IEC) / 15 A(UL)
Altalanos rendelési adatok
Tipus SL5.00/10/90 3.2SNOR ...  Valtozat
Rendelési 1571210000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190068325 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz
Qty. 50 ST
Tipus SL 5.00/10/90 4.5SN BK ... Valtozat
Rendelési 1626060000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4008190197360 hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST
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SL 5.00/90B

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.00/10/90B 3.2SN OR...  Valtozat
Rendelési 1580940000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190105426 10, 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm, dénozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz

SLD 5.00/180G

2-soros tls érintkezésor parhuzamos tiiske elrendezéssel.
A forrasztécsucs hossza hullamforrasztdshoz optimalizalt.
A tls érintkezésorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 11 A(IEC)/ 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.00/20/180G 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1614890000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190039783 hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, narancsséarga, Doboz

Qty. 20 ST
SLD 5.00/90G

2-soros tUs érintkezésor parhuzamos tiiske elrendezéssel.
A forrasztécsucs hossza hullamforrasztashoz optimalizalt.
A tls érintkezésorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 11 A(IEC)/ 10 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.00/20/90G 3.2 SN ...  Valtozat

Rendelési 1614430000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pdlusszam: 20, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190030476 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

SL-SMT 5.00HC/180 Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.00HC/10/180 3.... Valtozat
Rendelési 1841000000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248351893 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SL-SMT 5.00HC/180G Box

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.00HC/10/180G 3... Valtozat
Rendelési 1841240000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248352135 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST
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SL-SMT 5.00HC/90 Box

%

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6, 90°%-os tls érintkezésor Dobozban vagy szalagon.
Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/10/90 3.2...  Valtozat

Rendelési 1839970000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248350711 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SL-SMT 5.00HC/90G Box

“@

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/10/90G 1... Valtozat

Rendelési 1797160000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248237944 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL-SMT 5.00HC/10/90G 3.... Valtozat

Rendelési 1840200000 NYAK dugaszold csatlakoz, tus érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248350940 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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