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A ConCept-CSB modul dupla kivitell és két modulhelyet
foglal a ConCept modulkeretben. A ConCept-CSB

modul egy modulhordozdbdl all, ami két érintkezStartot
képes magaba foglalni. Az érintkezétartd ontott cink-
oOtvozetbdl van legyartva, ami kivalé arnyékolasi
képességeket biztosit. A sajtolhatd érintkezdk el vannak
szigetelve az érintkez6tartotél és egy miianyag betétbe
vannak beszerelve. Sokféle pélusszam - 1,4 és 8
poélusu - elérhetd az alkalmazasok széles korével vald
kompatibilitas biztositdsdhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szdm 1983790000

Tipus HDC CM BUS SV M4 CT

GTIN (EAN) 4032248688937

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 18.56 mm Mélység (coll) 0.7283 inch
Magassag 47.5 mm Magassag (coll) 1.8701 inch
Szélesség 13.5 mm Szélesség (coll) 0.5315 inch
Hossz 18.56 mm Hossz, inch 0.7283 inch
Nett6 tomeg 245¢g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..70°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
ConCept Pneumatikus modul
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szin Eziistsziirke
Méret
Szélesség 13.5 mm Alap teljes hossza 18.56 mm
Dugé magassaga 47.5 mm
Altalanos adatok
Poélusszam 4 Csatlakozas tipusa Krimpelheté csatlakozas
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Térfogati ellenallas <4 mQ
Szin Ezistsziirke Dugaszolasi ciklusok =500
Tipus Erintkez6 Alapanyag Cink, Polikarbonat
Sorozat ConCept modul Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 50V
Névleges |lokéfesziiltség (DIN EN 61984)0.8 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 10A
Halogénmentes false Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint
Valtozat
Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
csatlakozas
Térfogati ellendllas <4 mQ Alapanyag Cink, Polikarbonat

A létrehozas datuma 03.01.2026 06:43:01 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

HDC CM BUS SV M4 CT

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Crimping tools

Krimpel6 szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat
Rendelési 9018490000
szam

GTIN (EAN) 4008190884598
Qty. 18T

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 4mm?2, W-
krimp

Erintkezo kiszerel6 szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.

l

Altalanos rendelési adatok

Tipus REMOVAL TOOL HD Valtozat
Rendelési 1866730000
szam

GTIN (EAN) 4032248437054
Qty. 18T

Szerszamok, Erintkezékioldo szerszam

Krimpelhetd érintkezék, HD

) A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
N e mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé

o kozott, ami egyszerre biztonsdgos és megbizhaté. Az
e il s v ol

optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korrozidallo.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Viltozat

Rendelési 1651520000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400194 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO.5AG Valtozat

Rendelési 1651530000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400200 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Valtozat

Rendelési 1601750000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4008190134280

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM1.5AG Valtozat

Rendelési 1651550000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugé, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400224 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM2.5AG Valtozat

Rendelési 1651560000 Ipari nehézcsatlakozék, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400231 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Viltozat

Rendelési 1651620000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400293 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO.5AU Valtozat

Rendelési 1651630000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400309 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Valtozat

Rendelési 1651640000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4008190400316

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM1.5AU Valtozat

Rendelési 1651650000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400323 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM2.5AU Valtozat

Rendelési 1651660000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400330 Rézotvozet

Qty. 100 ST
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