HDC CFM 16 5F

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

\/noupum

A massziv CR16 modulkeretek polikarbonatbdl vagy cink-
présontvénybdl lehetnek.

A keretek ugy vannak kialakitva, hogy 5 kiilonallé vagy a
megfelelé dupla kiviteld modulok szerelheték be. A CR16
keretek ugy vannak kialakitva, hogy illeszkedjenek a 6-es
méretl hazakhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, HDC-betét, ConCept keret
Rendelési szdm 1983880000

Tipus HDC CFM 16 5F

GTIN (EAN) 4032248689019

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
]

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E92202

Méretek és tomegek

Mélység 84.5 mm Mélység (coll) 3.3268 inch

Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch

Szélesség 34 mm Szélesség (coll) 1.3386 inch

Nett6é tomeg 90.5¢g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

ConCept Pneumatikus modul

Szin Eziistsziirke

Méret

Szélesség 34 mm Alap teljes hossza 84.5 mm

Aljzat magassaga 35 mm

Altalanos adatok

Meghuzasi nyomaték 0.5 Nm Telepitési szerkezeti méret 6

Szin Ezlstsziirke PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm
nyomatéka

Tipus Hively PE-csatlakozas min. meghuzasi 0.5 Nm
nyomatéka

Alapanyag Cink présontvény Sorozat ConCept keret

Halogénmentes false Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint

BG 6

PE csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm

nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi
nyomatéka

0.5 Nm
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Valtozat

Telepitési szerkezeti méret 6 Alapanyag Cink présontvény
BG 6

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Modulkiszerel6 szerszam

il

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller sajtolé (krimpeld) szerszamok, érintés
nélkili szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat
kinalja.

Tipus HDC-DW-MOD
Rendelési 1688200000
szam

GTIN (EAN) 4008190857189
Qty. 18T

Valtozat

Szerszam egyéb, Erintkezékioldd szerszam

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.6X3.5X100
Rendelési 9008390000
szdm

GTIN (EAN) 4032248056354
Qty. 18T

Valtozat

Csavarhuzo, Csavarhizo

Tipus SDS 0.6X3.5X100
Rendelési 9008330000
szam

GTIN (EAN) 4032248056286
Qty. 1ST

Valtozat

Csavarhuzoé, Csavarhizé
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