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Product image

A kép illusztracio
Altalanos rendelési adatok

Valtozat TERMSERIES, Relé, Erintkez6k szama: 2,
Valtdérintkezé AgNi, Névleges vezérléfesziiltség:
110 V DC, Folytonos 4aram: 8 A, Dugaszolhat6
csatlakozas, Ellen6rz6 gomb elérhetd: No

Rendelési szam 1989050000
Tipus RCL424110T
GTIN (EAN) 4050118383102
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E302101
Méretek és tomegek
Mélység 15.7 mm Mélység (coll) 0.6181 inch
Magassag 29 mm Magassag (coll) 1.1417 inch
Szélesség 12.7 mm Szélesség (coll) 0.5 inch
Nett6 tomeg 13.3¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..85 °C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
UL névleges adatok
Tanusitvany szdma (cURus) E302101
vezérl6 oldal
Névleges vezérléfesziiltség 110V DC Névleges teljesitmény 480 mW
Tekercsellenallasa 252000+ 10% Allapotjelzé Nem
Terhelés oldal
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 8 A
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Bekapcsolasi aram 15A/4s
terhelésnél
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 2000 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 192W @24V
max. max.
Bekapcsolasi késleltetés <=8 ms Kikapcsolasi késleltetés <6 ms
Erintkezé tipusa 2 CO contact (AgNi) Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@24V,10mA @ 12

V,100mA @5V
Altalanos adatok
Ellen6rz6 gomb elérhetd No Mechanical switch position indicator Nem
Szin Attetsz6
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 400V Szennyezés sulyosséga 3
Tulfeszliltség kategdria 1l Kaszout és hézag, bemenet - kimenet 2 10 mm
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b kVeff / Tmin

Szomszédos érintkez6k atutési

szilardsaga

2,5 KVeff / 1 min.

Nyitott érintkezd atitési szildrdsaga

1 kVeff / 1 min

Lokéfesziiltség

4 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly

IP40 (bedugaszolt
allapotban)

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok IEC 61810-1 Tanusitvany szama (cURus) E302101
Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhaté csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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