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Product image

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhaté

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
Rendelési szdm 1991870000

Tipus ATPG 10 MI-R

GTIN (EAN) 4050118376678

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 51 mm Meélység (coll) 2.0079 inch
Magassag 18.56 mm Magassag (coll) 0.7283 inch
Szélesség 9.9 mm Szélesség (coll) 0.3898 inch
Nett6 tomeg 3.6b¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin fekete

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 1
Potencialok szdma szintenként 1 PE-csatlakozés Nem
Kiegészité miiszaki adatok

Bepattinthaté csapokkal Igen Nyitott oldala zart
Méretek

Raszter mm-ben (P) 9.90 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1.5 mm? Névleges fesziiltség 250V
Névleges DC fesziiltség 250V Névleges aram 0.2A
Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ Névleges lokéfesziiltség 2,5 kv
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W Szennyezés sulyossaga 2

x szerint

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 6 mm

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama
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Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1T mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghuvelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Poélusszam 1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002555 ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555 ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04
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A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
‘ vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
1 elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
| szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
‘ tartalmaz.
_ , Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
o ] konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
i kaphato.
] * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
‘ * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850

Qty. 800 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

AT : vezetékhez és dugaslzolhatc') csatlakozc')ho_z, vf':\l_am"in_t

S elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid
0 o szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is
] i e i i tartalmaz.
T P Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

|
\
|
,‘ konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
L kaphaté.
] * Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka
| * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték
» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC SDR Valtozat

Rendelési 1856750000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248400867

Qty. 160 ST
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Plus

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

kaphato.
¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

Tipus DEK 5/8 PLUS MC NE WS Véltozat
Rendelési 1046350000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
sz&dm Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4032248782055
Oty. 800 ST
Egyedi felirat
: A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
W: vezetékhez és dugaslzolhatc') csatlakozc')ho_z, vf':\l_am"in_t
e elgktronlkus szelrelvenyekr}ez.’A l:endszer idealis ro_vu_;! o
RS RRRE szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
R tartalmaz.
R o o e Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
[ e T konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
|
|
|

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték

» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 1046370000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782079

Qty. 160 ST
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: A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
‘ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
‘ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
: csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
| tobbsoros szoveget is.
| A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
‘ koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/8 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1905950000 WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248528103

Qty. 420 ST

Egyedi felirat

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

B koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatok. A nagy jelol6feliiletek nem
S e csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
PR tobbsoros szbveget is.

B A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
o karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

EEERLELEEEEE

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/8 PLUS MC SDR Viltozat

Rendelési 1906030000 WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248528196

Qty. 84 ST
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DEK 5/8

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK 5/8 MM WS Véltozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392012
Qty. 500 ST
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