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Konfekcionalt IE kabelek

Altalanos rendelési adatok

Véltozat USB-kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
Rendelési szdm 1993550030

Tipus IE-USB-A-A-3.0M

GTIN (EAN) 4050118378566

Qty. 1 Darab

b’

RoHS

\/cumpum
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https://eshop.weidmueller.com/p/1993550030

IE-USB-A-A-3.0M

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Hossz 3m Hossz, inch 118.1102 inch
Nett6 tomeg 58g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -15 °C...80
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Kabel miiszaki adatai
Kopeny szine fekete
Altalanos miiszaki adatok
Erintkezd feliilet Arany a nikkel felett
Dugd, bal
Csatlakozo, bal USB A, IP20, dugoés
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolt
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb USB A, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Muanyag,
arnyékolt
Kabel szerkezet
Kopenyatméré 4.5 mm Kopeny szine fekete
Keresztmetszet 2*AWG28 + 2" AWG24 Kopenyatmérd, max. 4.7 mm
Kopenyatmérd, min. 4.3 mm Kopeny anyaga PVC
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001408 ETIM 9.0 EC001408
ETIM 10.0 EC001408 ECLASS 14.0 27-06-01-06
ECLASS 15.0 27-06-01-06
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