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A HQ sorozatok - nagy tudas kompakt kialakitdsban. A
villamos jelleggorbék magukért beszélnek.

A vezeték csatlakozas szintjét sajtold csatlakozashoz
terveztliik meg. A bevalt sajtolé csatlakozét mar évtizedek
6ta hasznaljak. A sajtolt csatlakozdék nem tartoznak a
betétek szallitasi terjedelmébe.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Hiively, 400 V, 10 A, Pdlusszam: 12,
Krimpelheté csatlakozas, Telepitési szerkezeti
méret: 1

Rendelési szam 1993820000

Tipus HDCHQ 12 FC

GTIN (EAN) 4050118378924

Qty. 10 Darab

RoHS

Vnmrum
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 21 mm Mélység (coll) 0.8268 inch
Magassag 42.8 mm Magassag (coll) 1.685 inch
Szélesség 21 mm Szélesség (coll) 0.8268 inch
Nett6 tomeg 129

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Vegyszerallésag

Anyag Aceton
Vegyszerall6sag Ellenallo

Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszeralldsag Ellenallo

Anyag Petroleum
Vegyszeralldsag Ellenallo

Anyag Dizelolaj
Vegyszerallosag Ellenallé

Anyag
Vegyszerallésag
Anyag

Ecetsav, koncentralt
Feltételesen ellenalld
Kalium-hidroxid

Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Metanol
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Motorolaj
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Lug, higitott

Vegyszeralldsag

Feltételesen ellenalld

Anyag

Hidrokloérfluor-szénhidrogének

Vegyszerall6sag

Feltételesen ellenalld

Anyag

Kiltéri hasznalat

Vegyszeralldsag

Feltételesen ellenalld

Meéret

Szélesség 21 mm

Altalanos adatok

Po6lusszam 12 Dugaszolasi ciklusok, eziist =500

Dugaszolasi ciklusok, arany =500 Csatlakozas tipusa Krimpelhetdé csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Szin fekete Szigetel6anyag PA GF
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Tipus Huvely Szennyezés sulyossaga 3
Sorozat HQ Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 400V
Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 61984)6 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 10A
Halogénmentes false Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint
BG 1 Jelérintkez6k szdma 12
Jelérintkezd, tipus HD Védelmi osztaly IP65 hozza tartozé héazzal

PE csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas PE-csatlakozds max. meghuzasi 0.7 Nm
nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi 0.5 Nm

nyomatéka

Valtozat

Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Telepitési szerkezeti méret 1

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2

finomsodratu, max. finomsodratud, min.

Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?

BG 1

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05

ECLASS 9,1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05

ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05

ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05

ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Krimpelheto érintkezék, HD

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és

R e mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
. kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhato. Az
#‘ . e B . Ve 7 7 7 7 7 - s 7 7
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.
R s ) e
—T

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Valtozat

Rendelési 1651570000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400248 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Valtozat

Rendelési 1651670000 Ipari nehézcsatlakozék, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400347 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.5AG Valtozat

Rendelési 1651580000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Huvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400255 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.5AU Valtozat

Rendelési 1651680000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400354 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AG Valtozat

Rendelési 1601760000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190158354 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Valtozat

Rendelési 1651690000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400361 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM1.5AG Valtozat

Rendelési 1651600000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400279 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM1.5AU Valtozat

Rendelési 1651700000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Huiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400378 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST
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