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A RockStar® A HighPower hazak nagyszilardsagu
aluminium présontvénybdl késziilnek, és a folyamatos
optimalizalasnak kdszonhetéen kimagaslé védelmet
nyujtanak a szigoru kornyezeti koriilmények ellen.

A sokrészes haz a felhasznaldnak lehetéséget ad a
folyamatok feliilvizsgalatara le az utolso Iépésig a
munkafolyamatban.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2001720000

Tipus HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN) 4050118384291

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 228 mm Meélység (coll) 8.9764 inch
Magassag 260 mm Magassag (coll) 10.2362 inch
Szélesség 183 mm Szélesség (coll) 7.2047 inch
Hossz 228 mm Hossz, inch 8.9764 inch
Nett6 tomeg 3769.92 ¢

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..120°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Po6lusszam 0 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Haz kivitele Haz alsérész UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Szin fekete, fekete (RAL 9005- Haz f6 anyaga aluminium présontvény

hoz hasonld)

PE-csatlakozas max. meghuzasi 171 Nm Fellleti minéség Porbevonatos

nyomatéka

Tipus Felépités (aljzat) PE-csatlakozas min. meghuzasi 11 Nm
nyomatéka

Alapanyag aluminium présontvény Sorozat HighPower

Névleges fesziiltség (DIN EN 6 1984) oV Halogénmentes false

ENT héazak Igen Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva

Verzio

Fedél burkolat nélkal Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Haz kivitele Haz alsérész Rogzitérendszer kivitele Rogzit6é kengyeles
csatlakozas

Kivitel egyenes Kabelbevezetés Nem

Tipus Felépités (aljzat) Tomités Szilikongumi

Szin (RAL) RAL 9011, RAL 9005

Altalanos adatok

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Felileti min6éség Porbevonatos

Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva Sorozat HighPower

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A tervezett izemeléstdl fliggéen belséleg generalt fesziiltségek szuperponalhatnak az tizemi
fesziiltségre és tartalmazhatnak megfelel6 csticsokat. Rendkiviil fontos annak biztositasa, hogy
ezek a csucsfesziiltségek ne haladjak meg a névleges fesziiltséget. E specifikacion kivil es6é

alkalmazasokra vonatkozéan vegye fel vellink a kapcsolatot.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002641 ETIM 9.0 EC002641
ETIM 10.0 EC002641 ECLASS 14.0 27-44-03-06
ECLASS 15.0 27-44-03-06
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s, 300ne

A kapcsolatok és a szigetel6 perselyek karosodasanak
elkeriilése érdekében ajanlatos rogziteni a kabelt.
A megfelel§ tavolsagok az aldbbi rajzon lathatok.

A kabelrogzités nem tartozik a széllitas korébe.
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