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A DC/DC atalakité kompenzalja a fesziiltség-
ingadozasokat, amelyek nem szabdlyozott tApegységeknél
vagy hosszu kabeleknél fordulnak el6. Galvanikus
levalasztassal és a foldeléstél mentes rendszerek lIl.
osztalyu védelmével a DC/DC atalakitd kiilondsen
alkalmas fliggetlen tapellaté rendszerekben valo
hasznalatra. A helytakarékos modul optimalisan tudja a
fesziiltségszinteket atalakitani, atlag feletti teljesitményt,
atfogod biztonsagi funkcidkat és akar 95%-os nagy
hatékonysagot kinal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat DC/DC converter
Rendelési szdm 2001800000

Tipus PRO DCDC 120W 24V 5A
GTIN (EAN) 4050118383836

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok P LT e L e,
‘tams) O s 52" (=)
.| L LISTED b OMY
(VT RITL] LISTED rormazioc.cipe
.||..',._1_ Type
TUV  Approved
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E258476
Tanusitvany szama (EAC) E470829
Meéretek és tomegek
Mélység 120 mm Mélység (coll) 4.7244 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Nettd tdmeg 656 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..85 °C Uzemi hémérséklet -25°C..70°C
Péaratartalom izemi hémérsékleten 5...95% péralecsapédas Inditas 2-40°C

nem megengedett

Paratartalom

5...95% paralecsapodas
nem megengedett

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢c8-3558¢716666d
Bemenet

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

Javasolt tartalék biztositék

10 A, kar. B megszakito,
10 A, kar. C megszakito

Névleges bemend fesziiltség 24V DC Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas

Bemeneti biztositék (belsd) Igen DC bemend fesziiltség tartomany 14...32 V (izem kodzben),
18...32 V (lizembe
helyezés)

Bekapcsolasi aram Max. 10 A Talaramvédelem Igen

Névleges dramfelvétel 130.4 VA

Kimenet

Kimend teljesitmény 120 W

Csatlakozérendszer
Névleges kimend fesziiltség

Csavaros csatlakozas
24VDC£t1%

Maradék hulldmosséag, cslcsértékek

< 20 mVPP @teljes terhelés

Parhuzamos csatlakozasi opcio

Igen, max. b (diddamodul nélkiil)

Tulterhelésvédelem Igen
Kimené fesziiltség, max. 295V
Kimend fesziiltség, min. 225V
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Kimend aram, max.

6 A

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Kimend feszlltség, megjegyzés

(az ellils6 potenciométerrel allithato)

Névleges kimeneti aram U eseténnévl.

5A@60°C

Kimend aram

5A

Kapacitiv terhelés

nem korlatozott

Haloézati kimaradas athidalasi idé Haloézati kimaradas athidalasi ideje min. 10 ms
Bemenet fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 24V
Kimeneti &ramerdsség bA
Kimeneti fesziiltség 24V
Zaroiranyu fesziiltség elleni védelem Igen
Folytonos kimend aram U-nalNévleges 5 A @ 40°C,6 A @ 45°C, 3,75 A@ 70°C
DCL - peak load reserve Boost duration 5s
Multiple of the rated current 150 %
Boost duration 200 ms
Multiple of the rated current 200 %
Boost duration 100 ms
Multiple of the rated current 300 %
Boost duration 50 ms
Multiple of the rated current 400 %
Boost duration 20 ms
Multiple of the rated current 600 %
Felfutasi id6é <9 ms (Uout: 10%...90%)
Altalanos adatok
Hatasfok tip. 92 % Paratartalom 5...95% péralecsapodas
nem megengedett
Védelmi osztaly IP20 Tulfeszlltség kategdria 11}

Felszerelési pozicio, telepitési
figyelmeztetés

Vizszintes a TS35
szerel6sinen. 50 mm
szabad hely feliil &amp,
alul a leveg6aramlashoz.
Kozvetleniil, rés nélkal
egymas mellé szerelheték.,
50 mm szabad hely alul és
felll a levegéaramlashoz,
kozvetlendl, rés nélkil
egymas mellé szerelhetdk,
TS 35 tartésinen, 50 mm
hézag a szabadleveg6-
ellatas felett és alatt.,
Horizontal on DIN rail

TS 35, top and bottom

50 mm clearance for

free air flow, 10 mm
clearance to neighbouring
active subassemblies

with full load, 5 mm with
passive neighbouring
subassemblies, direct row
mounting with 90% rated

Haz kiviteli valtozat

Fém, korrézidallo

load
Terheléstol érkezé visszfesziiltségek 33..34VDC Aramkorlatozas 150% lout
elleni védelem
Szomszédos Nem Max. megeng. paratartalom (lizemi) 5 %...95 % relativ

paratartalom

Teljesitményveszteség, Uresjarati 2W Bepattinthato 1ab fém
Rovidzarlat-védelem Igen Teljesitményveszteség, névleges terhelés11 W
Tualmelegedéssel szembeni védelem Igen
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ENT / iités / vibracio

Halbzati fesziiltség felharmonikus Az EN 6 1000-3-2 szerint

aramainak korlatozasa
Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly
megfeleléen

Utésallosag, IEC 60068-2-27 30g minden irdnyban

EN 61000-4-2 (ESD), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN6 1000-4-3 (HF field),
EN 61000-6-1:2019,

EN 61000-6-2:2019,

EN 61000-6-3, EN
61000-6-4, EN 565032, EN

Zavart(irés-vizsgalat a kov. szerint:

55035
Rezgésallésag, IEC 60068-2-6 2,3 g (15 Hz&hellip; 150
Hz)
Szigetelések koordinalasa
Tulfeszlltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2
Védettségi osztaly [} Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 1.5 kV
Szigetelési feszlltség, bemenet / fold 1.5 kV Szigetelési fesziiltség, kimenet / fold 0.5 kV

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektromos gépi berendezés EN60204 szerint

SELV az IEC 60950-1
szerint, PELV according to

Biztonsagi extra kis feszliltség

EN 60204-1
Biztonsag transzformatorok Az EN 61558-2-16 szerint
kapcsolélizem( tapegységekhez
Csatlakoztatasi adatok (bemenet)
Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 2 (+,-)
Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG
védelem max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil , 30 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
min. flexibilis (bement) max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.2 mm? Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 4 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm?2 Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm
Csatlakoztatasi adatok (kimenet)
Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 8(+/-/jel)
Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 14 AWG
védelem max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 2.5 mm?2
min.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.2 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm? Meghtzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm
Csatlakozasi adatok (jel)
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 3

A létrehozas datuma 29.12.2025 02:19:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



PRO DCDC 120W 24V 5A

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jeltovabbitas

Tranzisztorkimenet, pozitiv kapcsolasu

DC OK: Max. 20 mA,
rovidzarlatbiztos, | >

90%: Max. 20 mA,
rovidzarlatbiztos, Alacsony
UIN: Max. 20 mA,
rovidzarlatbiztos

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Derating curve

LED (Gr/YelRd)
gr = “DC OK”
Event Ye = “i>90%iy’| LED (Ye) | Transistor status outputs
Input Output_|Rd=“FAul T”_| “l ow u,” | DC OK [i>90% iy | 1ow uyy
Uy <14V, = OFF oN Low Low Low
1<90% Iy Gr ON High | Low | Low
Un= ‘f‘ 192V [T 50 % 1y, Ye. ON High High Low
) U<204V Rd ON Low Low. Low
1<90% Iy Gr OFF High | Low | High
Uy>192V  [1>90%1y Yo OFF High | High | High
U<204V Rd OFF Low Low | High

Gr = grin / green / verte / verde / verde / verde | £33

Ye = gelb/ yellow / jaune / giallo / amarillo / amarelo / £,

Rd = rot / red / rouge / rosso / rojo / vermelho / I,

*1) wahrend des Betriebes / during operations / en cours de fonctionnement / durante Fesercizio /
durante el servicio / durante a operagao / ETITHEH

Signal states

100

75

50

25

Nominal output voltage [%]

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Nominal output current [%]

Ul characteristic curve

o DC g
- 00— _
———o DC OK
DC m—m—— 1>90 % I
——o Low U,

Switching symbol
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Tartozékok
Végbak
o, 4 '?ﬁf'd%%& A Weidmiiller te’r_n’wékvéllasztélféban va’nnak’ végb:alfok,
W’ 7 SRS amelyek garantaljak az allandd, megbizhato rogzitést
e R il il e
\ 1y, X a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.

Altalanos rendelési adatok

Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus WEW 35/1 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1478990000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118286892

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C
szdm

GTIN (EAN) 4050118286779

Qty. 50 ST

Csillagfejii csavarhuzo, Pozidrive

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelésl csavarhuzo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

SDIK PZ1 SL
1274730000

4050118073225

18T

Véltozat

Csavarhuzoé, Csavarhizé
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Lapos csavarhizé

D

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SL 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 1274660000 Csavarhlzo, Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118072631

Qty. 18T

BLZP 5.08HC/180 SN

Altalanos rendelési adatok

Hivelyes dugd hizokengyeles csavaros csatlakozassal,
egyenes (180°-o0s) kivezetési irannyal. A hiivelyes
csatlakozok helyet biztositanak a feliratozashoz és kédolni
lehet 6ket. Peremes aljzattal vagy kioldé retesszel rogzitve.
Fel vannak szerelve integralt plusz/minusz csavarral, a
vezeték nem megfelelé behelyezése elleni védelemmel,
és nyitott huzékengyellel keriilnek szallitdsra. HC =
nagyaramu

Tipus BLZP 5.08HC/02/180 SN B... Valtozat

Rendelési 1943810000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617821 névleges csatlakozas, max.: 4 mm2, Doboz

Qty. 180 ST
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