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A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FrontCom, Single frame, Muanyag fedél, Lockable
with cabinet key

Rendelési szdm 2003140000

Tipus |IE-FC-SFP-CAB

GTIN (EAN) 4050118387001

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok L
‘Q" ~ a a x
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 27.5 mm Mélység (coll) 1.0827 inch
Magassag 134 mm Magassag (coll) 5.2756 inch
Szélesség 67 mm Szélesség (coll) 2.6378 inch
Falvastagsag, min. T mm Falvastagsag, max. 5 mm
Nett6 tomeg 343 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Telepitési hdmérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Terméktipus Single frame, Mianyag Védelmi osztaly IP65, zart allapotban
fedél, Lockable with
cabinet key
Véazkeret anyaga Cink présontvény Fedél anyaga Polikarbonat, PC
Altalanos szabvanyok
Tanusitvany sz. (DNV) TAA000022B
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Tartozékok FrontCom Vario-hoz

<+

Altalanos rendelési adatok
Tipus |E-FC-PWPC Valtozat
Rendelési 1450820000 FrontCom, Erintésvédelem, Single frame

szam
GTIN (EAN) 4050118255584
Qty. 18T

Ures, ragasztés hatoldal

Az SM egy MultiCard - jelclérendszer vezérl6- és

jelz6késziilékek feliratozasadhoz. A cimkék a tartokba

pattinthatdk, vagy a rajtuk talalhaté ontapadés félia

segitségével lehet felhelyezni 6ket. A PrintJet CONNECT

nyomtatdkkal vagy a plotterekkel testre szabott jelol6ket

lehet létrehozni.

¢ A felhasznaloé gyorsan eldéallithatja a szlikséges
cimkéket

* Nincs sziikség draga, szabvanyos cimkék tarolasara

* A PrintJet kopdasallé nyomtatasi minésége lehet6vé teszi
a gravirozas kivaltasat

* Extrém kovetelmények esetére ajanljuk az ETO SM
védofoliat

* A tartok a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique
22 mm vagy 30 mm atmérdéji nyomdégombjaihoz
hasznalhaték

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SM 27/18 K MC NE WS Valtozat

Rendelési 1707270000 SwitchMark, Készulékjelolék, 18 x 27 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4008190925116

Qty. 80 ST
Tipus SM 27/18 K MC NE SI Valtozat
Rendelési 1713760000 SwitchMark, Készulékjelolék, 18 x 27 mm, eziist

szdm
GTIN (EAN) 4008190331177
Qty. 80 ST
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Tipus SM 27/18 K MC NE GR Valtozat
Rendelési 1073340000 SwitchMark, Készuilékjelolék, 18 x 27 mm, sziirke

szdm
GTIN (EAN) 4032248831425
Qty. 80 ST

Ures

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonboz6 tipusok kaphatok.

, : Az elényok attekintése:

* altaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustdl fliggben,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Valtozat

Rendelési 1736181044 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd
szam

GTIN (EAN) 4008190985950

Qty. 200 ST

Lapos csavarhuzé

Hornyos csavarhizé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9009030000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
sz&m

GTIN (EAN) 4032248266944

Qty. 18T
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Pozidriv csillagfejii csavarhazé

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDK PZ1 Valtozat

Rendelési 9008530000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056521

Qty. 18T

Négyszogletes hasitébélyeg FrontCom-hoz

A Weidmiiller lyukasztészerszamai a legjobb eszkozok
arra, hogy nyildsokat vagjon az elektromos szekrényeibe!
* PG tomszelencék

* M tomszelencék

* Specidlis tomszelencék

Altalanos rendelési adatok

Tipus KOK 52 X 91 Valtozat
Rendelési 2008410000 Sheet holes
szdm

GTIN (EAN) 4050118394177

Qty. 18T

Szerszam

* Overpressure valve protects against overloading

¢ Cylinder head angled at 90°

¢ Angled head can be rotated through 360°

* Ergonomic handle springs back automatically

* The waste piece no longer becomes jammed thanks to
triple splitting

* Hydraulic punch made of high-strength aluminium
(approx. 40% weight saving)

* Service life greatly reduced when stainless steel sheets
are used

Not suitable for stainless steel!
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Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-KO-HAT Valtozat
Rendelési 1966810000 Sheet holes
szam

GTIN (EAN) 4032248659630

Qty. 18T
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