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ELS

Az ELS cimkék specidlis, nem ragasztés behelyezhetd
cimkék WKM kabeljel6l6khoz vagy csoportos
jelolétartékhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadé
poliészter nagyon j6 cimkeanyag és kivaléan olvashato. A
viztaszité WKM hiivelyekkel egyiitt hasznalva a megoldas
kiilonosen tartds kabel-azonositast kinal, még durva
kornyezetben is.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat ELS, Behelyezhet6 jel6ldk, 7 - 115 mm, 20 x 8
mm, fehér

Rendelési szdm 2005180000

Tipus ELS 8/20 MM WS

GTIN (EAN) 4050118389968

Qty. 3000 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.14 mm Meélység (coll) 0.0055 inch
Magassag 20 mm Magassag (coll) 0.7874 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nett6 tomeg 0.04 ¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures Valtozat halogénmentes

Szélesség 8 mm UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér Halogén Nem

Alapanyag Poliészter Nyomtatott karakterek nélkdal

kompatibilis nyomtatd THM MULTIMARK, THM Uzemi hémérsékleti tartomany -40..150 °C
MULTIMARK PLUS

Szam tekercsenként 3000

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 150 mm?2

Vezeték kiilsé atmérs, max. 115 mm Vezeték kiilsé atmérs, min. 7 mm

Vezeték kiilsé atm. 7-115 mm Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 150 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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WKM becsusztathato jelolélapokhoz

A WKM halogénmentes, atlatszé zsebe kivalé védelmet

nyujt a kornyezeti hatasok ellen. Az erés kabelkotozéses

rogzitésnek koszonhetéen szinte minden vezeték-

keresztmetszethez alkalmas.

Az elébnyomtatott cimkéket egyszertien be kell helyezni

a WKM tartdba, és a kengyellel rogziteni kell. A WKM

kabeljelol6k a megfelel6 megoldast jelentik a hatékony

helyszini jelolésre.Az On elényei a WKM kabeljel 516k

hasznélata esetén

* A papir és poliészter jelol6ket egyedileg lehet nyomtatni
a hagyomanyos irodai nyomtatékkal

* A robusztus kialakitas és a MultiCard ELS cimkék
kombinacidja maximalis védelmet nyujt a kornyezeti
hatasok ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus WKM 8/20 Viltozat

Rendelési 1753490000 WKM, Vezeték és kabeljelolék, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Vezeték- és
szam kabeljelolk, Attetszé

GTIN (EAN) 4032248010615

Qty. 50 ST

Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIBBON MM 110/360 SW Valtozat
Rendelési 2005070000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118390049

Qty. 18T

THM MULTIMARK

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalébarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK ROLLER 115 Valtozat
Rendelési 1357420000

szam

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalébarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Valtozat
Rendelési 2672590000

szam

GTIN (EAN) 4050118708097

Qty. 18T
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