WM 0/6 1.0-2.0 MM GE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Leszedhetetlen: WM

Zart, leszedhetetlen jelolSinket kiilon szerszamok nélkiil
is felszerelheti. A kdbeleket mindkét végén egyszerien
atdugja a menetes nyilasokon, miel6tt a huzalozast
rogzitené. Az anyag sajat fesziiltsége a jel6l6t a helyén
tartja. A WM jel6lék négy méretben kaphatok 0,25 mm?2-
t6l 16 mmz2-ig terjed6 vezeték-keresztmetszetekhez.
Minden méret haromféle cimkehosszat és két szint
tartalmaz. Ezzel a valogatassal elvégezhet6k a szekrény
vezetékeinek mindennapos feliratozasi feladatai.

A MultiMark el6nyei:

* Kompakt, gyakorlat-orientalt termékvéalaszték

¢ Gyors nyomtatas és felszerelés

¢ Csatlakozasok megbizhaté azonositasa

* Kivalé anyagtulajdonsagok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat WM, Vezeték és kabeljelolék, 1-2 mm, 17 x 3.5
mm, sarga

Rendelési szam 2006410000

Tipus WM 0/6 1.0-2.0 MM GE

GTIN (EAN) 4050118390438

Qty. 2000 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.5 mm Meélység (coll) 0.0197 inch
Magassag 17 mm Magassag (coll) 0.6693 inch
Szélesség 3.5 mm Szélesség (coll) 0.1378 inch
Nett6 tomeg 0.06g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 150 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatds tipusa ures Valtozat halogénmentes

Szélesség 3.5 mm UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga Halogén Nem

Alapanyag Poliészter Nyomtatott karakterek nélkal

Cimkemez6 mérete 7 x 3.5 mm kompatibilis nyomtato THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 0.75 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm? Vezeték kils6é atmérd, max. 2 mm

Vezeték kiilsé atmérs, min. T mm Szévegmezd szélessége 7 mm

Szévegmezd magassaga 2.5 mm Vezeték kiilsé atm. 1-2mm

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.5-0.75 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM 76/360 SW Valtozat
Rendelési 2005080000 Ink ribbon

szam
GTIN (EAN) 4050118389951
Qty. 18T

THM MULTIMARK

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Tipus MULTIMARK ROLLER 115 Valtozat

Rendelési 1357420000
szdm

GTIN (EAN) 4050118160314
Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtaték a h6nyomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivald minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Valtozat
Rendelési 2672590000

szam

GTIN (EAN) 4050118708097

Qty. 18T
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