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Teljesitménymérd modul

Teljesitményméré-modul 1 vagy 3 fazishoz, névleges
fesziiltség: max. 300 Veff

Ez a tApmodul egy- vagy haromfazisu aram- és
feszultségterhelések mérésére és feldolgozasara
szolgal, 300 Veff AC névleges fesziiltségig (a fazis- és
nullavezetéken). Legyen sz6 a meddd, a latszélagos,

a hatasos teljesitményrdl, energia fogyasztasrol,
harmonikus tartamrél, a fazisszogrél vagy mas villamos
paraméterekrél, a modul készen all ezek kozvetlen
mérésére és kiszamitasara. Paraméterek segitségével
azt is bedllithatja, hogy a kiilonb6z6 terepi buszok mely
feldolgozott adatokat tovabbitsak.

A teljesitménymérd modul az u-remote hasznalataval
egyszerlien integralhaté a meglévé automatizalasi
megoldasokba. Ha atalakitasra képes aram-méréjeladdkat
haszndl, még csak médositania sem kell az aktualis
rendszeren.

Az 1 A vagy b A erGsségl aramok kozvetlendil is
mérhetdk, az ennél magasabb értékekhez Dugaszolhaté
vagy atalakitdos Weidmiiller méréjeladok sziikségesek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

Remote I/0 module, IP20, 6-channel, Input, Power
measurement, PUSH IN connection

2007420000

Tipus UR20-3EM-230V-AC

GTIN (EAN) 4050118392777

Qty. 1 Darab

Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhet6 eddig: 2026-12-31T00:00:00+01:00

Alternativ termék

UR20-3EM-400V-AC-CT1A
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Tanusitvany szama (EAC) E223527
Méretek és tomegek
Mélység 76 mm Mélység (coll) 2.9921 inch
Magassag 120 mm Magasség (coll) 4.7244 inch
Szélesség 11.5 mm Szélesség (coll) 0.4528 inch
Rogzitési méret - magassag 128 mm Nett6 tomeg 90g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..+85°C Uzemi hémérséklet -20 °C...60 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

8,889 kg CO2 eq.

analég bemenetek

Szam 3 Szigetelés 1,5 kVeff.(bemenet /
rendszer)
Felbontas 16 bit per channel (internal  Névleges fesziiltség 300 Veff (L-N), 520 Veff (L-

24 bit)

L)

Frequency of the supply system 45...65 Hz Measurement accuracy 0.5% in relation to final
value (U / 1), 1% for the
calculated values

Connectable converter ratios 1.. 1000 Analysis of harmonic 31 (Blackmann-Harris

Window)

Measurement resistance (shunt)

Sampling rate of current measurement
Category for voltage measurements

4 mQ (atb A), 20 mQ (at
1A)

3,300 samples/s

CATII (IEC 61010 Part 1)

Nominal peak voltage

Névleges terhelési kapacitas
Measurement method

4 kV

0..1TA/0.5AAC
High Resolution

Delta Sigma (current
measurement in outer
conductor)

Input impedance voltage 2.4 MQ per channel Modul diagnosztika Igen
Csatlakozasi adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 16 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26
max. (AWG) min. (AWG)

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26
(AWG) (AWG)

Csatlakozas tipusa PUSH IN Szam 3

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2
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Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, max.

1.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2

finomsodratd, min.

Rendszer adatok

Modul tipusa
Galvanikus levalasztas

Funkciémodul

500 V DC az aramutak
kozott

u-remote rendszerbusz
32 Byte

Interfész
Folyamatadatok

Konfiguracio interfész Micro USB 2.0 Terepi busz protokoll PROFINET IRT, PROFINET
RT, PROFIBUS DP-V1,
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN,
IEC 61162-450
Rendszerbusz atviteli sebessége, max. 48 Mbit
Tapellatas
Tapfesziiltség 24V DC+20%/-15 %, a Aramfelvétel innen: IIN (megfeleld 12 mA
rendszerbuszon keresztil tapellato szegmens)
Aramfelvétel I-tSlrendsz., tip. 8 mA
Altalanos adatok
Rezgésallé 5bHz=<f<8,4Hz 3,5 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
mme-es amplitudé IEC
60068-2-6 szerint, 8,4 Hz
<f=< 150 Hz: 1 g gyorsulas
IEC 60068-2-6 szerint
Vizsgélati fesziiltség 500V Tulfesziiltség kategoéria Il
Szennyezés sulyossaga 2 Tartdsin TS 35

Leveg6nyomas (lizemeltetés)

2 795 hPa (magassag <
2000 m) DINEN 61131-2
szerint

10% - 95%,
paralecsapddas nélkil, DIN
EN 61131-2 szerint

Levegé péaratartalma (szallitas)

Leveg6nyomas (szallitas)

1013 hPa (0O m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magassag) DIN EN
61131-2 szerint

Leveg6nyomas (tarolas) 1013 hPa (0O m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magassag) DIN EN

61131-2 szerint

Levegé paratartalma (lizemeltetés)

10% - 95%,
paralecsapédas nélkil, DIN
EN 61131-2 szerint

10% - 95%,
paralecsapédas nélkiil, DIN
EN 61131-2 szerint

Levegé paratartalma (tarolas)

Utés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos

hulldm, IEC 60068-2-27

szerint
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001601 ETIM 9.0 EC001601
ETIM 10.0 EC001601 ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05
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Block diagram Connection diagram

T TS
S8 &

Connection diagram Connection diagram
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Connection diagram Connection diagram
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A roviditések magyarazata

nent modules

-3EM - 400V -AC - CT1A

Energy Volt Alternating
meter current

—wmTman
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Tartozékok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-EBK-ACC Valtozat
Rendelési 1346610000 End bracket, ,
szam

GTIN (EAN) 4050118151596

Qty. 5ST

Tipus UR20-SM-ACC Valtozat
Rendelési 1339920000 Cover, ,
szdm

GTIN (EAN) 4050118144727

Qty. 20 ST

Blank

Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Nyomégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
szam Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118126778

Qty. 960 ST
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC SDR Valtozat
Rendelési 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Nyomoégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
szam Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118126761

Qty. 192 ST

Tipus DEK 5/8-11.56 MC SDR Valtozat

Rendelési 1341610000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118146059

Qty. 100 ST
Blank
L]
(Do
L1
77777 O
[ |
oo
————
e
=
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

s

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8-11.5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1341630000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118145946
Qty. 500 ST
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Aluminium

Az elektromos vezet6képesség terén a réz utan az
aluminium a masodik legjobb anyag. Egyik elénye az
alacsony sulya és a kimagaslé korréziévédelem.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X7.5 2M/AL/BK Valtozat
Rendelési 0330800000
szam

GTIN (EAN) 4008190100650
Qty. 40M

Kalapsin, Tartozékok, Aluminium, kezeletlen, Szélesség: 2000 mm,
Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Rozsdamentes acél

A ,rozsdamentes acél” kifejezés az acél (6tvozetek) 6sszes
nagy tisztasagu és nem rozsdasodo tipusanak gyujténeve.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X7.5 2M/CRN Valtozat
Rendelési 1747350000
szam

GTIN (EAN) 4032248003372
Qty. 40M

Kalapsin, Tartozékok, 1.4301 rozsdamentes acél, kezeletlen,

Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Acél

Az acél DIN tartosinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé

védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X7.5 2M/ST/ZN Viltozat

Rendelési 0383400000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190088026

Qty. 40 M

Tipus TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Valtozat

Rendelési 0514500000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190046019

Qty. 40 M

Tipus TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Valtozat

Rendelési 0514510000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 1000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190116620

Qty. 20M

Tipus TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Valtozat

Rendelési 7915060000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4032248296279

Qty. 40 M

Vezetékre huzhaté aramvalto - Valueline

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhatd aramvaltok

A dugaszolhaté dram transzformatorokat ott hasznaljak,
ahol akar 5000 A aramerdsséget kell mérni és
feldolgozni. Dugaszolhaté aramvaltéink masodlagos
aramforraskéntt 1 vagy 5 A-t biztositanak. A Weidmidiller
kompakt, alacsony teljesitmény(i aramvaltdkat is kinal,
amelyek akar 600 A dramot képesek atalakitani 333 mV

fesziiltséggé.

Tipus CMA-101-2500-5A-10VA-0,5  Valtozat

Rendelési 2680250000 Primer &ram: 2500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5, zart dramvalto

GTIN (EAN) 4050118696608

Qty. 18T

Tipus CMA-101-2500-56A-10VA-1 Viltozat

Rendelési 2680190000 Primer &ram: 2500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalté

GTIN (EAN) 4050118696516

Qty. 1ST

Tipus CMA-31-100-5A-2,6VA-1 Valtozat

Rendelési 1482030000 Primer &ram: 100 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalto

GTIN (EAN) 4050118290943

Qty. 18T
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Tipus CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2680200000 Primer &ram: 125 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA,
szam Tdrésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118696578
Qty. 18T
Tipus CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2421030000 Primer &ram: 150 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118428971
Qty. 1ST
Tipus CMA-31-150-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420960000 Primer &ram: 150 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118429091
Qty. 18T
Tipus CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2421020000 Primer &ram: 200 A, Szekunder &ram, max.: b A, Terhelés: 2.5 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5, zart dramvalto
GTIN (EAN) 4050118428988
Qty. 1ST
Tipus CMA-31-200-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420950000 Primer d&ram: 200 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118429190
Qty. 18T
Tipus CMA-31-250-5A-5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 1482050000 Primer &ram: 250 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tdrésosztaly: 0,5, zart aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118291094
Qty. 18T
Tipus CMA-31-250-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420940000 Primer d&ram: 250 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118429183
Qty. 18T
Tipus CMA-31-300-5A-56VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2420990000 Primer &ram: 300 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118429220
Qty. 18T
Tipus CMA-31-400-5A-5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2420980000 Primer &ram: 400 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tdrésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118429305
Qty. 18T
Tipus CMA-31-400-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420920000 Primer &ram: 400 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam TUrésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118428964
Qty. 1ST
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Tipus CMA-31-500-5A-5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 1482070000 Primer &ram: 500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tdrésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118291100
Qty. 18T
Tipus CMA-31-500-56A-6VA-1 Valtozat
Rendelési 2420910000 Primer &ram: 500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118429169
Qty. 1ST
Tipus CMA-31-60-5A-1,25VA-1 Valtozat
Rendelési 2421380000 Primer &ram: 60 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés: 1.25 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118429381
Qty. 18T
Tipus CMA-31-600-5A-5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2420970000 Primer &ram: 600 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5, zart dramvalto
GTIN (EAN) 4050118429206
Qty. 1ST
Tipus CMA-31-600-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420900000 Primer d&ram: 600 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118429176
Qty. 18T
Tipus CMA-31-75-5A-2,5VA-1 Valtozat
Rendelési 1482040000 Primer &ram: 75 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA,
szam Tdrésosztaly: 1, zart aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118291087
Qty. 18T
Tipus CMA-31-750-5A-6VA-0,5 Valtozat
Rendelési 1482080000 Primer d&ram: 750 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5, zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118290950
Qty. 18T
Tipus CMA-31-750-5A-6VA-1 Valtozat
Rendelési 2420890000 Primer &ram: 750 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 1, zart aramvalté
GTIN (EAN) 4050118429084
Qty. 18T
Tipus CMA-41-1000-5A-5VA-0,5 Valtozat
Rendelési 2680210000 Primer &ram: 1000 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés:,
szam Tdrésosztaly: , zart aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118696547
Qty. 18T
Tipus CMA-41-1000-56A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2680150000 Primer &ram: 1000 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés: ,
szam TUrésosztaly: , zart aramvalto
GTIN (EAN) 4050118696493
Qty. 1ST
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Tipus CMA-51-1250-5A-5VA-0,5 Valtozat

Rendelési 2680220000 Primer &ram: 1250 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés:,
szam Tlrésosztaly: , zart &ramvalté

GTIN (EAN) 4050118696561

Qty. 18T

Tipus CMA-51-1250-56A-5VA-1 Valtozat

Rendelési 2680160000 Primer &ram: 1250 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalté

GTIN (EAN) 4050118696509

Qty. 18T

Tipus CMA-61-1500-5A-5VA-0,5 Valtozat

Rendelési 2680230000 Primer &ram: 1500 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés:,
szam Tlrésosztaly: , zart aramvaltd

GTIN (EAN) 4050118696585

Qty. 18T

Tipus CMA-61-1500-6A-56VA-1 Valtozat

Rendelési 2680170000 Primer &ram: 1500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 1, zart aramvalté

GTIN (EAN) 4050118696523

Qty. 18T

Tipus CMA-81-2000-5A-10VA-0,5 Valtozat

Rendelési 2680240000 Primer &ram: 2000 A, Szekunder &ram, max.: 5 A, Terhelés:,
szam TUrésosztaly: , zart aramvalto

GTIN (EAN) 4050118696592

Qty. 18T

Tipus CMA-81-2000-5A-10VA-1 Valtozat

Rendelési 2680180000 Primer &ram: 2000 A, Szekunder dram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA,
szam Turésosztaly: 1, zart aramvaltd

GTIN (EAN) 4050118696530

Qty. 18T

Bonthaté aramvalté

Tt ol
“'— B

Altalanos rendelési adatok

Aramatalakitok utdlagos beszereléshez

Jellemzdk:

e kiilondsen alkalmas a nehezen elérheté helyeken valo
hasznalathoz

* nem sziikséges az elsédleges vezetékek vagasa

* Az dramatalakité kibontasa tovabbi szerszamok nélkiil

Tipus KCMA-18-100-1A-1,25VA-3 Véltozat

Rendelési 1482010000 Primer &ram: 100 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 1.25 VA,
szam Tlrésosztaly: 3, Bonthaté aramvaltd

GTIN (EAN) 4050118290851

Qty. 18T

Tipus KCMA-18-150-1A-2VA-3 Viltozat

Rendelési 2420770000 Primer &ram: 150 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 2 VA,
szam Tlrésosztaly: 3, Bonthaté aramvalto

GTIN (EAN) 4050118429107

Qty. 18T
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Tartozékok
Tipus KCMA-18-200-1A-3VA-3 Valtozat
Rendelési 2420760000 Primer &ram: 200 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 3 VA,
szam Tlrésosztaly: 3, Bonthaté aramvalto
GTIN (EAN) 4050118428933
Qty. 18T
Tipus KCMA-18-250-1A-1,6VA-1 Valtozat
Rendelési 1482000000 Primer &ram: 250 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 1.5 VA,
szam TUrésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118291070
Qty. 1ST
Tipus KCMA-18-250-1A-4VA-3 Valtozat
Rendelési 2420750000 Primer d&ram: 250 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 4 VA,
szam Tlrésosztaly: 3, Bonthaté aramvalto
GTIN (EAN) 4050118428926
Qty. 18T
Tipus KCMA-18-50-1A-1VA-3 Valtozat
Rendelési 1482020000 Primer &ram: 50 A, Szekunder 4&ram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA,
szam Tlrésosztaly: 3, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118290844
Qty. 1ST
Tipus KCMA-18-560-1A-1VA-3 HUT  Valtozat
Rendelési 2511690000 Primer a&ram: 50 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA,
szam Turésosztaly: 3, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118527643
Qty. 18T
Tipus KCMA-18-75-1A-1VA-3 Valtozat
Rendelési 2420780000 Primer &ram: 75 A, Szekunder &ram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA,
szam Tdrésosztaly: 3, Bonthat6é dramvalté
GTIN (EAN) 4050118428896
Qty. 18T
Tipus KCMA-32-400-1A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 1481990000 Primer aram: 400 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118291063
Qty. 18T
Tipus KCMA-32-400-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420730000 Primer d&ram: 400 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Turésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118429046
Qty. 18T
Tipus KCMA-32-500-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420740000 Primer &ram: 500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tdrésosztaly: 1, Bonthaté aramvalto
GTIN (EAN) 4050118428889
Qty. 18T
Tipus KCMA-32-600-1A-6VA-1 Valtozat
Rendelési 1481980000 Primer &ram: 600 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118290936
Qty. 1ST
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Tipus KCMA-32-600-5A-5VA-1 Valtozat
Rendelési 2420720000 Primer &ram: 600 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118428872
Qty. 18T
Tipus KCMA-44-750-5A-6VA-1 Valtozat
Rendelési 2420710000 Primer &ram: 750 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam TUrésosztaly: 1, Bonthaté aramvaltd
GTIN (EAN) 4050118428919
Qty. 18T

Vezetékre huzhaté aramvalto - ValuelLine

Dugaszolhaté aramvaltok

A dugaszolhat6 aram transzformatorokat ott hasznaljak,
ahol akar 5000 A aramerdsséget kell mérni és
feldolgozni. Dugaszolhaté aramvaltéink masodlagos
aramforraskéntt 1 vagy b A-t biztositanak. A Weidmidiller
kompakt, alacsony teljesitményl dramvaltdkat is kinal,
amelyek akar 600 A aramot képesek atalakitani 333 mV
fesziiltséggé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CMA-22-500-5A-5VA-0,5 Viltozat

Rendelési 1482220000 Primer &ram: 500 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam TUrésosztaly: 0,5

GTIN (EAN) 4050118291254

Qty. 18T

Tipus CMA-22-600-5A-5VA-0,5 Valtozat

Rendelési 1482180000 Primer &ram: 600 A, Szekunder aram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA,
szam Tlrésosztaly: 0,5

GTIN (EAN) 4050118291230

Qty. 18T

Mini aramvalté

A CMA-CTM 7 sorozatll mini aramvalté egy induktiv
aramvalto,
amelyet a transzformator elv szerint terveztiink kor
\ keresztmetszetli primer vezetdvel.
L A CMA-CTM 7 sorozatu aramvalték karbantartas-
e mentesek, és
» 32 A-64 A primer aramok mérése terveztik.
e S Ezeket a primer aramokat legfeljebb 1 A-é alakitjak a
szekunder oldalon.
Kis méreteivel tokéletesen illeszkedik a 3 fazisu
megszakitéban val6 alkalmazasra
a 17,5 mm fazis tavolsaggal.
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Tipus CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1 Viltozat

Rendelési 2525150000 Primer &ram: 32 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 0.2 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalto

GTIN (EAN) 4050118536515

Qty. 18T

Tipus CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1 Valtozat

Rendelési 2556040000 Primer &ram: 40 A, Szekunder &ram, max.: 1 A, Terhelés: 0.3 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart dramvalté

GTIN (EAN) 4050118566413

Qty. 18T

Tipus CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 Valtozat

Rendelési 2556030000 Primer &ram: 50 A, Szekunder &ram, max.: 1 A, Terhelés: 0.4 VA,
szam TUrésosztaly: 1, zart aramvalté

GTIN (EAN) 4050118566406

Qty. 18T

Tipus CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1 Valtozat

Rendelési 2556020000 Primer &ram: 60 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 0.4 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalto

GTIN (EAN) 4050118566093

Qty. 18T

Tipus CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1 Vaéltozat

Rendelési 2556010000 Primer d&ram: 64 A, Szekunder aram, max.: 1 A, Terhelés: 0.5 VA,
szam Tlrésosztaly: 1, zart aramvalté

GTIN (EAN) 4050118566079

Qty. 18T

Kiillonbozeti aramvalté (maradékaram-feliigyelet, RCM)

Altalanos rendelési adatok

Differencial aramvaltoé (Maradékaram-feliigyelet, RCM)

Ez a tipus kifejezetten a 3 / 4 vezetékes AC halézatok
maradékaramanak észlelésére szolgal.

Specidlis tulajdonsagok:

Rendkivil érzékeny aramérzékeld, amely még a legaprébb
maradékaramot is képes észlelni, rogzitett 5%-os
kapcsolasi hiszterézis, magas szint( biztonsag a beépitett
tulfesziltség-védelemnek kdszonhetben, valamint széles
frekvenciatartomany-lefedettség.

Tipus CMA-RCM-DACT-120 Viltozat

Rendelési 2603450000 Residual current transformer, Primer aram: 25 A, Kor keresztmetszet(
szam vezeték: 120.00 mm, zart &ramvalté

GTIN (EAN) 4050118665406

Qty. 1ST

Tipus CMA-RCM-DACT-20 Valtozat

Rendelési 2603420000 Residual current transformer, Primer aram: 25 A, Kor keresztmetszet(
szam vezeték: 20.00 mm, zart aramvaltd

GTIN (EAN) 4050118665420

Qty. 18T

A létrehozas datuma 16.12.2025 05:03:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

15


https://eshop.weidmueller.com/p/2525150000
https://eshop.weidmueller.com/p/2556040000
https://eshop.weidmueller.com/p/2556030000
https://eshop.weidmueller.com/p/2556020000
https://eshop.weidmueller.com/p/2556010000
https://eshop.weidmueller.com/p/2603450000
https://eshop.weidmueller.com/p/2603420000

UR20-3EM-230V-AC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
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Tipus CMA-RCM-DACT-35 Valtozat
Rendelési 2603430000 Residual current transformer, Primer aram: 25 A, Kor keresztmetszetti
szdm vezeték: 35.00 mm, zart dramvaltd
GTIN (EAN) 4050118665413
Qty. 18T
Tipus CMA-RCM-DACT-60 Véltozat
Rendelési 2603440000 Residual current transformer, Primer aram: 25 A, Kor keresztmetszet(
szam vezeték: 60.00 mm, zart dramvaltd
GTIN (EAN) 4050118663594
Qty. 18T
Tipus KCMA-RCM-23D Valtozat
Rendelési 2656270000 Maradék-aramvalté (RCM), Primer aram: 18 A, Kor keresztmetszeti
szam vezeték: 20.00 mm, Bonthat6 aramvalté
GTIN (EAN) 4050118666366
Qty. 18T
Tipus KCMA-RCM-58D Valtozat
Rendelési 2656280000 Maradék-aramvalté (RCM), Primer aram: 18 A, Kor keresztmetszeti
szdm vezeték: 50.00 mm, Bonthaté dramvalto
GTIN (EAN) 4050118666359
Qty. 18T
Tipus KCMA-RCM-812D Valtozat
Rendelési 2656290000 Maradék-aramvalté (RCM), Primer aram: 18 A, Kor keresztmetszeti
szam vezeték: 80.00 mm, Bonthatd dramvalto
GTIN (EAN) 4050118666342
Qty. 18T
Alapmodulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

UR20-BM-SP

1350930000

4050118402735

5 ST

Valtozat

Replacement part, , Flange-mounted housing
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Elektronikus modulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-EM-2007420000-SP Valtozat
Rendelési 1562270000
szam

GTIN (EAN) 4050118367249
Qty. 18T

Replacement part

Plugkit

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-PK-2007420000-SP Valtozat
Rendelési 2068630000
szdm

GTIN (EAN) 4050118416817
Qty. 5 ST

Replacement part
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