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A WS jelolok tokéletesen illeszkednek a W sorozatu Altalanos rendelési adatok
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z- Valtozat WS, Sorkapocs jel6lé, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-
sorozattal is hasznalhatok. A nagy jeldléfeliiletek nem ben (P): 3.50 Weidmueller, Vevéspecifikus

. . Rendelési szam 2007760000

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem -
" N . Tipus WS 10/3.5 PLUS MC SDR
tobbsoros szoveget is. GTIN (EAN) 4050118393262
A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi Qty. 192 Darab

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkl)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
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WS 10/3.5 PLUS MC SDR

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 10 mm Magassag (coll) 0.3937 inch
Szélesség 3.5 mm Szélesség (coll) 0.1378 inch
Nett6 tomeg 0.07¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0.001 kg CO2eq.

Altalanos adatok

Nyomtatads médja MC Laser

Szélesség 3.5 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin Vevdspecifikus

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatas szine fekete

Nyomtatott karakterek M-Print PRO fajlt igényel

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Jelolék szama kombinacidnként 1 MultiCard = Terminal marker

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyartd Weidmueller

Csatlakozojelolok

Raszter mm-ben (P) 3.50 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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