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Digitalis bemeneti modulok P vagy N kapcsolasi logikaval;
polaritascsere elleni védelem, max 3 vezeték+FE.

A Weidmuller digitalis bemeneti moduljai kiilénb6z6
véltozatokban kaphaték és elsédlegesen a szenzorok,
jeladék, kapcsolok vagy kozelitéskapcsoldk binaris
vezérlbjeleinek fogadasara hasznalatosak. Rugalmas
kialakitadsuknak koszonhetéen kivaléan megfelelnek a
koordinalt és tartalék potenciallal rendelkezé projektek

tervezéséhez.

Minden modul 4, 8 vagy 16 bemenettel kaphaté

és teljesen megfelel az IEC 61131-2 elbirasainak.

A digitalis bemeneti modulok P vagy N kapcsolasi
logikajuak. A digitalis bemenetek a szabvanynak
megfeleléen 1. vagy 3. tipusl szenzorokhoz alkalmasak.
Legfeljebb 1 kHz-es maximalis bemeneti frekvenciajukkal
kiilonféle alkalmazasokban hasznalhatéak. A PLC-
interfész egységekhez tartozo valtozat rendszerkdbelek
segitségével teszi lehetévé a gyors kdbelezést a bevalt
Weidmiiller interfész komponensekhez. Ez biztositja

a gyors beépitést a teljes rendszerbe. Két modul
id6bélyegz6 hasznélatara is alkalmas, a fogadott binaris
jeleket 1 ps felbontasu idébélyegzével jeldlheti meg. Az
UR20-4DI-2W-230V-AC tipussal tovabbi megoldasok
lehetségesek, ennek bemenete pontos aramjel max.

230V-ig.

A modul elektronikaja a csatlakoztatott aktuatorok
tapellatasat a bemeneti aramutrél biztositja (UBE).

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Remote 1/0 module, IP20, Digital signals, Input, 4-
channel

Rendelési szdm 2009360000

Tipus UR20-4DI-P-3W

GTIN (EAN) 4050118395143

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 76 mm Mélység (coll) 2.9921 inch
Magassag 120 mm Magassag (coll) 4.7244 inch
Szélesség 11.5 mm Szélesség (coll) 0.4528 inch
Rogzitési méret - magassag 128 mm Nettd tdmeg 85g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..+85°C Uzemi hémérséklet -20 °C...60 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8
Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 8,705 kg CO2 eq.
digitalis bemenetek
Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Digitalis bemenetek szama 4
védelem
Tipus 1.és 3,. tipus, EN61131-2  Szenzor tapellatas Igen
Bemenet sz(iré Konfiguralhato Bemen6 fesziiltség, magas >11V
Modul diagnosztika Igen Bemend fesziiltség, alacsony <5V
Egyedi csatorna diagnosztika Nem Szenzor csatlakozés 2 vezetékes, 3 vezetékes
Csatlakozasi adatok
Vezeték keresztmetszet, finomsodratu, AWG 16 Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 26
max. (AWG) min. (AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26
(AWG) (AWG)
Csatlakozas tipusa PUSH IN Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2

finomsodratu, min.

Rendszer adatok

Modul tipusa

Digitalis bemeneti modul

Interfész

u-remote rendszerbusz

Galvanikus levalasztas

500 V DC az aramutak
kozott

Terepi busz protokoll

PROFINET IRT, PROFINET
RT, PROFIBUS DP-V1,
EtherCAT, Modbus/TCP,
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EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN,
IEC 61162-450

Lehetséges csatlakozas

3 vezetékes, Egyvezetékes,
2 vezetékes

Rendszerbusz atviteli sebessége, max.

48 Mbit

Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Igen

Téapfesziiltség

24V DC +20 %/ -15 %, a
rendszerbuszon keresztil

Aramfelvétel innen: IIN (megfelelé
tapellato szegmens)

10 mA + terhelés

Aramfelvétel -tSlrendsz., tip.

8 mA

Altalanos adatok

Rezgésallé

bHz=<f<8,4Hz 35
mm-es amplitidé IEC
60068-2-6 szerint, 8,4 Hz
<f=< 150 Hz: 1 g gyorsulas
IEC 60068-2-6 szerint

UL 94 éghetdségi osztaly

V-0

Vizsgélati fesziiltség

500V

Tulfesziiltség kategoéria

Szennyezés sulyossaga

2

Tartdsin

TS 35

Levegényomas (lizemeltetés)

2 795 hPa (magassag <
2000 m) DINEN 61131-2
szerint

Leveg6 paratartalma (szallitas)

10% - 95%,
paralecsapédas nélkiil, DIN
EN 61131-2 szerint

Leveg6nyomas (szallitas)

1013 hPa (0O m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magasséag) DIN EN
61131-2 szerint

Leveg6nyomas (tarolas)

1013 hPa (O m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magassag) DIN EN
61131-2 szerint

Leveg6 péaratartalma (lizemeltetés)

10% - 95%,
paralecsapédas nélkiil, DIN
EN 61131-2 szerint

Leveg6 péaratartalma (tarolas)

10% - 95%,
paralecsapédas nélkiil, DIN
EN 61131-2 szerint

Utés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos

hulldm, IEC 60068-2-27

szerint
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04
ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Block diagram Connection diagram
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A roviditések magyarazata

dules

R20-8DI-P-3W-HD

Digital P=PNP  2W =2 wire 1 TS:

input  (positve ~ 3W =3 wire HD
s switching) PLC-INT = PLC-interface  AC*:
R N=NPN SO =Isolated
(negative 230V = 230 Volt
switching)
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Tartozékok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-EBK-ACC Valtozat
Rendelési 1346610000 End bracket, ,
szam

GTIN (EAN) 4050118151596

Qty. 5 ST

Tipus UR20-SM-ACC Valtozat
Rendelési 1339920000 Cover, ,
szdm

GTIN (EAN) 4050118144727

Qty. 20 ST

Blank

Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Nyomégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
szam Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118126778

Qty. 960 ST

A létrehozas datuma 25.12.2025 11:47:29 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 5


https://eshop.weidmueller.com/p/1346610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1339920000
https://eshop.weidmueller.com/p/1323710000

UR20-4DI-P-3W

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC SDR Valtozat
Rendelési 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Nyomoégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
szam Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118126761

Qty. 192 ST

Tipus DEK 5/8-11.56 MC SDR Valtozat

Rendelési 1341610000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118146059

Qty. 100 ST
Blank
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

s

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8-11.5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1341630000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118145946
Qty. 500 ST
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Aluminium

Az elektromos vezet6képesség terén a réz utan az
aluminium a masodik legjobb anyag. Egyik elénye az
alacsony sulya és a kimagaslé korréziévédelem.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X7.5 2M/AL/BK Valtozat
Rendelési 0330800000
szam

GTIN (EAN) 4008190100650
Qty. 40M

Kalapsin, Tartozékok, Aluminium, kezeletlen, Szélesség: 2000 mm,
Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Rozsdamentes acél

A ,rozsdamentes acél” kifejezés az acél (6tvozetek) 6sszes
nagy tisztasagu és nem rozsdasodo tipusanak gyujténeve.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X7.5 2M/CRN Valtozat
Rendelési 1747350000
szam

GTIN (EAN) 4032248003372
Qty. 40M

Kalapsin, Tartozékok, 1.4301 rozsdamentes acél, kezeletlen,

Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Acél

Az acél DIN tartosinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé

védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat
Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,

Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Valtozat
Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,

Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Valtozat
Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,

Szélesség: 1000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Tipus TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Rendelési 0383400000

szam

GTIN (EAN) 4008190088026

Qty. 40 M

Tipus TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Rendelési 0514500000

szdm

GTIN (EAN) 4008190046019

Qty. 40 M

Tipus TS 356X7.5/LL 1M/ST/ZN
Rendelési 0514510000

szam

GTIN (EAN) 4008190116620

Qty. 20M

Tipus TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Rendelési 7915060000

szam

GTIN (EAN) 4032248296279

Qty. 40 M

Valtozat
Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,

Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm

Crimping tools

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag

gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez
¢ Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

Tipus PZ25S Valtozat

Rendelési 2903690000 0.14mm?2, 2.5mm?, Trapéz alakd krimpelés
szdm

GTIN (EAN) 4099986027008

Qty. 18T

Alapmodulok
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Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-BM-SP Valtozat
Rendelési 1350930000
szam

GTIN (EAN) 4050118402735
Qty. 5 ST

Replacement part, , Flange-mounted housing

Elektronikus modulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-EM-2009360000-SP Valtozat
Rendelési 2011260000 Replacement part
szam

GTIN (EAN) 4050118398229

Qty. 18T

Plugkit

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-PK-2009360000-SP Valtozat
Rendelési 2011240000 Replacement part
szdm

GTIN (EAN) 4050118398076

Qty. 5 ST
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