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A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jel6l6i is atalakitas nélkiil

hasznalhaték a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznalata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kilonbozé gyartmanyu sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelol6k standard nyomtatassal

* Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jelol6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacidi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm,
Raszter mm-ben (P): 5.00 ABB SNK sorozat,

Vevéspecifikus

Rendelési szam 2047460000

Tipus MF-ABB 12/5 MC SDR

GTIN (EAN) 4050118411157

Qty. 80 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6 tomeg 0.17g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0.003 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Szélesség 5 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40°C

Szin Vevéspecifikus

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek M-Print PRO fajlt igényel

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja MultiCard

Jelolék szama kombinacidnként 1 MultiCard = Terminal marker

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyarto ABB SNK sorozat

Csatlakozoéjelolok

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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