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A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Téapkabelek, Egyik oldalon szabad vég, M12,
Pélusok szdma : 4, 3 m, Hiively (mama) , egyenes,
arnyékolt: Nem, Kopeny anyaga: PUR, Halogén:

Nem
Rendelési szam 2050680300
Tipus SAIL-M12BG-T-3.0H
GTIN (EAN) 4050118441796
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E310075
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 200g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 3m Koépeny szine fekete

A kovetkezd kabeltartokhoz: Igen Erkeresztmetszet 2.5 mm?2
arnyékolt Nem Halogén Nem

Szigetelés PP Gyorsulas 5 m/s2

Hajlitasi sugar, min., mozgé 7.5 x kdbelatméré Hajlitasi sugar, min., allé 4 x kabelatméro
Hajlitasi ciklusok 10 millié Sebesség 5m/s

Kopeny anyaga PUR Konfiguralhaté kabelhossz Nem

Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 20234 (80°C/ 1000V) Keresztkotéses irradiacio Nem

megfeleléen

Hegesztési szikrakkal szembeni ellenallasNem

Szinkdd gydr(

Fekete, Kék, Fehér, Barna

Temperature range, stationary -50...90 °C Hegesztésnek ellenalld Nem

Temperature range, moving -40...90 °C Polusok szama 4

Outside diameter 11T mm £ 0.4 mm

Altalanos miiszaki adatok

Kddolas T-coded Csatlakozasi menet M12

Erintkezé felulet Aranyozott Valtozat Huvely (mama), egyenes
Haz {6 anyaga PUR Szigetelési ellendllas 108 Q

Névleges fesziiltség 63V Névleges dram 12 A

AF mérete 13 mm Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3

Haz hémérsékleti tartomanya -40...+85°C Meghuzasi nyomaték M12: 1.0 Nm
Szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC61076-2-111

Villamos tulajdonsagok

Szigetelési ellenallas 108 Q Névleges fesziiltség 63V
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Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC61076-2-111 Tanusitvany szama (cULus) E310075
Dugd, bal
Csatlakozd, bal M12, T kédolasu, IP67,

hiivelyes érintkez6,

egyenes, Mianyag,

arnyékolatlan
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb szabad vezetékvég
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Méretrajz Poluskiosztas
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Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték

Kapcsolasi rajz funkciéval
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