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A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé moduléris

kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap
hasznalata biztositja a modularis kapocs m(ikodését és a
meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
hogy ne lehessen hozzaérni az &ram alatt Iévé részekhez,
és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat A-sorozat, Véglap
Rendelési szdm 2052520000
Tipus AEP 2C 6 OR
GTIN (EAN) 4050118412123
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 38.1 mm Meélység (coll) 1.5 inch
Magassag 64.93 mm Magassag (coll) 2.5563 inch
Szélesség 2.1 mm Szélesség (coll) 0.0827 inch
Nett6 tomeg 2bg

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcs6tdl a kapuig

0.024 kg CO2eq.

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin narancssarga
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikacidok

Valtozat Véglap

Kiegészité miiszaki adatok

Bepattinthat6é csapokkal Igen Felpattinthato Igen
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9,1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33 ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33 ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01 ECLASS 15.0 27-25-03-01
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