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RoHS

Vnm-um

Nyitott miniatir késziilékhaz modulos sorkapocs-
formatumban, 6t hizérugds csatlakozassal. Az

atlatszo csuklos felsé lemez feliratozashoz hasznalhaté

és hozzaférést biztosit a potenciométerhez és

az allapotkijelz6khoz. A felsé harom csatlakozot
dugaszolhaté keresztosszekotdkkel at lehet kotni. Fedélap
is kaphato a haz lezarasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Szerel6sin haz, OMNIMATE Housing -
TERMINALBOX sziirke-bézs, Késziilékhaz
készlet, ,Intézményhez egyttthatdja,, PE érintkezd,
Szélesség: 7 mm

Rendelési szam 2054290000
Tipus MCZ 5 PE BG
GTIN (EAN) 4050118412451
Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 62.8 mm Meélység (coll) 2.4724 inch
Magassag 91 mm Magassag (coll) 3.56827 inch
Szélesség 7 mm Szélesség (coll) 0.2756 inch
Nett6 tomeg 474 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, maximalis pélusszam 10 A

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Haz tulajdonsagai

Flip cover mountable Igen Marker integrateable Igen

Cut out in clip-on foot area as PE érintkezd, Erintkez6t Keresztosszekot6 folytonos arama 10 A

preperation for tartalmaz!

Keresztosszekotd Igen Csatlakozas szintek szama 2

Szerelvény tulajdonsagai

Csatlakozas szintek szama 2 PCB-k szama, max. 1

Keresztosszekoté folytonos arama 10 A Keresztosszekots/NYAK folytonos arama32 A

Keresztdsszekots Igen Erintkezd tipusa NYAK-hoz Forrasztott csatlakozas,
kozvetlen

Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakoztathato vezetok

Csupaszolasi hossz 8 mm Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozés, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 0.5 mm? mdanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 1.5 mm?2

46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

Max. rogzitési tartomany 2.5 mm?2

Anyagadatok

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66/6

Szigetel6éanyag csoport | Alapanyag Wemid

Kuaszéutképzési 6sszehasonlitdsi szam = 600
(CTI)
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Altalanos adatok

Szin sziirke-bézs Védelmi osztaly IP20, IP20 felszerelt
allapotban

Tartosin TS 32, TS 35 Szinskala (hasonlo)

Tokozasi opcio Igen

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-90

ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-92

ECLASS 11.0 27-18-01-92 ECLASS 12.0 27-18-01-92

ECLASS 13.0 27-18-01-92 ECLASS 14.0 27-18-01-92

ECLASS 15.0 27-18-01-92
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Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
5 i sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
g 8 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
[r—r—

B T

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 4N/10 SW Valtozat

Rendelési 1794060000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
szam

GTIN (EAN) 4032248234059

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/20 SW Valtozat

Rendelési 1909120000
szdm

GTIN (EAN) 4032248535804
Qty. 20 ST

W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A

Tipus ZQV 4N/3 SW
Rendelési 1794000000
szam

GTIN (EAN) 4032248233793

Véltozat

W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/4 SW Valtozat

Rendelési 1794030000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A
szam

GTIN (EAN) 4032248233915

Qty. 60 ST

Tipus ZQVv 4N/41 SW Véltozat

Rendelési 1794090000
szam

GTIN (EAN) 4032248234165

W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A

Qty. 10 ST

Tipus ZQV 4N/10 Valtozat

Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQVv 4N/3 Valtozat

Rendelési 1527940000
szam

GTIN (EAN) 4050118332865
Qty. 60 ST

Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:

3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

A létrehozas datuma 27.11.2025 02:43:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1794060000
https://eshop.weidmueller.com/p/1909120000
https://eshop.weidmueller.com/p/1794000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1794030000
https://eshop.weidmueller.com/p/1794090000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528090000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527930000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527940000

MCZ 5 PE BG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus ZQV 4N/30 Valtozat
Rendelési 2561580000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118570113
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/32 Valtozat
Rendelési 2561670000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
GTIN (EAN) 4050118570175
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/4 Valtozat
Rendelési 1527970000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 Valtozat
Rendelési 1527980000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118332759
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/50 Valtozat
Rendelési 1528130000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332902
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/6 Valtozat
Rendelési 1527990000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332919
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 Valtozat
Rendelési 1528020000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118332780
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 Valtozat
Rendelési 1528030000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332841
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 Valtozat
Rendelési 1528070000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118332797
Qty. 20 ST
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