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A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat FrontCom, Betétlemez, arnyékolatlan
Rendelési szam 2067070000

Tipus |IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

GTIN (EAN) 4050118415605

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
u
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E223801
Méretek és tomegek
Magassag 74 mm Magassag (coll) 2.9134 inch
Szélesség 116.5 mm Szélesség (coll) 4.5866 inch
Hossz 90.5 mm Hossz, inch 3.563 inch
Netté tomeg 52.38¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Telepitési hdmérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177
Betétek
RCBO betét (2 modul szélességl 1 RCBO-hoz alkalmas, szabvanynak DIN43880
egységek) megfeleld betét
Betét, adat 2 Insert Power large 1
Altalanos adatok
Terméktipus Betétlemez, arnyékolatlan Anyag Polikarbonat, PC

Altalanos szabvanyok

Tanusitvany szama (cURus) E223801 Tanusitvany szama (CSA) 2000039-80039714
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000456 ETIM 7.0 EC000456

ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456

ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 9.0 27-18-28-06

ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-06

ECLASS 11.0 27-18-28-06 ECLASS 12.0 27-18-28-92

ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92

ECLASS 15.0 27-18-28-92
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A megfelel6 RCBO méretei az RCBO kivagashoz
a rajzon lathatoak (a DIN 43880 szabvanynak
megfeleléen). Minden ilyen méret(i RCBO illeszkedni fog.
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RJ45

Altalanos rendelési adatok

RJ45 betétek 1 /4 /5 / 14, HDC ver. dugaszolhaté
csatlakozokhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
csatlakozédobozokhoz

Tipus IE-BI-RJ45-FJ-A Valtozat
Rendelési 1962850000
szam

GTIN (EAN) 4032248645053

RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-5668A

Qty. 10 ST
Tipus |E-BI-RJ45-FJ-B Valtozat
Rendelési 1963840000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-5668B

szdm

GTIN (EAN) 4032248651894

Qty. 10 ST
Tipus |IE-BI-RJ45-FJ-P Valtozat
Rendelési 1963830000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, PROFINET

szam
GTIN (EAN) 4032248646159

Qty. 10 ST
Tipus |E-BI-RJ45-C Valtozat
Rendelési 1962840000 RJ45 insert socket, Valaszfalbetét 6sszekotd

szam
GTIN (EAN) 4032248645046
Qty. 10 ST

USB

Altalanos rendelési adatok

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyedulall6 termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorssé és id6talléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitdsa van, ami mellesleg a legnagyobb
Gitésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Tipus |E-BI-USB-A Valtozat

Rendelési 1019570000 USB-betét, Aljzatbetét, A tipusu
szam
GTIN (EAN) 4032248731602

Qty. 18T
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Tipus |IE-BI-USB-AB Valtozat
Rendelési 1131380000 USB-betét, Aljzatbetét, AB tipus

szdm
GTIN (EAN) 4032248911844

Qty. 18T
Tipus IE-BI-USB-3.0-A Valtozat
Rendelési 1487920000 USB-betét, Aljzatbetét, A tipust

szam
GTIN (EAN) 4050118298208
Qty. 18T

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelol6

szdmos ismert elektromos készililékhez. Az eredmény egy

kivalé mindségu, kontrasztos készulékjelols.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

: : Az el6nyok attekintése:

* altaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

* illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jeloléket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Valtozat

Rendelési 1736181044 ESG, Késziilékjelol6k x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd
szam

GTIN (EAN) 4008190985950

Qty. 200 ST

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9009030000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248266944

Qty. 1ST
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