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RoHS

COMPLIANT

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kupakos véltozat, M12, 400 V, S kdédolasu, LED:
Igen, LED iniciator: , Huzalozas tipus:

Rendelési szam 2085620000

Tipus SAI-6-M-MVV-M 12 S-COD

GTIN (EAN) 4050118419771

Qty. 1 Darab
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SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Miszaki adatok
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Jovahagyasok

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg

100g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

-20-80

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Connection data

Vezeték kiilsé atmérd, min. 6 mm Vezeték kils6é atmérd, max. 12 mm

Kopeny csupaszolasi hossza 40 mm Kébelcsavarzat M 20

Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm? Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Téarhely Standard Eloszté kimenet Kupakos valtozat

Csatlakozas tipusa PE

Csavaros csatlakozas

Electrical data

Névleges fesziiltség, max. 400V Max. dramtovabbitasi kapacitas 276 A
kéartyahelyenként

Teljes aram 27,6 A Aram/jel 10 A

Elektromos szigetelés lehetséges Nem

General technical data

Védelmi osztaly IP68 Plug-in dllomas kédolas S kédolasu

Po6lusszam 4 Erintkezé aljzatok szama 6

Csatlakozasi menet M12 Szennyezés sulyossaga 3

Viselkedés tlizben V-0 Dugaszolasi ciklusok 250

LED Igen LED-szin a m(ikodés jelzéséhez sarga

Material data

Haz {6 anyaga Pocan Eloszt6 anyaga Mdanyag

Haz szine sziirke, RAL 7032 Fedél tomit6anyaga Viton

Csavaros aljzat Nikkelezett CuZn Erintkez6 anyaga CuZn

Erintkezé feliilet Aranyozott Erintkezé6tart6 anyaga PBT (UL 94 VO)
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Midszaki adatok

Technical data cable

Po6lusszam 4 Vezeték kiilsé atmérs, max. 12 mm
Vezeték kils6é atmérd, min. 6 mm A kovetkez6 kabeltartokhoz: Nem
Besorolasok

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Méretrajz

Kapcsolasi rajz
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/20 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609940000 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szam
GTIN (EAN) 4008190203528
Qty. 200 ST
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