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A THM ET S7 nem ontapadés, tekercsben csomagolt
cimkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, és S7-modulok
jelolésére hasznaljak.

Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathaték
a THM ET S7 cimkék THM nyomtatéval. A cimkék
konnyen levalaszthaték. A THM MultiMark nyomtato
nagyon ellendllé nyomtatast eredményez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat THM, Késziilékjelol6k, 108.8 x 13 mm, Siemens,
sarga

Rendelési szdm 2093070000

Tipus THM ET S7 1500-13 GE

GTIN (EAN) 4050118422092

Qty. 500 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.08 mm Meélység (coll) 0.0031 inch
Magassag 108.8 mm Magassag (coll) 4.2835 inch
Szélesség 13 mm Szélesség (coll) 0.5118 inch
Nett6 tomeg 0449

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -50...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatads médja Hényomtatd

Valtozat halogénmentes

Szélesség 13 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50 °C

Szin sarga

Halogén Nem

Alapanyag Polipropilén

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja Etikett-tekercs

UL 969 tanusitvany Nem

kompatibilis nyomtaté THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Jel6lék szama kombinacionként 1 Label reel = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -50...100 °C

Alkalmazas/gyartd Siemens

Szam tekercsenként 500

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM 110/360 SW Valtozat
Rendelési 2005070000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118390049

Qty. 18T
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