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A kép illusztracio

A gépek és a létesitmények hatékony mikodtetése
megkoveteli a vezérl6fesziiltség hibamentes és
karbantartas-barat elosztasat, amelyet id6- és
helytakarékos médon lehet beszerelni.

Az Uj maxGUARD rendszerrel az elektronikus
terhelésfelligyelet kimeneti potencialjanak elosztasat
szolgalé (kordbban kiilon beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC
vezérlbfesziiltség elosztasi rendszer szerves részévé valtak.
A terhelésfelligyelet és a potencialelosztas innovativ
kombinacidjaval idét sporolhat a beszerelés soran,
fokozhatja a meghibasodas elleni védelmet, és 50%-kal
csOkkentheti a sorkapocssinen elfoglalt helyet.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Potential distributor
Rendelési szdm 2122940000
Tipus AMG XMD

GTIN (EAN) 4050118425406
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
[H us é Typa
TUV  Approved cq
LISTED i
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Méretek és tomegek
Mélység 96.5 mm Mélység (coll) 3.7992 inch
Magassag 125 mm Magassag (coll) 4.9212 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6é tomeg 275¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25°C..70°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 70 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Bemenet
Csatlakozas tipusa PUSH IN Névleges aram 12A
Kimenet
Csatlakozérendszer PUSH IN
Altalanos adatok
Védelmi osztaly IP20 Current load per contact point 12 A
Total current load per potential 24 A VédoGbevonat Nem

Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozorendszer PUSH IN Kapcsok szama 4 (4x GND), 2 x 1,56 mm?2,
2 x 2,5 mm2

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 26 AWG

max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.14 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.14 mm?2

Csavarhuzé éle 0,6x3,5

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20

ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
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ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Schematic circuit diagram
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Szabvanyos verzi6 gépgyartashoz

Altalanos rendelési adatok

A gépek és a létesitmények hatékony mikodtetése
megkoveteli a vezérléfesziiltség hibamentes és
karbantartas-barat elosztasat, amelyet id6- és
helytakarékos médon lehet beszerelni.

Az (j maxGUARD rendszerrel az elektronikus
terhelésfelligyelet kimeneti potencialjanak elosztasat
szolgalé (kordbban kiilon beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC
vezérléfesziiltség elosztasi rendszer szerves részévé valtak.
A terhelésfelligyelet és a potencidlelosztas innovativ
kombinacidjaval idét sporolhat a beszerelés soran,
fokozhatja a meghibasodas elleni védelmet, és 50%-kal
csokkentheti a sorkapocssinen elfoglalt helyet.

Tipus AMG DIS Valtozat

Rendelési 2123050000 Potential distributor
szam

GTIN (EAN) 4050118425413

Qty. 10 ST

Tipus AMG PP Véltozat

Rendelési 2123000000 Partition plate
szam

GTIN (EAN) 4050118425338

Qty. 40 ST

Tipus AMG PD Valtozat

Rendelési 2122920000 Potential distributor
szam

GTIN (EAN) 4050118425321

Qty. 10 ST

Tipus AMG OD Valtozat

Rendelési 2122910000 Potential distributor
sz&m

GTIN (EAN) 4050118425185

Qty. 10 ST

Tipus AMG MD Valtozat

Rendelési 2122930000 Potential distributor
szam

GTIN (EAN) 4050118425192

Qty. 10 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakaddlyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkdili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugd tarto is.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 VO GF SW
1479000000

Valtozat
Rendelési
szam
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

Szabvanyos verzi6 gépgyartashoz

Altalanos rendelési adatok

A gépek és a létesitmények hatékony mikodtetése
megkoveteli a vezérl6fesziiltség hibamentes és
karbantartas-barat elosztasat, amelyet id6- és
helytakarékos médon lehet beszerelni.

Az G maxGUARD rendszerrel az elektronikus
terhelésfelligyelet kimeneti potencidljanak elosztasat
szolgalé (kordbban kiilon beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC
vezérldfesziiltség elosztasi rendszer szerves részévé valtak.
A terhelésfelligyelet és a potencidlelosztas innovativ
fokozhatja a meghibasodas elleni védelmet, és 50%-kal
csokkentheti a sorkapocssinen elfoglalt helyet.

Tipus AMG EP 2010
2495380000

Valtozat
Rendelési Fastening element
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118505306

Qty. 30 ST

l"Jres

EERRRR RNl

Altalanos rendelési adatok

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is haszndlhatok. A nagy jelol6feliiletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros széveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1818400000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
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Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
5 i sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
g 8 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléaris
fre——

]

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 BL Valtozat

Rendelési 1528040000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Ilgen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 RD Valtozat

Rendelési 2460450000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 2,

szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 Valtozat

Rendelési 1527940000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 BL Valtozat

Rendelési 1528080000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118333008

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 RD Valtozat

Rendelési 2460810000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 3,

szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/4 Valtozat

Rendelési 1527970000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/4 BL Valtozat

Rendelési 1528120000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332872

Qty. 60 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 4N/4 RD Valtozat
Rendelési 2460800000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118476224
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 Valtozat
Rendelési 1527980000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118332759
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 BL Valtozat
Rendelési 1528140000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118333015
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 RD Valtozat
Rendelési 2460790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118476217
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/6 Valtozat
Rendelési 1527990000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332919
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 BL Valtozat
Rendelési 1528170000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Poélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332926
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 RD Valtozat
Rendelési 2460780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118476200
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 Valtozat
Rendelési 1528020000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118332780
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 BL Valtozat
Rendelési 1528180000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118333114
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 4N/7 RD Valtozat
Rendelési 2460770000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118476194
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 4N/8 Valtozat
Rendelési 1528030000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332841
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 BL Valtozat
Rendelési 1528190000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 8, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332858
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 RD Valtozat
Rendelési 2460760000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 8,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118476187
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 Valtozat
Rendelési 1528070000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118332797
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 BL Valtozat
Rendelési 1528220000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 9, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118333107
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 RD Valtozat
Rendelési 2460750000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 9,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118476170
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 Valtozat
Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 BL Valtozat
Rendelési 1528230000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333138
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 RD Valtozat
Rendelési 2460740000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476163
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/50 Valtozat
Rendelési 1528130000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332902
Qty. 5 ST

A létrehozas datuma 29.11.2025 04:08:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1528030000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528190000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460760000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528070000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528220000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460750000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528090000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528230000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460740000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528130000

Weidmiiller 3t

AMG XMD Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Ta rtozékok www.weidmueller.com
Tipus ZQV 4N/50 BL Valtozat
Rendelési 1528240000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333121
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/50 RD Valtozat
Rendelési 2460730000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476156
Qty. 5 ST

Lapos csavarhizé

VDE-szigetelésl csavarhuzé készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségli
krém-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS SL 0.6X3.5X100 Viltozat

Rendelési 1274660000 Csavarhuzo, Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118072631

Qty. 18T
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