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Nyitott miniatir késziilékhaz modulos sorkapocs-
formatumban, 6t hizérugds csatlakozassal. Az

atlatszo csuklos felsé lemez feliratozashoz hasznalhaté

és hozzaférést biztosit a potenciométerhez és

az allapotkijelz6khoz. A felsé harom csatlakozot
dugaszolhaté keresztosszekotdkkel at lehet kotni. Fedélap
is kaphato a haz lezarasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozé, OMNIMATE Housing
- TERMINALBOX Ezustsziirke, Hizdkengyeles
csatlakozas, FE érintkezd, Szélesség: 14.9 mm

Rendelési szdm 2224390000

Tipus SMSE KU FE MCZ 1.5
GTIN (EAN) 4008190967444
Qty. 500 Darab

A létrehozas datuma 26.11.2025 08:45:30 MEZ
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SMSE KU FE MCZ 1.5

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 4.2 mm Meélység (coll) 0.1654 inch
Magassag 16.1 mm Magassag (coll) 0.6339 inch
Szélesség 14.9 mm Szélesség (coll) 0.5866 inch
Nett6 tomeg 0.68¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, maximalis pélusszam 10 A Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Szerelvény tulajdonsagai

Erintkezd tipusa NYAK-hoz

Forrasztott csatlakozas,
kozvetlen

Csatlakozas tipusa

Hazérugos csatlakozas

Csatlakoztathaté vezetdk

Vezetékcsatlakozas-technika Hlzoérugos csatlakozas Csupaszolasi hossz 8 mm

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

csatlakozas, max. AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 muanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 0.5 mm?

AWG, max. 46228 pt 4, min.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 1.5 mm?2 Max. rogzitési tartomany 2.5 mm?2

46228 pt 4, max.

Altalanos adatok

Szin Ezlstsziirke Védelmi osztaly IP20

Szinskala (hasonlo) RAL 7001

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01

ECLASS 9,1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01

ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01

ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01
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