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A CH20M késziilékhaz billentheté burkolata praktikus
funkcidkat kinal, amelyek tamogatjak az On alkalmazasat.
Lezarhato, ami tovabbi biztonsagot és védelmet ad az

On tartalmai szamara. LehetGsége van arra is, hogy
cimkenyomtatassal nyomtasson a burkolatra, igy fontos
informaciokat vagy logodkat jelenithet meg jol lathatd
maodon.

Emellett jeloldk is hasznalhatdk, amelyekkel specifikus
utasitdsokat vagy jeldléseket helyezhet el kozvetleniil a
burkolaton.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Modulos haz, OMNIMATE Housing - CH20M
sorozat fekete, Attetszé, Billenthet burkolat,
Szélesség: 6.1 mm

Rendelési szam 2418620000

Tipus CH20M6 CBK 1819
GTIN (EAN) 4032248899142
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6.8 mm Meélység (coll) 0.2677 inch
Magassag 69.8 mm Magassag (coll) 2.748 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6 tomeg 0.65¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-2 Szigetel6anyag PC
Szigetel6anyag csoport llla Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 175 < CTI <400

(CTI)

Altalanos adatok

Szin fekete, Attetszé Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 9011, - Tokozasi opcio Nem

Komponens tulajdonsagok

Safety lock sealable Marker integrateable Igen

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Nem Felhasznalé igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges lehetséges

Customer specific order process See guideline under Alternitive colours More on request
downloads

Besorolasok

ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031

ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031

ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

ECLASS 13.0 27-19-06-03 ECLASS 14.0 27-19-06-03

ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 5/7.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1877680000 MultiFit, Sorkapocs jel6lé, 5 x 7.5 mm,
szam Adels RKW, Phoenix, fehér

GTIN (EAN) 4032248468270

Qty. 320 ST

Raszter mm-ben (P): 7.50

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelol6érendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonldéan a MultiFit csalad jeloléi is atalakitas nélkiil

hasznéalhaték a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznéalata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajelolékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kilonboz6 gyartmanyu sorkapcsokhoz
hasznélhaté.

* Hasznélatra kész jelolék standard nyomtatassal

* Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténé nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jelol6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus MF 5/7.5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1877660000 MultiFit, Sorkapocs jel6lé, 5 x 7.5 mm,
szam Adels RKW, Phoenix, Vevispecifikus
GTIN (EAN) 4032248468256

Qty. 64 ST

Raszter mm-ben (P): 7.50
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