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Produktabbildung
Az elektronikus komponensek névekvé érzékenysége
és az elektromagneses interferenciafrekvencak
novekedése fontossa tette a rendszer arnyékolasi
koncepciodjdban a tomszelencék szerepét. Az ilyen
tipusu EMC-tomszelencék arnyékolast nydjtanak az
interferenciafrekvenciakkal szemben, 360°-0s arnyékolast
biztositd csatlakozassal. Az ujjal reteszelhet6 tomités
kimagaslo kabelvisszatartast és feszliltségmentesitést
biztosit, emellett a tomszelence megfelel az EN
62444 szabvany mechanikai kovetelményeinek. A
szabadalmaztatott kialakitdsnak koszonhet6en nagyon
egyszer(i és gyors az 0sszeszerelés.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VG EMV GEN 4 (EMC tomszelence
szoritoketreccel), Tomszelencék, egyenes, M 20,
6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sargaréz, nikkelezett

Rendelési szam 2435150000

Tipus VG M20 EMV-4 MS 6-12
GTIN (EAN) 4050118446906

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 10:47:09 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2435150000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

VG M20 EMV-4 MS 6-12

Miszaki adatok

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 32 mm Magassag (coll) 1.2598 inch
Hossz 38 mm Hossz, inch 1.4961 inch
Nett6 tomeg 2985 ¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bbff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Tanusitvanyszamok - kabeltomszelence

Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence E-14047 Tanusité intézet DNV, UL, cULus

(GERMLLOYD)

Altalanos informaciék

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 12 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 6 mm

O-gydru NBR Védelmi osztaly, GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5

bar (30 min.), IP69K

Meghuzasi nyomaték 5.5 Nm Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C Menetemelkedés 1.5 mm

Halogén Igen Kopeny atméré, max. 10.00 mm

Kopeny atmérs, min. 450 mm AF 1. méret 22 mm

AF 2. méret 22 mm AF mérete 22 mm

Védelmi osztaly IP66, IP68 - 5 bar (30 Kabelcsavarzat metrikus, M 20
min.), IP69K

Alapanyag Sargaréz, nikkelezett Tomit6betét CR

Tomités NBR Kils6 menet M 20

Menet hossza 6 mm Zart anya nyomatéka, max. 6.50 Nm

Protection class (UL) Type 4X Csatlakozoadapter nyomatéka, max. 6.50 Nm

Csatlakozoadapter nyomatéka, min. 5.50 Nm Zart anya nyomatéka, min. 5.50 Nm

Szoritébetét Poliamid

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Sargaréz anyak, EMC

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU EMV M20 Valtozat

Rendelési 1777630000 SKMU MS EMV (sérgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 20, 3.6 mm,
szam Sargaréz, nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248157907

Qty. 100 ST
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