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A kép illusztracio
A WGK ujjbiztos, szigetelt szekrényei kiilondsen
alkalmasak ipari elektronikai burkolatokként torténé
felhasznalasra frekvenciavaltok, tapegységek vagy a sz(iré
alkatrészek esetében, amelyek kényelmes és megbizhato
csatlakozasi format kinalnak belséleg és kulsdleg. A
Weidmdiller két kiilonb6z6 valtozatot kindl vizszintes
(WGK) és fliggdleges (WGKV) kivezetési irdnnyal a
felszerelési kovetelményeknek valé megfelelés érdekében.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat OMNIMATE Power - sorozat WGK, Atvezetd
sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 16 mm?2,
Wemid (PA), Kzvetlen régzités, Atmend (persely)

Rendelési szdm 2440580000
Tipus WGK 16/Z GY BX
GTIN (EAN) 4050118468175
Qty. 50 Darab
Termékadatok IEC: 500V /76 A/ 0.5-25 mm2
UL: 600V /85 A/ AWG 20-AWG 4
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Magassag 40.4 mm Magassag (coll) 1.5905 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 40.4 mm Szélesség 15.7 mm
Szélesség (coll) 0.6181 inch Hossz 15.7 mm
Hossz, inch 0.6181 inch Nett6 tomeg 33.24¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin sziirke
Szinskala (hasonlo) RAL 7035 Moisture Level (MSL)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Erintkezd feliilet énozott Térolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1 Névleges aram, min. pdlusszdm (Tu=20 76 A

oC)
Névleges aram, maximalis pélusszam 76 A Névleges fesziiltség a 1ll/3 tulfesziiltség 500 V
(Tu=20 °C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 6 kV
tulfesziltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 389.00 mm
VPE szélesség 141.00 mm VPE magasséag 49.00 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad

OMNIMATE Power -

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

sorozat WGK
Vezeték kimeneti irdny 180° Polusszam 1
Erintkezsorok szama 1 Az lgyfél szereli fel Igen
Csavarhuzé éle 1,0x 5,5 Meghtzasi nyomaték, min. 2 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 2.3 Nm Biztositécsavar M 5
Csupaszolasi hossz 16 mm Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
Védelmi osztaly IP20 Csatlakozas tipusa 1 Huzoékengyel
Csatlakozas tipusa 2 Huazékengyel
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Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 25 mm?2
csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4
AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 16 mm?2
Tobberes, min. HO7V-R 10 mm2
Tobberes, max. HO7V-R 25 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 16 mm2

mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN 16 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.5 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 16 mm?2

Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

4 mm?

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghively

H4.0/15

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghively

Tipus
névleges
Csupaszolasi hossz

finom huzalozas
6 mm?2
‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/15

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

10 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively

H10,0/15

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

16 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively

H16.0/15

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani., A mlanyag gallér kiilsé atmérGje nem lehet nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /85 A
csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /85 A
CSA)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 20

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 85 A

csoport / UL 1059)

UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 85 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)
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Vezeték keresztmetszet, AWG, min.

AWG 20 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a
tandsitvanyt.

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the
relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the
use of additional spacer plates.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey

Additional variants on request

WGK: Rated voltage plastic walls: 1-6 mm = 800 V; metal walls: 1-2.5 mm = 800 V; metal
walls: 2.5 -4 mm = 690 V; metal walls: 4 - 6 mm =500 V

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001283 ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283 ETIM 9.0 EC001283
ETIM 10.0 EC001283 ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9,1 27-14-11-34 ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34 ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34 ECLASS 14.0 27-14-11-34
ECLASS 15.0 27-14-11-34
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Dimensional drawing
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A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
— T tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
***** Lo | konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
******** i kaphato.
[ CLLLLLLLLL | * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
""""" ‘ * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850

Qty. 800 ST

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

Integraléas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas: a
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz.Az univerzalis
rendszertartozékok lehetévé teszik az interfészek

egyszer(i adaptalasat az adott alkalmazas specifikus
kovetelményeinek teljesitéséhez.

Tipus DP WGK 16 BK BX
Rendelési 1250580000
szam

GTIN (EAN) 4050118041613

Valtozat

OMNIMATE Power - sorozat WGK, Atvezeté sorkapocs

Qty. 50 ST

Tipus DP WGK 16 GY BX Valtozat

Rendelési 1936700000 OMNIMATE Power - sorozat WGK, Atvezet sorkapocs
szdm

GTIN (EAN) 4032248664771

Qty. 50 ST
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