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Product image, A kép illusztracio

Univerzalis, elektromosan szigetelt jelatalakitok
frekvenciaméréshez, kiilsé tapellatassal és opcionalis
hatarérték-feligyelettel.

A bemeneti oldal hasonlé, 2-/3-vezetékes PNP/NPN vagy
NAMUR iniciatorbol szarmazo frekvenciajeleket dolgozhat
fel .

A frekvenciaatalakitok hajtdsok és motorok sebességének
mérésére hasznalhatdk. Egy masik felhasznalasi

teriiletiik a bejové aruk szamlalasa és ellenérzése az ipari
aruszallitds és -kezelés teriiletén.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Frekvenciajel-atalakit6, Hatarérték-feliigyelet,
Frequency, PWM, analég V / mA, Tranzisztor
(riasztas)

Rendelési szdm 2447950000

Tipus ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P

GTIN (EAN) 4050118462128

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E337701
Méretek és tomegek
Mélység 113.7 mm Mélység (coll) 4.4764 inch
Magassag 117.2 mm Magassag (coll) 4.6142 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Netté tomeg 170.72 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -25 °C...60 °C
Péaratartalom 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Meghibasodasi valdészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Bemeneti frekvencia mérése
Szenzor NPN/PNP sensor, NAMUR-  Bemenetek darabszama 1
érzékel6 EN60947-5-6
szerint, kapcsolé RS, RP
egységgel vagy anélkiil, 2-
wire transmitter (without
own power supply), 3
wire NPN/PNP-transistor,
frequency generator, PDM
Bemeno frekvencia 0,01 Hz...200 kHz Frekvenciatartomany, max. 200000 Hz
Frekvenciatartomany, min. O Hz Szenzor tapellatas 18V 15 %, 8.2V +15%
(@ NAMUR sensor)
Bemeneti fesziiltség Threshold voltage (NPN /
PNP Sensor): 3V..435V
(configurable), Hysterisis
level: 20.5 V
Bemeneti PWM jel mérése
PWM mérés, kapuidé 20ms...20s Impulzustényezd 0-100 % Push/Pull vagy
Push, paraméterezheté
PWM-mérés, 1épés valaszideje 20ms..20s+ 20 ms
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Kijelzési tartomany

Felbontas (kijelzd)

-999...999, A valasztott
bemenettipustdl fliggéen
1 uA/ mV bitenként, kis
tartomanyokra

Kijelzési érték aram mért értéke

Tipus Dot-matrix display with
ticker text, green

Altalanos adatok

Pontossag

a tartomany= 0,05 %-a

Védelmi osztaly IP20

Tapfesziiltség

24..230V DC £15%, 24...

230V AC £15% @48...62
Hz

Hosszu idej(i elallitédas <+0.05% of the
measurement range / year

Lépés valaszideje

40 ms + period

Tartésin TS 35

Aramfelvétel <26 W Hémérséklet egyltthatd < 100 ppm/K a végértékre
vonatkoztatva, < 0,01 % /
°C

Névleges aramfelvétel 1VA Konfiguracio with push-buttons and
display

Uzemi magassag <2000 m

Szigetelések koordinalasa

Lokofesziltség 5 kV (1,2/50 us) EMC szabvanyok EN 61326-1

Tulfeszliltség kategoria
Galvanikus levalasztas

Il
4 utas levalasztd

Szennyezés sulyossaga 2
Szigetelési fesziiltség 4 kVeff / 1 min.

Névleges fesziiltség 600V

Kimenet (Digitalis)

Névleges kapcsolasi fesziiltség 24 VDC £30% Névleges kapcsolasi aram 100 mA
Digitalis kimenetek szama 1 Hiszterézis 1..20 %
Tipus NPN-Transitor, Switching Bekapcsolasi késleltetés 0..180s

frequency 5 kHz

Riasztasi funkcid

configurable, Top and
bottom limit values,
window range, Short
circuit at input, Riasztas
késleltetés: 0...10 s,
Hysteresis: 10 V

Kimenet (analog)

Jelkimenet

Kozvetlen vagy inverz

Tipus (analég kimenet) Fesziiltség- és
aramkimenet

(konfiguralhato)

Atviteli funkcioé

linear, VX, X1, X1.5, X2,
X2.5, 1-X, Kozvetlen vagy
inverz

Kimen6 fesziiltség 0..5V,0(1)..5V,0(2)..10

V,-5..+6V,-10..+10V

Kimeneti viselkedés hiba utan 3.6 mA TRIM funkcié (nullpont / tartomany +5%
beallitdshoz hasonld), max.
TRIM funkcié (nullpont / tartomany -5% Kimeneti viselkedés hiba el6tt 23 mA
beallitAshoz hasonld), min. felskalazott
Lezaro ellenallas fesziiltség = 1kQ Analég kimenetek darabszama 1
Lezaré ellendllas arama analdg <600 Q Kimend aram 0(4)..20 mA, £ 10 mA,

-20 -+20 mA

Alapveté biztonsagi specifikaciok

Biztonsag kategoria

Nem
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Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csupaszolasi hossz, névleges 10 mm
csatlakozas

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratu, min. finomsodratu, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 24 Vezeték keresztmetszet, finomsodratd, AWG 14

min. (AWG) max. (AWG)

Elem leirasa

A termék leirdsa

Az ACT20P-PRO-FI-AO-DO-x univerzalis frekvenciajel-atalakité szétvalasztja, atalakitja és felligyeli a
frekvenciajeleket és a PWM jelek impulzus szélességét.

A késziilék az érzékel6k, mechanikus kapcsoldk és kédoldk jeleit levalasztott analdg kimeneti jellé
(aram- vagy fesziltségjellé) konvertalja.

A NPN tranzisztoros kimenet hatarérték-feligyeletre is alkalmas.

A készllék ipari kdrnyezetben valé hasznéalatra szolgal. A leirt specifikacidk betartasa kotelez6 (lasd
a Muszaki specifikaciokat).

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002918 ETIM 9.0 EC002918
ETIM 10.0 EC002918 ECLASS 14.0 27-21-01-28
ECLASS 15.0 27-21-01-28
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Connection diagram

setting via display and push-buttons

Méretrajz
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Flow diagram part

Measuring overrange
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat

Rendelési 1912130000 ESG, Késziilékjelsl6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhat

szam
GTIN (EAN) 4032248541164

Qty. 5 ST
Tipus ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Valtozat
Rendelési 1082490000 ESG, Késziilékjelolék x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd

szam
GTIN (EAN) 4032248845330
Qty. 200 ST
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