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A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, Kézvetlen rogzités
Rendelési szdm 2449680000

Tipus ZP 4/1AN ZA O.RA BL

GTIN (EAN) 4050118533415

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 47.5 mm Mélység (coll) 1.8701 inch
Magassag 22.5 mm Magassag (coll) 0.8858 inch
Szélesség 6.5 mm Szélesség (coll) 0.2559 inch
Nett6 tomeg 5.64 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..565°C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Dugé, dugaszolhato, Véglap sziikséges Igen
Osszeszerel6 csappal,
Huzékengyeles csatlakozas
Potencidlok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek beldl Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Felszerelés tipusa Dugaszolt

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 800V

Névleges aram 32A Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x 1 mQ Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W

szerint

X szerint

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max.

AWG 10

Csatlakozasi irany

felsé

Csatlakozas tipusa

Huzoérugos csatlakozas

Csatlakozasok szama
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Rogzitési tartomany, névleges 4 mm2 Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,
érvéghiivelyekkel és mianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratud, min.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
(cURus)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus) (cURus)
C feszliltség nagysag (cURus) 600V C aram nagysag (cURus) 28 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 10 AWG
(cURus)
Altalanos
Poélusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.
Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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