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A RockStar® A HighPower hazak nagyszilardsagu
aluminium présontvénybdl késziilnek, és a folyamatos
optimalizalasnak kszonhetéen kimagaslé védelmet
nyujtanak a szigoru kornyezeti koriilmények ellen.

A sokrészes haz a felhasznaldnak lehetéséget ad a
folyamatok feliilvizsgalatara le az utolso Iépésig a
munkafolyamatban.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 8, Védelmi
osztaly: IP68, IP69, bedugva, Fedél, Rogzité
kengyeles csatlakozas, , Kabelbevezetések mérete:
M 50

Rendelési szam

2451460000

Tipus HDC IP68 HP 24B 1M50
GTIN (EAN) 4050118466379
Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 793 g
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -50°C..120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC
Vegyszeralldsag Anyag Aceton
Vegyszerallésag Ellendllé
Anyag Dizelolaj
Vegyszeralldsag Instabil
Anyag Etilalkohol
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Sebességvalté-olaj
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Mosébenzin
Vegyszerallésag Instabil
Anyag Izzadsag
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenallé
Anyag Prémium benzin
Vegyszerallésag Instabil
Anyag Viz
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag uv
Vegyszerallosag Ellendllé
Anyag Ozon
Vegyszeralldsag Ellenallo
Altalanos adatok
Pé6lusszam 0 Meghuzasi nyomaték 11 Nm
Haz kivitele Fedél Telepitési szerkezeti méret 8
UL 94 éghet6ségi osztaly None Szin fekete, fekete (RAL 9005-
h6z hasonld)
Haz f6 anyaga aluminium présontvény Fellleti minéség Porbevonatos
Tipus Fedél Sorozat HighPower
Halogénmentes false ENT hazak Igen
BG 8 Rogzitéelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva
Verzié
Kabelbevezetések mérete M 50 Felsé rész/also rész/fedél Fedél
Fedél burkolattal Meghuzasi nyomaték 171 Nm
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Miiszaki adatok
Felsé kabelbevezetések szama 1 Oldalsé kabelbevezetések szama 1
Haz kivitele Fedél Rogzitérendszer kivitele Rogzité kengyeles
csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 8 Kabelbevezetés menetes
Tipus Fedél Szorités valtozat Rogzité kengyeles
csatlakozas
Tomités Szilikongumi Bels6 menet M 50
Szin (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 8
Altalanos adatok
UL 94 éghet6ségi osztaly None Fellileti minéség Porbevonatos
Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva Sorozat HighPower
Fontos megjegyzés
Termékinformacio A tervezett lizemeléstdl fliggden belséleg generalt fesziiltségek szuperponéalhatnak az Gizemi

fesziiltségre és tartalmazhatnak megfelel6 cstcsokat. Rendkiviil fontos annak biztositasa, hogy
ezek a cslcsfesziiltségek ne haladjak meg a névleges fesziiltséget. E specifikacion kivil esé
alkalmazasokra vonatkozéan vegye fel vellink a kapcsolatot.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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