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Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghuivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?2

¢ Gyorsmukodési 360°- ban elforgathatd krimpeléfej.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztiil.

* Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feliigyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az 0sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Valtozat 6mm?2, 300mm?2, Hatszog sajtolas, WM krimp,
Fogas sajtolas, Trapéz alaku krimpelés, Ovalis
sajtolas

Rendelési szam 2453820000

Tipus HPG 60

GTIN (EAN) 4050118468427

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Mélység 285 mm Mélység (coll) 11.2204 inch
Magassag 120 mm Magasség (coll) 4.7244 inch
Szélesség 500 mm Szélesség (coll) 19.685 inch
Hossz 850 mm Hossz, inch 33.4645 inch
Nett6 tdmeg 5661.92 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Crimping tool 6 - 300 mm?2

Nyomoderd névleges 60 kN

Szerszamjellemzdk - krimpelés

Hajtas Kézi-hidraulikus Ervéghiivelyek keresztmetszete, max. 300 mm?2

Ervéghiivelyek keresztmetszete, min. 6 mm?2 Krimpelési tipus/profil Hatszdg sajtolas, WM
krimp, Fogas sajtolas,
Trapéz alaku krimpelés,

Ovdlis sajtolas

Erintkezé leirasa

Krimpelési tartomany, max. 300 mm?2 Krimpelési tartomany, min. 6 mm?2
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9,1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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... csosaruk

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 6 Valtozat

Rendelési 2469380000 Krimpel6 szerszdm betét, 6mm2, WM krimp
szdm

GTIN (EAN) 4050118532937

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 10 Viltozat

Rendelési 2469540000 Krimpel6 szerszdm betét, 10mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118483819

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 16 Valtozat

Rendelési 2469550000 Krimpel6 szerszdm betét, 16mm?2, WM krimp
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118483833

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 25 Valtozat

Rendelési 2469560000 Krimpel6 szerszdm betét, 25mm?2, WM krimp
szdm

GTIN (EAN) 4050118483840

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 35 Viltozat

Rendelési 2469570000 Krimpel6 szerszdm betét, 35mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118483826

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 50 Valtozat

Rendelési 2469580000 Krimpel6 szerszdm betét, 50mm2, WM krimp
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118483864

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 70 Valtozat

Rendelési 2469590000 Krimpel6 szerszdm betét, 70mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118483857

Qty. 18T
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Tipus ES EPG/HPG 60 WM 95
Rendelési 2469600000

szdm

GTIN (EAN) 4050118483895

Valtozat

Krimpel6 szerszdm betét, 95mm2, WM krimp

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 120 Valtozat

Rendelési 2469610000 Krimpel6 szerszdm betét, 120mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118484007

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 150 Valtozat

Rendelési 2469620000 Krimpel6 szerszam betét, 150mm2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118483871

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 185 Valtozat

Rendelési 2469630000 Krimpel6 szerszdm betét, 185mm2, WM krimp
szdm

GTIN (EAN) 4050118484038

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 240 Valtozat

Rendelési 2469640000 Krimpel6 szerszdm betét, 240mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118484052

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 300 Valtozat

Rendelési 2469650000 Krimpel6 szerszdm betét, 300mm?2, WM krimp

sz&dm
GTIN (EAN) 4050118484045
Qty. 18T

... krimpelheté kabelsaruk

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztil.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztul

* Li-ion akkumulator t6ltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah
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Tipus ES EPG/HPG 60 DIN 6 Viltozat

Rendelési 2505280000 Krimpel6 szerszdm betét, 6mm?2, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519662

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 10 Valtozat

Rendelési 2505290000 Krimpel6 szerszam betét, 10mm?2, Fogas sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118519723

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 16 Valtozat

Rendelési 2505300000 Krimpel6 szerszdm betét, 16mm?, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519709

Qty. 1ST

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 25 Valtozat

Rendelési 2505310000 Krimpel6 szerszadm betét, 25mm?, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519693

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 35 Vaéltozat

Rendelési 2505320000 Krimpel6 szerszam betét, 35mm?2, Fogas sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118519679

Qty. 1ST

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 50 Viltozat

Rendelési 2505330000 Krimpel6 szerszdm betét, 50mm?, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519686

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 70 Valtozat

Rendelési 2505340000 Krimpel6 szerszam betét, 70mm?2, Fogas sajtolas
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118519716

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 95 Valtozat

Rendelési 2505350000 Krimpel6 szerszdm betét, 95mm?, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519730

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG DIN 120 Valtozat

Rendelési 2505360000 Krimpel6 szerszdm betét, 120mm?, Fogas sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519747

Qty. 18T
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... préselhet6 kabelsaruk

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 6 Valtozat

Rendelési 2505150000 Tartozékok, 6mm?, Hatszog sajtolas

szdm

GTIN (EAN) 4050118519532

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 10 Viltozat

Rendelési 2505160000 Krimpel6 szerszdm betét, 10mm?2, Hatszog sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519556

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 16 Valtozat

Rendelési 2505170000 Krimpel6 szerszam betét, 16mm?2, Hatszog sajtolas
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118519549

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 25 Valtozat

Rendelési 2505180000 Krimpeld szerszdm betét, 25mm?, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118519570

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 35 Viltozat

Rendelési 2505190000 Krimpel6 szerszdm betét, 35mm?2, Hatszog sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519587

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 50 Valtozat

Rendelési 2505200000 Krimpel6 szerszdm betét, 50mm?, Hatszog sajtolas
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118519600

Qty. 18T

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 70 Valtozat

Rendelési 2505210000 Krimpel6 szerszdm betét, 70mm?, Hatszog sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118519594

Qty. 18T
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Tartozékok
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 95 Valtozat
Rendelési 2505220000 Krimpel6 szerszam betét, 95mm2, Hatszog sajtolas
szdm
GTIN (EAN) 4050118519563
Qty. 18T
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 120 Valtozat
Rendelési 2505230000 Krimpel6 szerszdm betét, 120mm?2, Hatszog sajtolas
szam
GTIN (EAN) 4050118519624
Qty. 18T
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 150 Valtozat
Rendelési 2505240000 Krimpel6 szerszam betét, 150mm?2, Hatszog sajtolas
szam
GTIN (EAN) 4050118519631
Qty. 18T
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 185 Valtozat
Rendelési 2505250000 Krimpel6 szerszam betét, 185mm?, Hatszog sajtolas
szdm
GTIN (EAN) 4050118519617
Qty. 18T
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 240 Valtozat
Rendelési 2505260000 Krimpelé szerszam betét, 240mm?, Hatszog sajtolas
szam
GTIN (EAN) 4050118519648
Qty. 18T
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 300 Valtozat
Rendelési 2505270000 Krimpel6 szerszam betét, 300mm?2, Hatszog sajtolas
szam
GTIN (EAN) 4050118519655
Qty. 18T
..- érvéghiivelyekhez

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztil.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztul

* Li-ion akkumulator t6ltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah
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Tipus ES EPG 60/HPG AEH 25 Viltozat

Rendelési 2577810000 Krimpel6 szerszdm betét, 25mm?, Trapéz alaki krimpelés
szam

GTIN (EAN) 4050118590722

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG AEH 50 Valtozat

Rendelési 2577830000 Krimpeld szerszam betét, 50mm?2, Trapéz alaka krimpelés
szdm

GTIN (EAN) 4050118590708

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG AEH 70 Valtozat

Rendelési 2577850000 Krimpel6 szerszdm betét, 70mm?, Trapéz alaku krimpelés
szam

GTIN (EAN) 4050118590692

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG AEH 95 Valtozat

Rendelési 2577870000 Krimpel6 szerszdm betét, 95mm?2, Trapéz alakd krimpelés
szam

GTIN (EAN) 4050118590685

Qty. 18T

Tipus ES EPG 60/HPG AEH 120 Vaéltozat

Rendelési 2577880000 Krimpel6 szerszdm betét, 120mm2, Trapéz alaki krimpelés
szdm

GTIN (EAN) 4050118590678

Qty. 18T
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