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Egyes alkalmazasokban a tesztelés megkonnyitése és a
biztonsag novelése érdekében célszer(i mérépontot vagy
levalasztéelemet is beépiteni az dtvezetd sorkapcsokba.
A méré-bontd sorkapcsokkal fesziiltséghianyos
allapotban mérheti az elektromos aramkordket. Amig

a levalasztott mérési pontok légréskoz- és kiszoaram-
tavolsagai nincsenek specifikalva, a megadott névleges
Ioké6fesziltség-szilardsag értékét biztositani kell.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 2.6 mm?2, 17 A, 500 V, Csatlakozasok
szama: 4, Szintek szdma: 2

Rendelési szam 2456000000
Tipus WDTR 2.5

GTIN (EAN) 4050118515275
Qty. 25 Darab

v

OMPLIANT
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok c € C

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 94 mm Magassag (coll) 3.7008 inch
Szélesség 6.15 mm Szélesség (coll) 0.2421 inch
Netté tomeg 22769

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 2

Szintek szdma 2 Rogzitési pontok szdma szintenként 2
Keresztkotott szintek beliil Nem Tartosin TS 32, TS 35
N funkcid Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

CSA névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 12 AWG
(CSA) (CSA)

Tanusitvany szama (CSA) 12400-377 B fesziiltség nagysag (CSA) 300V
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG
(CSA) (CSA)

B aram nagysag (CSA) 17 A D feszliltség nagysag (CSA) 300V

D aram nagysag (CSA) 10 A

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala zart Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

Felpattinthato
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V

Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 17 A

Aram maximum vezetékoknal 17 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Tulfesziiltség kategoéria 1

X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (kiegészitd csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 8 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.05 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.05 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.05 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.05 mm?2 Finomsodratd, min. (névleges 0.05 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG B feszliltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 300V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 30 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 30 AWG
(cURus) (cURus)
B aram nagyséag (cURus) 20 A C fesziiltség nagysag (cURus) 150V
C a&ram nagysag (cURus) 20A D aram nagyséag (cURus) 10 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)
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Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 32, TS 35
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sotéthézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190172282

Qty. 50 ST

Lapos csavarhizo

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIZ 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008450000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4032248056446

Qty. 18T
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Ures
< A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
:‘F‘D‘ vezetékhez és dugas,zolhaté csatlakozého.z, v:anliam"inlt
,,,,,,, . elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideélis rqwd .
T szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
e anlA| tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4008190203436
Qty. 1000 ST
Tipus WS 8/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1640740000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190279103
Qty. 720 ST
Keresztosszekotok
e A potencidl elosztadsa vagy tobbszorozése a szomszédos
‘ 1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
5 _ ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
N 7YY pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus VQB 1.56/50 RT Valtozat

Rendelési 1633290000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, piros, 17.5 A,
szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190257750 4.2 mm

Qty. 5 ST

Tipus VQB 1.5/50 SW Valtozat

Rendelési 1635120000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, fekete, 17.5 A,
szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190262761 4.2 mm

Qty. 5 ST
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Tartozékok
Tipus VQB 1.5/50 BL Valtozat
Rendelési 1633280000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, kék, 17.5 A,
szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190257743 4.2 mm
Qty. 5 ST
Jelblotarté

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Viltozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST

BEG6.3 szerszambetétek - lapos

1/4" hatlapu hajtas DIN 3126 szabvany szerint, E6.3 alak
a kozvetlen gépre csatlakoztatdshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajt6, E6.3 DIN 3126

Altalanos rendelési adatok

Tipus BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Valtozat

Rendelési 9205670000 Tartozékok, Csavarhizobetét
szam

GTIN (EAN) 4032248772971

Qty. 5 ST
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Tartozékok
DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
» kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
J csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
: méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhet6en
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118392104

Qty. 600 ST
WS 8/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 0sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6lé
» kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
0 csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jelol6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetben a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007150000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118392029

Qty. 800 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

I |
‘ !
Altalanos rendelési adatok
Tipus PS 2.3 RT Valtozat
Rendelési 0180400000 Tesztadapter (kapocs), 230V, 20 mA
szam

GTIN (EAN) 4008190060121
Qty. 20 ST

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Komponens dugoék

A komponens dugé egy elektromos komponens
beépitéséhez hasznalhat6 egy levalasztd sorkapocsban.
Az elektromos komponens forrasztasa utan a dugé
beépithetd a levalasztd sorkapcsaink levalasztasi
teriletébe, és igy a levalasztd sorkapcsot integralt
elektromos komponenssel ellatott modularis sorkapoccsa
alakitja.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BEST Véltozat

Rendelési 1833100000 Tartozékok, Komponens dugo
szdm

GTIN (EAN) 4032248501014

Qty. 50 ST
Tipus BEST/D Véltozat
Rendelési 1878560000 Tartozékok, Komponens dugé, 1 A

szam
GTIN (EAN) 4032248471492
Qty. 50 ST
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Tipus BEST/DRBR Valtozat

Rendelési 1878570000 Tartozékok, Komponens dugé, 22 A
szam

GTIN (EAN) 4032248471508

Qty. 50 ST

Biztositéktarto

Altalanos rendelési adatok

A SIHA biztositotarté gyorsan at tudja valtoztatni a
bontdkapcsot biztositds kapoccsa: egyszer(ien tavolitsa el
a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.

Tipus SIHA 3/G20 Véltozat

Rendelési 7921560000 Biztositotarté atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248264643

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 60-150V Viltozat

Rendelési 7921590000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322626

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 35-70V Valtozat

Rendelési 7921580000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322619

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 140-250V Viltozat

Rendelési 7921600000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322633

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 10-36V BL Valtozat

Rendelési 1005250000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, kék, 2.31 A,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248712038

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 10-36V Valtozat

Rendelési 7921570000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322503

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20 BL Viltozat

Rendelési 1004260000 Biztositotarto atvezeté modulos sorkapocshoz, kék, 6.3 A,

szam dugaszolhato, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248709717

Qty. 25 ST
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Weidmiiller 3t

WDTR 2.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus SIHA 3/G20 Véltozat
Rendelési 7926190000 Biztositotarto atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4032248264612
Qty. 1000 ST

Levalaszt6 dugdék

Az integralt levalasztokarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen leveheték
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott

alkalmazéasrol, és a szabvanyos levalasztok rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok
Tipus DTLE 2.5/4 Valtozat

Rendelési 2910530000 Rogzitéelem (kapocs), Wemid, piros
szam

GTIN (EAN) 4099986519466

Qty. 25 ST
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