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Product image, A kép illusztracio

Az ACT20X-HDI-SDO/ 2HDI-2SNO RNO/RNC levalaszté
kapcsoléerdsitéket Ggy terveztilk meg, hogy rogzitsék a
NAMUR érzékeld és a digitalis kapcsold jeleit, amelyek az
Ex O z6nabdl szarmaznak.

Kapcsolo relék, opcionalisan NO vagy NC érintkezdkkel
elérhetdk, a kimeneti jeleket atviszi a biztonsagos zénéaba.
Beépitett riaszto érintkez6k riasztast adnak ki a hibas
mUkodés esetében; ez konnyebbé teszi a hibakeresést és
megnoveli a rendszer rendelkezésre allasat.

A sinre szerelt levalaszté-kapcsold erdsiték opcionalisan
egy- vagy kétcsatornas valtozatban kaphatok.
Csatornanként 11 mm szélességével a késziilék kevés
helyet igényel az elektromos szekrényben.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat EX signal isolating converter, Ex-input: NAMUR
sensor/switch, Safe-output: relay, NO contact, 2-
channel

Rendelési szdm 2456080000

Tipus ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P

GTIN (EAN) 4050118471274

Qty. 1 Darab

Rot6 IEC EX
0 FDT#R
Vnmrum
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ey
LISTED =
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E337701
Méretek és tomegek
Mélység 114.6 mm Mélység (coll) 4.5118 inch
Magassag 127.3 mm Magassag (coll) 5.0118 inch
Szélesség 22.5 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Nett6é tomeg 190g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -20°C..85°C Uzemi hdmérséklet -20 °C...60 °C
Péaratartalom 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Meghibasodasi valészinliség
SIL PAPER SIL certificate - PDF/ SIL az IEC 61508 szerint 2
Cert_Weidmueller_070902_P0002_C001_V2R1.pdf
(application/pdf)
MTBF 207 a
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Felszerelés tipusa Rappattinthatd tartosin Tartdsin TS 35
Szerelési pozicio vizszintes vagy fliggéleges
Bemenet EX
Szenzor NAMUR-érzékel6 Bemend frekvencia <20 Hz

EN60947-5-6 szerint,
kapcsol6 RS, RP egységgel

vagy anélkal
Bemeneti ellenéllas 1kQ Tipus gyujtészikramentes
aramkor
Szenzor tapellatas 8VDC/8mA Ellenallas RP =750 Q /RS = 15kQ
Kimend jel vezetékszakadas esetén <0,1 mA, > 6,5 mA Impulzus hossza >0.1ms
(vezetékszakadas esetén)
NAMUR tapellatas 8V DC/8mA Aktivalasi szint, alacsony <1,2 mA
Aktivalasi szint, magas >2,TmA
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Hiszterézis

0,1 mA (kapcsolasi
kiiszob)

Tipus

Allapotrelé, 1
nyitéérintkezé
(potencidlmentes)

Alarm function

Device error, No supply
voltage, Short circuit
at input, Szakadas a
bemenetnél

Riasztasi kimenetek szama

1

Névleges kapcsolasi fesziiltség

<125VAC/ 110V DC
(biztonsagi teriilet)
<32VAC/32VDC(2.
zéna)

Folytonos aram

<05AAC/03ADC
(biztonsagos z6na), < 0,5 A
AC/ 1 ADC (2. z6na)

Névleges teljesitmény

<625VA/32W
(biztonsagos teriilet)
<16 VA /32 W (2. z6na)

Altalanos specifikaciék

Csatlakozas tipusa PUSH IN Paratartalom 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Védelmi osztaly IP20 Tapfesziiltség 19,2-31,2VDC
Konfiguracio FDT/DTM szoftverrel, Uzemi magassag <2000 m
8978580000 CBX200
USB konfiguracios
adaptert igényel
Szigetelések koordinalasa
EMC szabvanyok EN 61326-1 Szabvanyok EN 61010-1
Szigetelési feszlltség 2,6 kV (bemenet / Névleges fesziiltség 300V
kimenet)
Digitalis kimenet
Digitalis kimenetek szdma 2 Max. kapcsolasi frekvencia 20 Hz
Kapcsolasi kapacitas 500 VA / 60 W (safe Tipus relé, 1 zarbérintkez6

area), 16 VA / 60 W (zone
2)

Mdkoédés

Output = input, direct or
inverse (configurable)

Névleges kapcsolasi fesziiltség

<250VAC/30VvVDC
(biztonsagi teriilet)
<32VAC/32VDC(2.
z6na)

Folytonos aram

<2 A AC/DC (biztonsagos
terulet, 2. z6na)

Ex alkalmazasok (ATEX) adatai

ATEX - géaz feliratozas

I1(1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/
A

ATEX - por feliratozas

I1(1) D [Ex ia Da] llIC, |
(M1) [Ex ia Ma] |

IECEXx - gaz feliratozas

Ex ec nC IIC T4 G, [Ex ia

Installation location

Biztonsagos (2-es zéna)

Ga] liC/IIB/IIA teriileten telepitett eszkoz
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PUSH IN Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.2 mm?2

AWG, max.
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Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
finomsodratyd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.2 mm?2

finomsodratu, max.

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghiivelyekkel és mianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

2.5 mm?2

Garancia

Id6koz

3év

Elem leirasa

A termék leirdsa

Az ACT20X-HDI-SDO-S termékcsalad késziilékei galvanikusan levalasztva tovabbitjak a digitalis
jeleket a robbanéasveszélyes kornyezetbél a nem, vagy kevésbé veszélyes teriiletekre.

Ennek érdekében a bemeneti kapcsolas robbanasbiztos szerkezeti kialakitassal rendelkezik.
Képesek feldolgozni a NAMUR érzékel6k jeleit az EN 6094 7-5-6 szabvanynak megfeleléen, vagy
csatlakoztathatok potencidlmentes érintkez6khoz (ellenallasos vagy a nélkiili kivitelben).

Egy- és kétcsatornas verzio is kaphato relé- vagy tranzisztoros kimenettel.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram

Alkalmazas
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screenshot of configuration with FDT2 / DTM software
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screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software
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screenshot of "diagnosis" with FDT2 / DTM software

Removable terminals with coding
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ﬁres

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Valtozat

Rendelési 1082540000 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szam

GTIN (EAN) 4032248845439

Qty. 200 ST
Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat
Rendelési 1912130000 ESG, Késziilékjelél6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhatd

szam
GTIN (EAN) 4032248541164
Qty. 5 ST

Konfiguralé interfészek

Altalanos rendelési adatok

Tipus CBX200 USB Valtozat
Rendelési 8978580000

szam

GTIN (EAN) 4032248813759

Qty. 18T
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