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Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozas egy
csatlakozo betétbdl és annak védShazabol all. Eppen
ezért a betét a nagy igénybevételre tervezett csatlakozas
lényege. Az elektromos mikodésért felel6s. A Weidmidiller
csatlakozébetétei j6 min6ségu szigetelé anyagbal
készilnek, amelyek nagy fesziiltségek biztonsagos
atvitelét teszik lehetévé szlik helyen. Ezenkivil csak
egyetlen tipusi mlanyagot hasznalunk az egész
termékvonalunkban. Ez a mianyag UL-listas és alkalmas
vasuti alkalmazasokhoz. Ez lehetévé teszi a RockStar®
csatlakozé korlatlan hasznélatat az egész vilagon.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat HDC-betét, Erintkezé, 500 V, 40 A, Pélusszam: 6,
Csavaros csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: 3

Rendelési szdm 2466810000

Tipus HDC AOC 6 MS

GTIN (EAN) 4050118501575

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 34.8 mm Meélység (coll) 1.3701 inch
Magassag 41.7 mm Magassag (coll) 1.6417 inch
Szélesség 51 mm Szélesség (coll) 2.0079 inch
Nett6 tomeg 68.3 g

Homeérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Meéret

Szélesség 51 mm Alap teljes hossza 34.8 mm
Aljzat magassaga 41.7 mm

Altalanos adatok

Pélusszam 6 Dugaszolasi ciklusok, ezlst =500
Dugaszolasi ciklusok, arany =500 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 3 UL 94 éghet8ségi osztaly V-0

Térfogati ellenéllas 2,00 mQ Szin Vildgossziirke
Szigetelési ellendllas 210" Q Szigetel6anyag Poliészter

Uvegszalerdsitésu,
polikarbonat

Vezeték-keresztmetszet 3 mm?2 Tipus Erintkez6
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag polikarbonat, Givegszal-
erdsitésl

Sorozat AOC Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 500V

Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 61984)6 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 40 A

Halogénmentes false Alacsony fustképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint

BG 3 Jelérintkez6k szdma 0

Jelérintkezo

Meghuzasi nyomaték, jelérintkezé, max. 1.5 Nm Meghuzasi nyomaték, jelérintkezé, min. 1.2 Nm

PE csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas 11 mm

Fej mérete, csillag 0,6 x 3,5 mm PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm
nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi 1.2 Nm Rogzitécsavar M 4

nyomatéka

Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 16

Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 12

A létrehozas datuma 12.12.2025 02:38:53 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



HDC AOC 6 MS

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Valtozat

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Csupaszolasi hossz, névleges 11T mm

AWG, max. csatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Telepitési szerkezeti méret 3

Térfogati ellendllas 2,00 mQ Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, min.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 1.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és finomsodratd, max.

mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, max. 4 mm2

finomsodratu, min.

Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?2 Alapanyag polikarbonat, tivegszal-
er@sitési

BG 3

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05

ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Connection diagram

Haromfazisu, nyitas-elleni kapcsolasi rajz
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