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A gyartasi folyamatoknak mindig hatékonyaknak kell Altalanos rendelési adatok
lennitk. A teljesitmény mellett an energiahatékonysag
és a fenntarthatdsag szintén egyre fontosabb szerepet Valtozat Power supply, switch-mode power supply unit, 48
jatszik a csucsmodern dgazatban. A PROtop tapegységek v
e . - Rendelési szam 2467050000
kivalo teljesitmény adatokat 6tvoznek egyediilalld -
o - ; Tipus PRO TOP1 960W 48V 20A CO
fenntarthat6saggal, amelyek pozitiv hatast gyakorolnak a GTIN (EAN) 2050118481952
teljes termel6 létesitmény termelékenységére. Qty. 1 Darab
A PROtop szdmos olyan elényt kinal, amelyek valodi Szallitas &llapota Ez a termék mér nem kaphato.
versenyel6nyt adnak. Ide tartozik az energiakéltségek Elérhetd eddig: 2025-10-30T00:00:00+01:00

tartds csokkenése a nagy hatékonysagnak és az

Uzem rendelkezésre allasanak koszonhetben, amit a
hosszu lizemi élettartam és a magas atlagos lizemidé
értékek biztositanak. Emellett a rendkiviil helytakarékos
kialakitdsok miatt nagy a funkcionalis sir(ség.

A PROtop jelent6s megtakaritdsokat érhet el a
hagyomanyos tapegységekhez képest. Megnovelt
hatékonysaga naponta atlagosan 50 kWh-t

takarit meg kozepes nagysagu, kb. 100 PROtop
tapegységgel rendelkezd, harom m(iszakban mikodé
gyartoberendezésen. Ez évente 15.000 kWh-nal is
nagyobb novekedést eredményez, és javitja a létesitmény
karbon ldabnyomat is. Az élettartam, amely kétszer akkora,
mint a standard tdpegységeké, szintén fenntarthaté
modon csokkenti az Gjravasarlas és a csere koltségeit.
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-é Type
TUV  Approved
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E258476
Tanusitvany szama (EAC) E470829
Meéretek és tomegek
Mélység 125 mm Mélység (coll) 4.9212 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 139 mm Szélesség (coll) 5.4724 inch
Nettd tdmeg 3382¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..85 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Paratartalom Gzemi hémérsékleten

5 - 100 % paralecsapdédas
nem megengedett

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d

Bemenet

Csatlakozérendszer Huzékengyel

AC bemend fesziiltség tartomany 85..277 VAC

Javasolt tartalék biztositék 16 A,DI/ 16 A,Char.B/ 16 A, Char C

Frekvenciatartomany, AC 45..65 Hz

Névleges bemené fesziiltség 110..240V AC/ 120..340V DC

Tulfesziiltség-védelem Varisztor

Bemeneti biztositék (belsd) Igen

DC bemené fesziiltség tartomany 80..410VvVDC

Bekapcsolasi aram max. 15 A

Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség Fesziiltségtipus AC

faggvényében Bemeneti fesziiltség 100 V
Bemeneti aram 12 A
Fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 120V
Bemeneti aram 12 A

Névleges aramfelvétel 1021 VA

Kimenet

Kimend teljesitmény 960 W
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Miszaki adatok

Halozati kimaradas athidalasi idé

>20ms @ 115V AC/ 230 VAC

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

Névleges kimend fesziiltség

48VDCt 1%

Maradék hulldmosséag, cslcsértékek <100 mVPP

Parhuzamos csatlakozasi opcid Igen, redundancia és teljesitményndvelés céljara (ORing MOSFET hasznalataval)

Kimen6 fesziiltség, max. 56 V

Kimend fesziltség, min. 45V

Kimend &ram, max. 20A

Kimen6 fesziiltség, megjegyzés potenciométerrel vagy kommunikaciés modaullal allithatd

Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 20 A @ 60 °C

Zaroiranyu fesziiltség elleni védelem Igen

DCL - peak load reserve Boost duration bs
Multiple of the rated current 150 %
Boost duration 15 ms
Multiple of the rated current 400 %

Felfutasi idé

<100 ms

Altalanos adatok

Teljesitménytényezé (kb.) >0,9 AC hiba athidalasi idé @ Inévl. >20ms 230V AC-nél / >
20 ms 115 V AC-nél
Hatasfok 94% Védelmi osztaly IP20

Tulfeszliltség kategoria

Haz kiviteli valtozat
Foldszivargdaram, max.

1, 1

Fém, korrézidallé
3.6 mA

Felszerelési pozicid, telepitési
figyelmeztetés

Visszaszabalyozas
Védobbevonat

Vizszintesen DIN TS 35
sinen, fent és lent 50
mm tavolsag a szabad
légaramlashoz, 10 mm
tavolsdg a szomszédos
részegységekig.
>60°C (2.5% / 1°C)
Igen

Teljesitményveszteség, Uresjarati

mnow

Rovidzarlat-védelem

Igen, belsé

Teljesitményveszteség, névleges terhelés61.3 W

ENT / Giités / vibracio

Utésallésag, IEC 60068-2-27

30g minden iranyban

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(rés-vizsgalat a kov. szerint:

EN 55032:2015, EN
556024:2010/A1:2015,
EN 55035:2017, EN
61000-3-2:2014, EN
61000-6-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007/
A1:2011

Rezgésallosag, IEC 60068-2-6

2.3g(onDINrail), 4 g
(with direct mounting)

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategéria

I, 1

Szennyezés sulyossaga

2

Védettségi osztaly

I, PE-csatlakozassal

Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 3.5 kV

Szigetelési feszlltség, bemenet / fold

3.2 kv

Szigetelési fesziiltség, kimenet / fold

0.5 kV

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektromos gépi berendezés

Biztonsag transzformatorok
kapcsololizem(i tdpegységekhez

EN60204 szerint

Az EN 61558-2-16 szerint

Biztonsagi extra kis feszliltség

SELV az IEC 60950-1

szerint, PELV according to

EN 60204-1
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Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Csatlakozérendszer Hazoékengyel Kapcsok szama 3 a kovetkez6hoz: L/N/PE
Csavarhuzé éle 0,8x4,0 Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 10 AWG
max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 26 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
min. flexibilis (bement) max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.22 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.18 mm?2
Csatlakoztatasi adatok (kimenet)
Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama b(++/---)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil , 6 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 22 AWG
max. min.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 6 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 16 mm2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm?2
Csavarhuzo éle 1,0x5,5
Csatlakozasi adatok (jel)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas
flexibilis (jel), max.
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 16 Vezeték keresztmetszet, tomor , min. 0.2 mm?2
max.
Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
flexibilis (jel), min.
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 28 mm?2
min.
Jeltovabbitas
Leng6 csatlakozo Igen LED zold/piros Z6ld: Uzemben

(hibamentes), Flashing
green: advance warning
1>90%, Green/red flashing:
output switched off
(switch-off mode), Flashing
red: overload/error

Allapotrelé (max. terhelés)

Kimeng fesziiltség OK (30
VDC/1A)

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1478990000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118286892

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

szdm
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Lapos csavarhuzé

VDE-szigetelésl csavarhuzo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Viltozat
Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 1ST

A létrehozas datuma 04.12.2025 10:21:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1478990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1479000000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000

PRO TOP1 960W 48V 20A CO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Szerelési tartozék Weidmiiller tdpegységekhez.

Tipus PRO TOP BRACKETS
Rendelési 2575900000

szam

GTIN (EAN) 4050118683059
Qty. 18T

Valtozat

Mounting foot

Tipus MTA 45 MF
Rendelési 1251310000
szdm

GTIN (EAN) 4050118042719

Valtozat

Electronics housings, Mounting flange

Oty. 18T

Tipus CP A WALLADAPTER 30 MM Valtozat

Rendelési 1461870000

szam

GTIN (EAN) 4050118268225

Qty. 18T

Kommunikaciés modulok
A Weidmiiller dugaszolhaté kommunikaciés moduljai
révén az egyes komponensek megfelelé adatokat
tudnak cserélni a felhdvel. Ez lefekteti a célzott folyamat-
optimalizalas allapotfeliigyelet és tavvezérelhetéség
hasznalataval torténé megalapozasat, amely tényezék
dontd szerepet jatszanak a hatasfok novelésében, amihez
a mindség, a folyamat stabilitdsa és a rendelkezésre
jarulhat hozza. A kommunikaciés modulok IP20
védettséggel vannak megtervezve, szerszamok nélkil
mukodtethet6k, és rugalmasan adaptalhaték a kiilonb6z6
egyediesitheté kommunikaciés protokollokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PRO COM CAN OPEN Véltozat

Rendelési 2467320000
szam

GTIN (EAN) 4050118482225
Qty. 18T

Communication module

Tipus PRO COM CAN OPEN EX
Rendelési 2467340000

szam

GTIN (EAN) 4050118481822

Qty. 18T

Valtozat

Communication module
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Tipus PRO COM DISPLAY 7S
Rendelési 2466960000

szdm

GTIN (EAN) 4050118481808
Qty. 18T

Valtozat

Communication module

Tipus PRO COM IO-LINK
Rendelési 2587360000
szam

GTIN (EAN) 4050118599152
Qty. 18T

Valtozat

Communication module

BCZ 3.81/270F

Altalanos rendelési adatok

Hivelyes aljzatos csatlakozdk huzékengyeles

csavarrendszerrel vezetékek csatlakoztatdsahoz.

Harom huzalkimeneti irany all rendelkezésre, rugalmas

csatlakozas-szint( kiviteli lehetéségeket kinalva:

¢ 180° -os vezeték parhuzamos a dugaszolasi irannyal

* 90° -os vezeték merdleges a fenti dugaszolasi irdnyra

* 270° -o0s vezeték merdleges a lenti dugaszolasi irdnyra

Harom burkolati forma koziil lehet valasztani, amelyek

kiilonbo6z6 kovetelményeknek felelnek meg:

¢ Standard haz peremes aljzat nélkul

¢ Peremes aljzat csavarral (F)

¢ Peremes aljzat a Weidmiiller szabadalmaztatott kioldé
reteszével (LR) hizasmentesitd és szerszam nélkiil
rogzitheté-kioldhato reteszeléshez.

A Weidmidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszold

csatlakozéi kompatibilisek az egyedi csatlakozék

elrendezésével és megfelel$ helyet kinadlnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

*0,20-1,5mm2(IEC) / 28 - 16 AWG (UL)

e 250V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus BCZ 3.81/03/270F SN BK ...
Rendelési 2569240000

szdm

GTIN (EAN) 4050118592436

Qty. 50 ST

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 3.81 mm,

Pélusszam: 3, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,

névleges csatlakozas, max.: 1.5 mm?2, Doboz
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BUZ 10.16HP/180SF

Altalanos rendelési adatok

Nagy teljesitményi hiivelyes érintkezésor jol bevalt,
100%-ban karbantartdsmentes Weidmdiller acél
huzokengyellel. Egymas mellé szerelés polusok
felaldozasa nélkil, vagy szabadalmaztatott tobbfunkcios
peremes aljzattal a biztonsagos, gyors szerszamok

nélkili szereléshez. Maximalis bekotési és mikodési
megbizhatésag a csatlakozéprofilnak koszonhetben,
amely meggatolja a nem megfelel6 csatlakoztatast,
valamint az egyediilalléan sokféle kédolasi lehetéségnek,
a huzalozasi hibak elleni védelemnek, és a 4 pontos ezlist
érintkezének kdszonhetben.

Tipus BUZ 10.16HP/04/180SF AG... Valtozat

Rendelési 1924720000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 10.16 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248564873 névleges csatlakozas, max.: 16 mm?2, Doboz

Qty. 20 ST
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