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A PROtop DCDC atalakitdk a biztonsagos elektromos
levalasztdshoz hasznalatosak azoknak a foldhurkoknak
az elkertilése érdekében, amelyek akkor fordulhatnak eld,
amikor terepi eszkdzoket latnak el gyartd vagy feldolgozé
tizemekben. A DCDC atalakitok hosszu tapvezetékeken
hasznalatok a tapfesziiltség felfrissitéséhez. A beépitett
ORing MOSFET megbizhaté médon bontja a lehetséges
belsé zarlatokat. A PROtop sorozatii ACDC és DCDC
atalakitok kozvetlen, parhuzamos csatlakoztatasat teszi
lehetévé redundancia célokbdl vagy a teljesitmény
novelése érdekében. Elavultta teszi az egyébként altalanos
diéda vagy redundancia modulok hasznalatat. Emellett

a PROtop DCDC atalakitdk a hatékony DCL technoldgiat
alkalmazzak, kommunikaciés moduljuk pedig teljes adat-
atlathatésagot és tavvezérlést tesz lehetdvé.
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Altalanos rendelési adatok

Vaéltozat DC/DC converter

Rendelési szam 2467310000

Tipus PRO TOPDC 24V/24V 20A EX
GTIN (EAN) 4050118482218

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 125 mm Mélység (coll) 4.9212 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 75 mm Szélesség (coll) 2.9527 inch
Nettd tdmeg 1746 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C...85 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Paratartalom Gzemi hémérsékleten 5 - 100 % paralecsapdédas  Inditas 2-40°C

nem megengedett

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢716666d

Bemenet

Csatlakozérendszer

Csavaros csatlakozas

Névleges bemené fesziiltség 24V DC
Bemeno fesziiltség, max 31.2V
Bemend fesziiltség, min. 14V

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Bemeneti biztositék (belsd)

Igen

DC bemend fesziiltség tartomany

14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)

Bekapcsolasi aram max. 15 A

Taldramvédelem Igen

Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség Fesziiltségtipus DC

flggvényében Bemeneti fesziiltség 24V
Bemeneti &ram 22 A
Fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 18V
Bemeneti aram 30A

Bemeneti elektromos atutési szilardsag, DC

max.

Névleges aramfelvétel 527.5 VA

Kimenet

Kimené teljesitmény 480 W

Csatlakozoérendszer

Csavaros csatlakozas
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Névleges kimend fesziiltség

24VDC+1%

Maradék hulldmosséag, cslicsértékek <40 mVPP@25 °C
Parhuzamos csatlakozasi opcio yes, max 10
Kimené fesziiltség, max. 28.8V

Kimené fesziiltség, min. 225V

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Kimen6 fesziiltség, megjegyzés

potenciométerrel vagy kommunikaciés modullal allithatd

Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 20 A @ 60 °C

Haloézati kimaradas athidalasi idé Haloézati kimaradas athidalasi ideje min. 10 ms
Bemenet fesziiltségtipus DC
Bemeneti feszliltség 24V
Kimeneti &ramerdsség 20A
Kimeneti fesziiltség 24V

Zaroiranyu fesziiltség elleni védelem Igen

DCL - peak load reserve Boost duration 15 ms
Multiple of the rated current 500 %
Boost duration bs
Multiple of the rated current 200 %

Felfutasi id6

<100 ms

Altalanos adatok

Hatasfok

91%

Védelmi osztaly

IP20

Tulfesziiltség kategéria

LI

Felszerelési pozicio, telepitési
figyelmeztetés

TS 35 tartdsinen, 50 mm
hézag a szabadlevegé-
ellatas felett és alatt.

Haz kiviteli valtozat

Fém, korrézidallo

Visszaszabalyozas

>60°C (2.6% / 1°C)

Szomszédos

Nem

Védbébevonat

Igen

Teljesitményveszteség, Uresjarati

5W

Rovidzarlat-védelem

Igen

ENT / iités / vibracio

Utésalléséag, IEC 60068-2-27

30g minden irdnyban

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(rés-vizsgalat a kov. szerint:

EN 55032:2015,

EN 55035:2017, EN
61000-6-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007/
A1:2011, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, DIN
EN 61000-4-4, EN
61000-4-5:2005, EN
61000-4-6:2008, IEC
61000-4-8

Rezgésallésag, IEC 60068-2-6

2.3g(onDINrail), 4 g
(with direct mounting)

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategéria

Védettségi osztaly

Ill, PE-csatlakozas
nélkul, SELV-hez

Szigetelési feszlltség, bemenet/kimenet 1.41 kV

Szigetelési fesziiltség, bemenet / fold

1.41kV

Szigetelési feszlltség, kimenet / fold

0.7 kV
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Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektromos gépi berendezés

EN60204 szerint

Biztonséagi extra kis feszlltség

SELV az IEC 60950-1
szerint, PELV according to
EN 60204-1

Biztonsag transzformatorok
kapcsolélizem( tapegységekhez

Az EN 61558-2-16 szerint

Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

Kapcsok szdma

2 a kovetkez6hoz: (+ -)

Csavarhuzo éle

0.8x4,0

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
max.

10 AWG

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 26 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

min. flexibilis (bement) max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.22 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.18 mm?2

Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 4 (++/-)

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 8 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG

max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0.5 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm?2

Csavarhuzé éle 0,6 x3,5

Csatlakozasi adatok (jel)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas

flexibilis (jel), max.

Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 16 Vezeték keresztmetszet, tomor , min. 0.2 mm?2

max.

Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
flexibilis (jel), min.

Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 28 mm?2

min.

Jeltovabbitas

Lengé csatlakoz6 Igen LED zo6ld/piros Z6ld: Uzemben

(hibamentes), Flashing
green: advance warning
1>90%, Green/red flashing:
output switched off
(switch-off mode), Flashing
red: overload/error

Allapotrelé (max. terhelés)

Kimen6 fesziiltség OK (30
VDC/1A)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9,1 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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BVZ 7.62IT 180MF SN

180°-o0s hiivelyes dugdé 7,62-es osztassal IT tapellatd
halézatokhoz. Megfelel az UL1059 600 V C osztaly
kovetelményeinek. Kombinalva a SV 7.62 IT.. tls
érintkezésorral és el6remend védoéfold érintkezvel.
Kielégiti a szamitdgépes aramellatd halézatok 5,5 mm-es
bévitett érintésvédelmi kovetelményeit az IEC 6 1800-5-1
szabvany szerint 400 V és fold kozotti fesziiltségnél.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az 6nzaré
(opcidsan racsavards kivitelben is kaphatd) kozépsdé
peremes aljzat egy osztasszélességgel csokkenti a

helyigényt.
Kilon kérésre kozépsd peremes aljzat reteszelés nélkil is
kaphato.
Altalanos rendelési adatok
Tipus BVZ 7.62IT/04/180MF3 SN... Valtozat
Rendelési 1312730000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 7.62 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4050118115635 névleges csatlakozas, max.: 10 mmz2, Doboz
Qty. 32ST

BCZ 3.81/270F

Hivelyes aljzatos csatlakozdk huzékengyeles

csavarrendszerrel vezetékek csatlakoztatdsahoz.

Harom huzalkimeneti irany all rendelkezésre, rugalmas

csatlakozas-szint(l kiviteli lehetéségeket kinalva:

¢ 180° -os vezeték parhuzamos a dugaszolasi irdannyal

* 90° -os vezeték merdleges a fenti dugaszolasi iranyra

¢ 270° -o0s vezeték merdleges a lenti dugaszolasi irdnyra

Harom burkolati forma kozil lehet valasztani, amelyek

kiilonbo6z6 kovetelményeknek felelnek meg:

» Standard haz peremes aljzat nélkil

¢ Peremes aljzat csavarral (F)

¢ Peremes aljzat a Weidmiiller szabadalmaztatott kioldé
reteszével (LR) hiizasmentesitd és szerszam nélkiil
rogzitheté-kioldhato reteszeléshez.

A Weidmidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszold

csatlakozo6i kompatibilisek az egyedi csatlakozok

elrendezésével és megfelel helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

*0,20- 1,5 mm2(IEC) / 28 - 16 AWG (UL)

* 250V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus BCZ 3.81/03/270F SN BK ...  Valtozat

Rendelési 2569240000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 3.81 mm,
szam Pélusszam: 3, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4050118592436 névleges csatlakozas, max.: 1.5 mm2, Doboz

Qty. 50 ST
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