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A Weidmiiller dugaszolhaté kommunikaciés moduljai
révén az egyes komponensek megfelelé adatokat

tudnak cserélni a felhével. Ez lefekteti a célzott folyamat-
optimalizalas allapotfeliigyelet és tavvezérelhetbség
hasznalataval tortén6é megalapozasat, amely tényezék
dontd szerepet jatszanak a hatasfok novelésében, amihez
a mindség, a folyamat stabilitdsa és a rendelkezésre
jarulhat hozza. A kommunikaciés modulok IP20
védettséggel vannak megtervezve, szerszamok nélkiil
mukodtethetbk, és rugalmasan adaptalhaték a kiilonb6z6
egyediesitheté kommunikaciés protokollokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Communication module
Rendelési szdm 2467320000

Tipus PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN) 4050118482225

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E258476
Tanusitvany szama (EAC) E470829
Meéretek és tomegek
Mélység 33.6 mm Mélység (coll) 1.3228 inch
Magassag 74.4 mm Magassag (coll) 2.9291 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nettd tdmeg 759
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -25°C..70°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1df9feed-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e
Altalanos adatok
Toémeg 36¢g
Védelmi osztaly IP20
MTTF Szabvanynak megfelel SN 29500
Mikodési id6 (6ra), min. 4082000 h
Kornyezeti hémérséklet 40 °C
Terhelhet6ség 100 %
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-24-26-08
ECLASS 15.0 27-24-26-08
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Kabel
SUB-D-RJ45 adapterkabel PRO COM CAN OPEN
kommunikaciés modulhoz.
R
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M
Rendelési 2578530000

szam

GTIN (EAN) 4050118589597

Valtozat

, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 0.5 m

Qty. 18T

Tipus PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M Valtozat

Rendelési 2578550000 , Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 1 m
szdm

GTIN (EAN) 4050118589702

Qty. 18T

Tipus PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M Véltozat

Rendelési 2578560000
szam

GTIN (EAN) 4050118589573
Qty. 18T

, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 2.6 m
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