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Szilard, kozvetlen csatlakoztatas extrém aram- és
fesziltségkovetelmények esetén minden teljesitmény-
elektronikai alkalmazasban, példaul napenergias
inverterek, frekvenciaatalakitok, szervovezérlék és
tapellatasok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 7.50 mm,
Polusszam: 1, 90°, Forrasztotiiske hossza (I): 5 mm,
6nozott, fekete, PUSH IN aktuator nélkil, Rogzitési
tartomany, névleges csatlakozas, max.: 6 mm?2,

Doboz
Rendelési szam 2473420000
Tipus LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118579406
Qty. 200 Darab
Termékadatok IEC: 1000V /41 A /0.5-6 mm2
UL: 1000V / 37 A/ AWG 24 - AWG 8
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 20.05 mm Meélység (coll) 0.7894 inch
Magassag 30.56 mm Magassag (coll) 1.2031 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 25.56 mm Szélesség 8.5 mm
Szélesség (coll) 0.3346 inch Nett6 tomeg 492¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |
Moisture Level (MSL) UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet Erintkez6 fellet 6nozott
Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 4...10 y Sn matt Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60947-7-1 szerint Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 41 A

oc)
Névleges aram, maximalis pélusszam 41 A Névleges aram, min. pélusszam 41 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis polusszam 41 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 600 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 6 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 6 kV
tulfesziltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 6 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 219.00 mm
VPE szélesség 212.00 mm VPE magasséag 49.00 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad

OMNIMATE Power
- sorozat LL

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN aktuator nélkiil

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozds  Vezeték kimeneti irdny 90°

Raszter mm-ben (P) 7.50 mm Raszter inch-ben (P) 0.295"
Pélusszam 1 Erintkezésorok szama 1

Az lgyfél szereli fel Nem Sorok szdma 1
Forrasztétiiske hossza (1) 5 mm Forrasztotiiske méretei d=1.5mm
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Forrasztészem lyukatméré (D) 2 mm Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm
Forrasztétiiskék szama pélusonként 2 Csupaszolasi hossz 12 mm
L1, mm 0.00 mm L1, inch 0.000"

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szamara biztonsagos
szerint
Védelmi osztaly IP20
Csatlakoztathat6 vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.25 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm2
csatlakozas, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 6 mm?2
mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2
46228 pt 4, min.
mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN 6 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 6 mm?2
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/18 OR

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges T mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 15 mm
Ajanlott érvéghively H1,0/18 GE
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1.5 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 15 mm
Ajanlott érvéghively H1,5/18D SW
Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively H1,5/12
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/18 W
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively H2,5/19D BL

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,5/12

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuvely

Tipus

finom huzalozas

névleges
Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively
Csupaszolasi hossz

4 mm?
‘ névleges 12 mm

H4,0/12

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H4.0/20D GR

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

6 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/20 SW

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H6,0/12
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Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani., A mlanyag gallér kiilsé 4tmérSje nem lehet nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 1000V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges dram (B felhasznalasi csoport /37 A
csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /37 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 150V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (E felhasznalasi 1000V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 37 A

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 37 A

UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A Névleges aram (E felhasznalasi csoport /37 A
UL 1059) UL 1059)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 8
Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartossaga Standard IEC 60947-7-4 7.1.4 / 08.13 bekezdés
Teszt eredetjel6lés, tipusazonositas, anyagtipus,
raszter, tartossag, csupaszolasi hossz
Kiértékelés elérhet6
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard IEC 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz,
IEC 60947-1 szabvéany, 8.2.4.5.1 / 03.11
szakasz
Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és tomor, 0,5 mm?
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és sodrott 0,6 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tOmor, 6 mm2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 6 mm?
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 24/19
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 24/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 10/1
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 10/19
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-K10
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Vezetékek sériilésének és véletlen Standard IEC 60999-1 szabvany, 9.4 / 11.99 szakasz, IEC
meglazulasanak vizsgalata 60999-1 szabvany, 9.5 / 11.99 szakasz
Kovetelmény 0,3 kg
Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO5V-KO.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO5V-UO0.5
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Kovetelmény 0,4 kg
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Kihazasi vizsgalat

Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO7V-K1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U1
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 0.7 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K2.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U2.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 0,9 kg

Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO7V-K4
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U4.0
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 1.4 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K6
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U6
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Standard DIN EN 60999-1 szabvéany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO5V-KO0.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO5V-U0.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 250 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K2.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U2.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 260 N

Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO7V-K4
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U4.0
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 280 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K6
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U6
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 235 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U1
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

¢ Additional variants on request
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Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

The test point can only be used as potential-pickup point.

The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000
V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage
distances should be observed in the application

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9,1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Product image

Dimensional drawing

Visszaszabalyozasi gorbe

6.6
0.26"

Hole pattern

Visszaszabalyozasi gorbe

LLFS 750/./90V

Reduction factor: 1.0
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A termék elényei A termék el6nyei

Tapellatas UL 600 V-igEltolt forrasztotiiskék Szerszam nélkili vezetékezésA
legmagasabb csatlakozasi megbizhatdsag
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.5X3.0X100 Valtozat

Rendelési 9008380000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szam
GTIN (EAN) 4032248056347

Qty. 18T
Tipus SDS 0.5X3.0X80 Valtozat
Rendelési 9008320000 Csavarhuzé, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248056262
Qty. 18T

Tovabbi tartozékok

Altalanos rendelési adatok

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes

folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak

a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,

ahol a potencialt mérik, csoportositjak vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valédi rendszer az apré, de

nélkilozhetetlen részletek nélkiil:

¢ Az ellen6rz6 dugaszok megbizhat6 csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal 6sszhangban.

Tipus PS 2.0 MC Valtozat

Rendelési 0310000000 NYAK dugaszolo csatlakozo, Tartozékok, Vizsgalodugo, piros,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190000059

Qty. 20 ST
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Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus bedllitassal

¢ Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogépofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettds szigetelési kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkiil

* Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Tipus STRIPAX Véltozat

Rendelési 9005000000 Szerszamok, Csupaszold és vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190072506
Qty. 18T
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