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A kép illusztracio

« Osszeszerelt kit, amely relébél, aljzatbol és
tartokengyelbdl all

* 100%-ban funkcidtesztelt

* A bemenet és a kimenet kozotti atlitési szilardsag
100%-o0san ellen6rzott

e 1 valtéérintkezd

¢ Opcionadlis: Ellen6rzé gomb a tekercsek szinjelolésével
(AC: piros / DC: kék)

* fényes allapotjelzé LED (AC tekercs: piros / DC tekercs:
zold)

Altalanos rendelési adatok

Véltozat D-SERIES DRI, Relémodul, Erintkezék szama: 1,
Valtdérintkez6 AgSnO, Névleges vezérl6fesziiltség:
110 V DC, Folytonos aram: 10 A, Csavaros
csatlakozas, Ellenérzé gomb elérhet6: No

Rendelési szam 2476700000

Tipus DRIKIT 110VDC 1CO LD
GTIN (EAN) 4050118496925

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 67.7 mm Mélység (coll) 2.6653 inch
Magassag 80.2 mm Magassag (coll) 3.1575 inch
Szélesség 15.8 mm Szélesség (coll) 0.622 inch
Nett6 tomeg 50.69 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...55 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 35...85 % rel.

paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

REACH SVHC
SCIP

7a, 7cl
Lead 7439-92-1

611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

110V DC

Névleges aram, DC

4,8 mA

Névleges teljesitmény

530 mW

Tekercsellenallasa

228000+ 10 %

Allapotjelzé

Z6ld vilagitédioda

Védéaramkor

Csillapit6 didda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 10A
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
terhelésnél
Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 260V AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 2500 VA
max.
DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 240W @ 24V Bekapcsolasi késleltetés <15 ms
max.
Kikapcsolasi késleltetés <10 ms Erintkezé tipusa 1 CO contact (AgSnO)

Mechanikai élettartam

10 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

10mA@24V,10mA @
12V,100mA @5V

Altalanos adatok

Tartésin TS 35

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Mechanical switch position indicator Nem

Szin fekete

UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghetdségi osztaly V-2
Alkatrész Rogzitélab
UL94 éghet6ségi osztaly HB
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Alkatrész Tartokengyel
UL94 éghet6ségi osztaly HB

Alkatrész Reléfedél
UL94 éghet6ségi osztaly V-2

Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghet6ségi osztaly V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfeszlltség kategoria 1l Szigetel6anyag csoport b
Hézag és kuszéut, vezérlé oldala - =23 mm Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 4 kVeff / 1 min.

terhelés oldal

oldal

Nyitott érintkezd atutési szildrdsdga

1 kVeff / 1 min

Lokéfesziiltség

4,8 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly

IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Vonatkozé relé DRI314110LD Vonatkoz6 alap SDI 1CO
Tanusitvanyszam (cURus) relé E312083 Tanusitvanyszam (cURus) aljzat E355547
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.25 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.25 mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.25 mm?2
finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.25 mm?2
finomsodratu, max. vezetékhez, finomsodratd,
érvéghiivelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.25 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 4 mm?2 Kés mérete size PH1
(DIN 46228-1), max.
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz
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Dimensional drawing
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Miscellaneous
Lomkr Jf ) ff |
Type I tTest button
DRIKIT Screw /PB Test button blue  DC coil
DRIKITP PUSHIN /PB Test buttonred ~ AC cail
) Blank  No Test button
Coil valtage Status LED / protective circuit
12V DC 24V AC LD LED green + free wheeling diode  DC coil
24VDC  115VAC D LEDred AC coil
48YDC  230VAC
110V DC
Type of contact
1C0 SPDT
2C0 DPDT

Tipuskddok
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Védémodulok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
valaszthat6 védelmi funkcidkkal.

* Csillapité diédaval vagy RC-szlirével

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIM 1 6/230VDC Valtozat
Rendelési 7760056169

D-SERIES, Csillapitd diéda, Névleges vezérl6fesziiltség: 6..230 V,

szam Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4032248967728
Qty. 10 ST

LED / szabadonfuté diéda

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
vélaszthato védelmi funkcidkkal.

* Z6ld LED-del és csillapito diédaval

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIM 2 110/230VDC Valtozat

Rendelési 7760056017 D-SERIES, LED-modul védédiédaval, Névleges vezérléfesziiltség:
szam 110...230 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248896615

Qty. 10 ST
LED

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
valaszthat6 védelmi funkcidkkal.
e Z6ld LED-del
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Altalanos rendelési adatok

Tipus RIM 3 110/230VUC Valtozat

Rendelési 7940018455 D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878185

Qty. 10 ST

Kereszt6sszekotd csavaros csatlakozasu aljzathoz

Keresztosszekotbk foglalatokhoz a D-SERIES DRI
rendszerben.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SRC-1QV S Valtozat

Rendelési 1132070000 RIDERSERIES RCI, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4032248912087

Qty. 10 ST
Tartékengyelek

Tartékengyel D-SERIES DRI relékhez
¢ Fém és mlanyag tartokengyel

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDI CLIP LM Valtozat

Rendelési 7760056368 D-SERIES DRI, Tartékengyel
szdm

GTIN (EAN) 6944169773341

Qty. 10 ST

Tipus SDI CLIP P Véltozat

Rendelési 7760056389 D-SERIES DRI, Tartékengyel

szam
GTIN (EAN) 6944169787539
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 SDI MC NE WS Véltozat
Rendelési 2558340000 ESG, Késziilékjelol6k x 15 mm, PA 66,

szam
GTIN (EAN) 4050118569056
Qty. 200 ST

Szin: fehér, dugaszolhaté

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szadmos ismert elektromos készililékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késztilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

e altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitdkhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelolket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus ESG 6/15 SDI MC SDR Valtozat
Rendelési 2558310000 ESG, Késziilékjelolék x 156 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato

GTIN (EAN) 4050118569025
Qty. 40 ST
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Tartozékok

Csillagfejii csavarhazé, Philips

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIK SLIM PH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749650000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szam
GTIN (EAN) 4050118896398
Qty. 18T

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfejli csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, kihajt6 ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749890000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szdm

GTIN (EAN) 4050118897098

Qty. 18T

Tipus SDK PH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749410000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 1

GTIN (EAN) 4050118895636

Qty. 1ST
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ESG 6/15

Altalanos rendelési adatok

Garantéaltan hosszu élettartam: ESG

A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

¢ Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

* Késziilékjelol6k ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjelol6k, 6 x 15 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST
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