MCB 1077 1P B 4A ACDC
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Miniatdr kismegszakito, Pélusszam: 1, 4 A, fehér
Rendelési szam 2479340000

Tipus MCB 1077 1P B 4A ACDC

GTIN (EAN) 4050118490657

Qty. 12 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Utols6 rendelési datum  2025-09-01T00:00:00+02:00

A létrehozas datuma 14.04.2026 12:53:11 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2479340000

MCB 1077 1P B 4A ACDC

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Mélység 60.2 mm Mélység (coll) 2.3701 inch

Magassag 82 mm Magasség (coll) 3.2283 inch

Szélesség 17.6 mm Szélesség (coll) 0.6929 inch

Nett6 tomeg 83.25¢g

Hémérsékletek

Tarolasi h6mérséklet Ambient temperature -35°C..70°C

Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C/ 95 %
rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC/DC Névleges AC fesziiltség 277V

Névleges DC fesziiltség 60V Névleges dram 4 A

Megszakitasi teljesitmény 10000.00 A

Altalanos adatok

Poélusszam 1 Felszerelés tipusa DIN sin

Rogzités tipusa Tartésinre szerelés Vibracio |IEC 60068-2-6 szerint

Utés IEC 60068-2-27 szerint Szin fehér

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000042 ETIM 9.0 EC000042

ETIM 10.0 EC000042 ECLASS 14.0 27-14-19-01

ECLASS 15.0 27-14-19-01
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