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Al

RJ45 jeladé-aljzatok (magneses) gigabitos
alkalmazasokhoz (1000 base-T) integralt kompenzalassal
- aktivan egylttm(ikddik az induktiv és kapacitiv
csatolasokkal, valamint helyet takarit meg a NYAK-on.

A termékvalaszték a kdvetkez6 kiviteli valtozatokat
tartalmazza:

¢ 90°, fekvé (vizszintes) és 180°, all6 (fuggbleges)

o felfelé reteszel6 / lefelé reteszel6

e THT, THR vagy SMD forrasztasi eljarasok

¢ Kilonboz6 kiviteli valtozatok széles valasztéka, beépitett
LED-ekkel és az arnyékolas érintkezé fiileivel

* Atviteli sebesség 1 Gbit/s-ig

¢ Talcan (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)

¢ Kompatibilis a modularis RJ45 csatlakozoéval, az ANSI /
TIA-1096-A és IEC 60603 szabvanynak megfeleléen.

« Atutési szilardsag 21500 V AC RMS (2250 V AC
csucsérték) az IEEE 802.3 szerint

« Atutési szilardsag 21500 V AC (cstcsérték) vagy
21500 V DC az IEC 60603 szerint

* Medfelelés az IEEE 802.3 kovetelményeinek
(1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab vagy 100Base-Tx,
100 Mbps, IEEE 802.3u)Tulajdonsagok és elényok:

¢ Bévitett, -40 °C és +85 °C kozti h6mérséklet-tartomany
a maximalis teljesitmény érdekében

* Megerésitett aranyréteg (30 p”) a megnovelt korrézid
elleni védelem érdekében

* A legalabb 0,3mm-es kiemelkedés tokéletes forrasztast
eredményez.

Altalanos rendelési adatok

OMNIMATE Data - RJ45 atalakito dugasz, NYAK
dugaszol6 csatlakozd, THT/THR-forrasztott
csatlakozassal, 90°, bottom, none, Igen,
Dugaszolasi ciklusok: 750, Pélusszam: 8, PA 9T,
30..80 u"Ni/ 230" Au, Tape

Véltozat

Rendelési szdm 2485370000

Tipus RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

GTIN (EAN) 4050118495966

Qty. 200 Darab

Csomagolas Tape

A létrehozas datuma 27.11.2025 05:09:23 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2485370000

RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E471884

Méretek és tomegek

Mélység 21.5 mm Mélység (coll) 0.8465 inch
Magassag 16.9 mm Magassag (coll) 0.6654 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 13.6 mm Szélesség 31.2 mm
Szélesség (coll) 1.2283 inch Nett6 tomeg 8.81g¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Electrical properties

Atiitési szilardséag, érintkezé / arnyékolas 1500 V DC

Atitési szilardsag, érintkezd / érintkez6 1000 V DC

Szigetelési ellendllas =500 MQ Névleges fesziiltség 126V
Névleges aram 1,6A

Standards

Csatlakozé, standard IEC 60603-7

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA 9T Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam =500 Szigetelési ellenallas =500 MQ
(CTI)

Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkezé alapanyaga Foszfor-bronz Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezé feliilet

Arany a nikkel felett

Dugaszolhaté csatlakozas

30..80 " Ni/ = 30 " Au

rétegszerkezete
Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C
Uzemi hémérséklet, min. -40°C Uzemi hémérséklet, max. 85 °C
Csomagolas
Csomagolas Tape VPE hosszusag 356.00 mm
VPE szélesség 354.00 mm VPE magasséag 128.00 mm
Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm Felileti ellenallas Rs=109-1012Q
Rendszerspecifikaciok
Pélusszam 8 LED Igen
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott

csatlakozassal
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Raszter inch-ben (P) 0.050" Arnyékold anyag Séargaréz

Arnyékolas Igen Oldalsé kivezetés, jellemzék Forraszthaté peremes
aljzat

Atviteli sebesség 1000 Mbps Forrasztétiiskék szama poélusonként 1

Csatlakozas tipusa

Forrasztott csatlakozas

Termékcsalad

OMNIMATE Data - RJ45
atalakité dugasz

Raszter mm-ben (P) 1.27 mm Védelmi osztaly IP20

Dugaszolasi ciklusok 750 Kimend konyok 90°

Aram 20 mA Fesziiltség, max. 25V

Arnyékolas feliilete nikkelezett Colour of right LED Z6ld / sarga

Shield tabs none Teljesitménykategéria 1000 Mbps

Forrasztasi eljaras Reflow forrasztas, Kézi Retesz opcid bottom
forrasztas, Hullamforrasztas

Forrasztétiiske méretei Nyolcszogletl Tolerance of solder pin position +0.1T mm

Fesziiltség, min. 1.8V Colour of left LED Zold / séarga

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9,1 27-44-04-02

ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01

ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01

ECLASS 14.0 27-46-02-01 ECLASS 15.0 27-46-02-01
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PCB Layout
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RJ45 crimp

Altalanos rendelési adatok

RJ45 sajtold dugaszolhaté csatlakozé az IEC 60603-7-51

2 oz

szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal kiilsé atmérékhoz

Tipus |E-P Valtozat

Rendelési 8813100000 RJ45-csatlakozo, Vezetéktorés elleni védelem nélkil ; 5,5-7,1 mm,
szam Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

GTIN (EAN) 4032248512850

Qty. 100 ST

Tipus IE-P63 Valtozat

Rendelési 8813110000 RJ45-csatlakozd, Vezetéktorés-gatidval ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class
szam EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

GTIN (EAN) 4032248512867

Qty. 10 ST

Tipus IE-P70 Valtozat

Rendelési 8813120000 RJ45-csatlakozo, Vezetéktorés-gatldval ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class
szam EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

GTIN (EAN) 4032248512874

Qty. 10 ST

Tipus |E-PM-RJ45-TH Valtozat

Rendelési 1963580000 RJ45 krimpelhet6 csatlakozé dugd, Csatlakozo vezetéktorés-gatlo
szam nélkiil, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

GTIN (EAN) 4032248645688

Qty. 100 ST

Tipus |E-PS-RJ45-TH-BK Valtozat

Rendelési 1963590000 RJ45 krimpelhetd csatlakozé dugé, Dugé vezetéktorés-gatlo hivellyel,
szam fekete, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

GTIN (EAN) 4032248645695

Qty. 10 ST

Tipus |E-PS-RJ45-TH-BK-P Valtozat

Rendelési 2584980000 RJ45 krimpelhetd csatlakozd dugo, Vezetéktorés-gatloval ; 6,5 - 7,5
szam mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

GTIN (EAN) 4050118593556

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

RJ45 dugaszolhat6 csatlakozé (szerszam nélkiil
szerelhet6) az IEC 60603-7-51 szerint.

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1 Valtozat

Rendelési 1992850000 RJ45 dugasz késes érintkezékkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (1ISO/
szam IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118378115

Qty. 18T

Tipus |E-PS-RJ45-FH-180-A-1.6 Valtozat

Rendelési 1992820000 RJ45 dugasz késes érintkezékkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (1ISO/
szam IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118377897

Qty. 18T

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1 Valtozat

Rendelési 1992860000 RJ45 dugasz késes érintkezékkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/
szam IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118378108

Qty. 18T

Tipus |E-PS-RJ45-FH-180-B-1.6 Valtozat

Rendelési 1992830000 RJ45 dugasz késes érintkezékkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/
szam IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118377972

Qty. 18T

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6 Valtozat

Rendelési 1992840000 RJ45 dugasz késes érintkez6kkel, egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
szam PROFINET

GTIN (EAN) 4050118378023

Qty. 18T

hajlitott, tomszelencével

RJ45 dugaszolhaté csatlakozo (szerszam nélkiil
szerelhetd) az IEC 60603-7-51 szerint.
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Tipus |IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1 Viltozat

Rendelési 1518080000 RJ45 dugasz késes érintkezdkkel, hajlitott, 4x90°, Cat.6A / Class EA
szam (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118324969

Qty. 18T

Tipus |E-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 Valtozat

Rendelési 1992870000 RJ45 dugasz késes érintkezdkkel, hajlitott, 4x90°, Cat.6A / Class EA
szam (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118378054

Qty. 18T

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1 Valtozat

Rendelési 1518090000 RJ45 dugasz késes érintkezdkkel, hajlitott, 4x90°, Cat.6A / Class EA
szam (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118325300

Qty. 18T

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6 Valtozat

Rendelési 1992890000 RJ45 dugasz késes érintkezdkkel, hajlitott, 4x90°, Cat.6A / Class EA
szam (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118378122

Qty. 18T

Tipus |E-PS-RJ45-FH-90-P-1.6 Vaéltozat

Rendelési 1518100000 RJ45 dugasz késes érintkezékkel, hajlitott, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC
szam 11801), PROFINET

GTIN (EAN) 4050118325232

Qty. 18T

RJA45 szerszam nélkiil szerelhetd

Altalanos rendelési adatok

5
S

RJ45 dugaszolhaté csatlakozé az IEC 60603-7-51 szerint,
legfeljebb 1,6 mm huzal kiilsé atmérékhoz

Tipus IE-PS-RJ45-FH-BK Valtozat

Rendelési 1963600000 RJ45 IDC dugasz, Cat.BA / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres,
szém 4 eres, EIA/TIAT568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

GTIN (EAN) 4032248645725

Qty. 10 ST

Tipus |E-PS-RJA5-FH-BK-A Valtozat

Rendelési 1132040000 RJ45 IDC dugasz, Cat.8A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres,
szém EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4032248912155

Qty. 10 ST
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Tipus |E-PS-RJ45-FH-BK-B Valtozat

Rendelési 1132050000 RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres,
szam EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4032248912148

Qty. 10 ST

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-BK-P Valtozat

Rendelési 1132060000
szam

GTIN (EAN) 4032248912162
Qty. 10 ST

RJ45 IDC dugasz, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 eres, PROFINET
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