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Szamos automatizalasi alkalmazasban olyan megtaplalo Altalanos rendelési adatok
rendszerek sziikségesek, amelyek megbizhaté médon
muikodnek akkor is, ha egy tapegység kimarad. Valtozat Redundancy module, 24 V DC
Optimalisan koordinalt kiegészité moduljaink révén Rendelési szam 2486100000
allandé tapellatasi koncepcioé jon létre. A Weidmiiller Tipus PRO RM 20
GTIN (EAN) 4050118496833

diédai és redundancia moduljai két tApegységet
csatlakoztatnak egymashoz az egyik késziilék
meghibasodasdnak kompenzalasa érdekében. A
redundancia modulok novelik a rendszer rendelkezésre
allaséat, ami alapvetéen fontos. Az egyes redundans adgak
teljes kimeneti terhelés tapellatasara képesek. A 24V
vezérl6fesziiltség stabil marad aramkimaradas esetén

is. A MOSFET-ek redundancia moduljainkban torténé
hasznalata optimalis hatékonysagot tesz lehetévé.

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ey UK

c US | = | £ Type

DHY TUV  Approved cq
LISTED momaT e

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Méretek és tomegek
Mélység 125 mm Mélység (coll) 4.9212 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 38 mm Szélesség (coll) 1.4961 inch
Netté témeg 479
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Péaratartalom 5-95% rel. paratartalom,

Tu=40°C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6¢-371¢c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Bemenet
Csatlakozérendszer PUSH IN Névleges bemend fesziiltség 24V DC
DC bemend fesziiltség tartomany 10..32VDC Bemend aram 2x24 A(-40°C ~ +45

°C),2x20A (+45°C "~
+60°C), 2 X 15 A (+70 °C)

Névleges dramfelvétel 480 VA
Kimenet
Kimend teljesitmény 952 W Csatlakozorendszer PUSH IN
Névleges kimené fesziiltség VINPUT-typ. 0.2 V Kimeno fesziltség, max. 32V
Kimené fesziiltség, min. 9.8V Kimené dram, max. 48 A
Folytonos kimend aram U-ndlNévleges 1 x 48 A(-40°C ~ +45

°C), 1 x40A(+45°C "~

+60°C), 1 X 30 A (+70 °C)
Altalanos adatok
Hatésfok > 98% Toémeg 568 ¢
Paratartalom 5-95% rel. paratartalom, Védelmi osztaly IP20

Tu=40"°C,
paralecsapodas nélkil

Felszerelési pozicid, telepitési
figyelmeztetés

Vizszintes a TS35
szerel6sinen. 50 mm
szabad hely felll &amp,
alul a leveg6aramlashoz.

Visszaszabalyozas

>60°C / 75% 70°C-on
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Kozvetlenl, rés nélkil
egymas mellé szerelhetdk.

Véddébevonat

Igen

Rovidzarlat-védelem

Nem

ENT / Giités / vibracio

Utésallésag, IEC 60068-2-27

30g minden irdnyban

Rezgésallésag, IEC 60068-2-6

2.3 g (on DIN rail)

Szigetelések koordinalasa

Védettségi osztaly Ill, PE-csatlakozés Szigetelési feszliltség, bemenet / fold 0.5 kV
nélkil, SELV-hez

Szigetelési fesziiltség, kimenet / fold 0.5 kV

Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Csatlakozorendszer PUSH IN Kapcsok szama 4 (+,+,—,-)

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil , 8 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG

max. min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.2 mm?2

flexibilis (bement) max.

Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 10 mm2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm?2

Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozérendszer PUSH IN Kapcsok szama 2(+/-)

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 4 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 20 AWG

max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.75 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 16 mm2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.75 mm?2

Csatlakozasi adatok (jel)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN

flexibilis (jel), max.

Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 16 Vezeték keresztmetszet, tomor , min. 0.2 mm?2

max.

Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2

flexibilis (jel), min.

Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 mm?2

min.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850

ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92

ECLASS 15.0 27-04-06-92
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1478990000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118286892

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

szdm
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Lapos csavarhuzé

VDE-szigetelésl csavarhuzo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS SL 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 1274660000 Csavarhuzo, Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118072631

Qty. 1ST
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Csillagfejii csavarhuzo, Pozidrive

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIK PZ2 SL Valtozat
Rendelési 1274740000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szam
GTIN (EAN) 4050118073218
Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindség
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SL 1.0X5.5X125 Valtozat

Rendelési 1274680000 Csavarhtzo, SzerelGszerszam

szdm
GTIN (EAN) 4050118073263
Qty. 18T
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