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A folyamat- és teljesitménygeneralé agazati
létesitmények folyamatirdnyitasi rendszereiben a terepi
eszkdzok beérkezé jelei gyakran a rendezészekrények
sorkapcsaihoz csatlakoznak. A tavoli 1/0-hoz és

a terepibuszhoz hasonl¢ alternativ technolégiak
rendelkezésre allasa ellenére sorkapcsokat hasznalnak. Ez
elsésorban azért van igy, mert ezek massziv és egyszer(
csatlakozérendszert kindlnak, illetve egyértelm(i az
elrendezésik. WMF (Weidmuller Multi Funktional)
sorkapocs-sorunk tobbfunkciés megoldast kinal a jelek
rendezésére.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
fekete, 2.6 mm?2, 20 A, 500 V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1

Rendelési szam 2492380000
Tipus WMF 2.5 DI SW
GTIN (EAN) 4050118501735
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

@ CURUSEX

= |ECEXx ER

ROHS

UL File Number Search

Tanusitvany szdma (cURusEX)

Méretek és tomegek

Mélység Mélység (coll) 1.752 inch
Magassag Magassag (coll) 3.4646 inch
Szélesség Szélesség (coll) 0.2 inch
Nett6é tomeg

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C

Folyamatos tizemi hémérséklet., min.

Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1389U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXUL14.0097U
Max. fesziiltség (ATEX) Aram (ATEX) 185 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) Max. fesziiltség (IECEX) 500V
Aram (IECEX) Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm2
EN 60079-7 jelolés 2014/34/EU cimke I13GD
Anyag adatok
Alapanyag Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Tavtarto, dugaszolhat6
keresztosszekot6hoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Tartdsin TS 35

PE mikodés

Kiegészité miiszaki adatok

Felszerelés tipusa

Felpattinthato
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V
Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 20 A
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W

szerint

x szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Biztositécsavar M3
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/ 1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratu, min. (névleges 0.5 mm?2
csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Tartozékok
Tartozékok
A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
o tartozékok tokéletes illeszkednek az utolso részlethez is. Ez
vi‘—ii ‘ lehet6évé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
4 i < . a felszerelés
<gf. S
2.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AP WMF2.5 Valtozat

Rendelési 1142990000 Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 87.25 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Igen

GTIN (EAN) 4032248925889

Qty. 50 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugd tartd is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Lapos csavarhiuzoé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Viltozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tartozékok

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
- tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehet6vé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Tipus FUCR SW Valtozat

Rendelési 1167630000 Biztositotarto atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklos,
szam dugaszolhato, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248113903

Qty. 10 ST

Tipus FUCR 10-36V SW Valtozat

Rendelési 1167640000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklds,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248113972

Qty. 10 ST

Tipus FUCR 100-250V SW Viltozat

Rendelési 1167680000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklos,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248113897

Qty. 10 ST

Biztositéktarto

A SIHA biztositétarté gyorsan at tudja valtoztatni a
bontdkapcsot biztositds kapoccsa: egyszerlien tavolitsa el
a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SIHA 3/G20 Valtozat

Rendelési 7921560000 Biztositotarté atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A,
szam dugaszolhato, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248264643

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 10-36V Valtozat

Rendelési 7921570000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322503

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 140-250V Valtozat

Rendelési 7921600000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322633

Qty. 25 ST

Komponens dugoék

A komponens dugé egy elektromos komponens
beépitéséhez hasznalhat6 egy levalasztd sorkapocsban.
Az elektromos komponens forrasztasa utan a dugo
beépithetd a levalaszto sorkapcsaink levalasztasi
terlletébe, és igy a levalasztd sorkapcsot integralt
elektromos komponenssel ellatott modularis sorkapoccsa
alakitja.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BEST/DRBR Viltozat

Rendelési 1878570000 Tartozékok, Komponens dugé, 22 A
szam

GTIN (EAN) 4032248471508

Qty. 50 ST

Tipus BEST/D Valtozat

Rendelési 1878560000 Tartozékok, Komponens dugé, 1 A
szdm

GTIN (EAN) 4032248471492

Qty. 50 ST
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ﬁres

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

j‘j‘%—*:j‘ vezetékhez és dugas,zolhaté csatlakozého.z, v,aI.am"in.t

T elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

— I szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
[ CLLLLLLLL] | tartalmaz.

| | Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
[ I | konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
T ] kaphaté.
[ CLILLLLLLL | * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
[ CCLLLLLLLL | * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 10/5 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1792000000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248223862

Qty. 720 ST

Jelolotarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jeloldk beszerelésére. A sarkitott
tarték opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécesatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

sz&dm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Keresztosszekotok

VY

cm
ez
e

= I‘

L)

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5N/10 Valtozat

Rendelési 1527690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN) 4050118447989

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/10 BL Valtozat

Rendelési 1527880000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118448573

Qty. 20 ST

Tipus ZQv 2.5N/10RD Valtozat

Rendelési 2108910000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118486018

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 Valtozat

Rendelési 1527540000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448467

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 BL Valtozat

Rendelési 1527740000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Plusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Ilgen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448658

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 RD Valtozat

Rendelési 2108470000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 2,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448542

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/20 Valtozat

Rendelési 1527720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 20, Raszter mm-ben (P): 56.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118447972

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/20 BL Valtozat

Rendelési 1527890000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 20,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118448566

Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 2.5N/20 RD Valtozat
Rendelési 2108920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 20,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118485899
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/3 Valtozat
Rendelési 1527570000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448450
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 BL Valtozat
Rendelési 1527770000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448641
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 RD Valtozat
Rendelési 2108690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448535
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 Valtozat
Rendelési 1527590000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448443
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 BL Valtozat
Rendelési 1527780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448634
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 RD Valtozat
Rendelési 2108700000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448528
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 Valtozat
Rendelési 1527620000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448436
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 BL Valtozat
Rendelési 1527790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448627
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/5 RD Valtozat
Rendelési 2108710000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448511
Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 2.5N/50 Valtozat
Rendelési 1527730000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118411362
Qty. 5ST
Tipus ZQV 2.5N/50 BL Valtozat
Rendelési 1527920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118448559
Qty. 5 ST
Tipus ZQVv 2.5N/50 RD Valtozat
Rendelési 2109000000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118486001
Qty. 58T
Tipus ZQV 2.5N/6 Valtozat
Rendelési 1527630000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448429
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 BL Valtozat
Rendelési 1527820000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448610
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 RD Valtozat
Rendelési 2108720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448504
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 Valtozat
Rendelési 1527640000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pdlusszam:
szam 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448412
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 BL Valtozat
Rendelési 1527830000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448603
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 RD Valtozat
Rendelési 2108810000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448498
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/8 Valtozat
Rendelési 1527670000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448405
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 2.5N/8 BL Valtozat

Rendelési 1527840000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 8, Raszter

szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448597

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/8 RD Valtozat

Rendelési 2108870000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 8,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448481

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/9 Valtozat

Rendelési 1527680000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:

szam 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118447996

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/9 BL Valtozat

Rendelési 1527870000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 9, Raszter

szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448580

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/9 RD Valtozat

Rendelési 2108900000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 9,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448474

Qty. 20 ST
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