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Product image

Device connectivity | OMNIMATE® Power BUF 10.16
PUSH IN PCB connector, 16mm?2, with wire-ready
function

* PUSH IN technology with settable wire-ready contact
point simplifies the connection of stranded wires without
wire-end ferrules and wires with particularly rigid
insulation

* Direct and tool-free connection of solid wires and wires
with crimped wire-end ferrules for fast and safe wiring

* Single-hand operation of the plug-in connector and
automatic connection thanks to the middle flange with
snap-on mechanism and optionally with additional screw
fastening

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
10.16 mm, PSlusszam: 2, 180°, PUSH IN
aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 16 mmz2, Doboz

Rendelési szam 2493340000

Tipus BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

GTIN (EAN) 4050118503128

Qty. 28 Darab

Termékadatok IEC: 1000V /76 A/ 25-16 mm?2
UL: 600V /51 A/AWG 12-AWG 6

Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 39.56 mm Mélység (coll) 1.56551 inch
Magassag 28.9 mm Magassag (coll) 1.1378 inch
Szélesség 40.64 mm Szélesség (coll) 1.6 inch
Nett6 tomeg 32.02¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Power
- sorozat BU/SU 10.16

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuatorral Raszter mm-ben (P) 10.16 mm
Raszter inch-ben (P) 0.400" Vezeték kimeneti irany 180°
Pélusszam 2 L1, mm 10.16 mm
L1, inch 0.400" Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 1 Névleges keresztmetszet 16 mm2
Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szamara biztonsagos Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
szerint
Védelmi osztaly IP20 Kédolhato Igen
Csupaszolési hossz 18 mm Meghtzasi nyomaték csavaros 0.3 Nm
peremhez, min.
Meghuzasi nyomaték csavaros 0.4 Nm Csavarhuzo éle 0,8x4,0
peremhez, max.
Csavarhuzé éle, standard DIN 5264 Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 15N Huzoéeré / poélus, max. 15N
Anyagjellemzdk
Szigetel6anyag PA GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszéutképzési 6sszehasonlitdsi szam 2400 Szigetelési ellenéllas 2108 Q
(CTI)
Moisture Level (MSL) UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Erintkez anyaga Cu-6tvézet Erintkezd feliilet eziistozott
Dugaszolhaté csatlakozas 23 um Ag Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C
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Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 76 A Névleges aram, maximalis pélusszam 71A

°C) (Tu=20 °C)

Névleges aram, min. polusszam 70 A Névleges aram, maximalis polusszam 62 A

(Tu=40°C) (Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a ll/2 talfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 1000 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 talfesziiltség 1000 V Névleges lokéfesziiltség a ll/2 8 kV

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 8 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/3 8 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez mértékéhez

Rovid idejd hatararam ellenallas 3 x 1,800 A-rel

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 342.00 mm

VPE szélesség 180.00 mm VPE magasséag 70.00 mm

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 16 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4

AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

Toémor, max. HO5(07) V-U 10 mm2

Tobberes, min. HO7V-R 10 mm?2

Tobberes, max. HO7V-R 16 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 2.5 mm?2

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 16 mm?2

mUianyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, min.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 16 mm?2

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 2.5 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 16 mm2

Rogzithetd vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuvely

Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?2
Csupaszolasi hossz \ névleges 20 mm
Ajanlott érvéghively H2,5/25D BL
Csupaszolasi hossz \ névleges 18 mm
Ajanlott érvéghiively H2,5/18

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

4 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 20 mm

Ajanlott érvéghiively

H4.0/26D GR

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 18 mm

Ajanlott érvéghiively

H4.0/18

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

6 mm?

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 20 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/26 SW

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 18 mm
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Ajanlott érvéghiively H6,0/18

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 10 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 21 mm
Ajanlott érvéghiively H10,0/28 EB
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 18 mm
Ajanlott érvéghiively H10,0/18
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 16 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 21 mm
Ajanlott érvéghiively H16,0/28 GN
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 18 mm

Ajanlott érvéghiively H16,0/18

Hivatkozasi szoveg Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 51 A Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 51 A
UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 6
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Standard IEC 60068-2-70 / 12.95
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, raszter, tartéssag,
csupaszolasi hossz
Kiértékelés elérhet6
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard IEC 60999-1:1999-11 szabvany, 9.1 szakasz, IEC
60947-1:2011-03 szabvany, 8.2.4.5.1 szakasz
Vezeték tipusa Vezetd tipusa és sodrott 2,5 mm?
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tomor, 2,5 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 16 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tomor, 10 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 12/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 12/19
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 4/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 4/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Vezetékek sériilésének és véletlen Standard IEC 60999-1:1999-11 szabvany, 9.4 ill. 8.10

meglazuldsanak vizsgalata

szakasz

Kovetelmény 0,7 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K2.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U2.5
keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

2,9 kg

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K16

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U16

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

4,5 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 4/7

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 4/19

Kihazasi vizsgalat

Standard

IEC 60999-1:1999-11 szabvany, 9.5 szakasz

Kovetelmény

250 N

Vezeték tipusa

Kiértékelés
Kovetelmény

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K2.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

atadva
2100 N

HO7V-U2.5

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és

HO7V-K16

keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO7V-U16
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény =2 135N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és AWG 4/7
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG4/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the
soldering flange or a self-tapping screw on the board.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Product image Dimensional drawing
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A termék elonyei

Egykezes hasznalatAutomatikus reteszelés
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikdhoz

- a korszer( hajtastechnoldgidkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérldk.

Az OMNIMATE Power (j szabvanyt teremt - a megndvelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

* Alkalmazéas-orientalt méretezhet6ség: a kompakt 4
mm2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhato
csatlakoz6tdl, vagy a robusztus 16 mm2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznéalhat6 csatlakozoig.

* Korlatlan hasznalhatdsag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

* Valtozatos, az alkalmazasokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgaltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszertien a

termékkonfiguratorral.

Tipus KO BU/SU10.16HP BK Viltozat

Rendelési 1824410000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248326716

Qty. 50 ST

Tipus KO BU/SU10.16HP WT Valtozat

Rendelési 2592600000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Kodol6 elem, Natar,
sz&dm Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4050118717389

Qty. 50 ST

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhzo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.8X4.5X125 Valtozat

Rendelési 9009020000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248266883

Qty. 18T
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SU 10.16HP/180SF

Egysoros, nagyaramu tls érintkezésor, a pélusok
feldldozasa nélkiili, egymas mellé torténé felszereléshez,
vagy szabadalmaztatott peremes aljzattal a szerszam
nélkili gyors lezardshoz. Maximalis csatlakozasi

és mukodési megbizhatésag a csatlakozéprofilnak
koszonhetben, amely meggatolja a nem megfeleld
csatlakoztatast, egyedilaliéan sokféle kodolasi
lehetdséggel, kiegészit6 rogzitési és beépithetd
pozicionalasi segitséggel. A 3,5 mm-es tiiskehossz
optimalizalva van a hullamforrasztashoz, a dugaszolhaté
irdany pedig 180°-o0s a forrasztécsucshoz viszonyitva.

iy

Altalanos rendelési adatok

Tipus SU 10.16HP/02/180SF 3.5... Valtozat

Rendelési 1850880000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, Csavarozhaté /

szam pattinthaté aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 10.16 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248381760 2, 180°, Forrasztotuiske hossza (l): 3.5 mm, eziistozott, fekete, Doboz
Qty. 42 ST

SU 10.16HP/270SF

Egysoros, nagy teljesitmény tls érintkezésor, a pélusok

feldldozasa nélkili, egymas mellé t6rténd felszereléshez,
vagy szabadalmaztatott peremes aljzattal a szerszam
nélkili gyors rogzitéshez. Maximalis csatlakozasi

és mlkodési megbizhatdsag a csatlakozéprofilnak
koszonhetéen, amely meggatolja a nem megfeleld
csatlakoztatast, egyediilalléan sokféle kédolasi
lehetdséggel, és a peremes aljzatban Iévé kiegészité

rogzitési ponttal. A 3,5 mm-es tliskehossz optimalizalva
van a hullamforrasztashoz, a dugaszolhat6 irany pedig
270°-0s a forrasztécsucshoz viszonyitva.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SU 10.16HP/02/270SF 3.5... Valtozat

Rendelési 1851120000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Csavarozhaté /

szam pattinthaté aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 10.16 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248382088 2,270°, Forrasztétiske hossza (1): 3.5 mm, eziistozott, fekete, Doboz
Qty. 42 ST

SU 10.16HP/90SF

Egysoros, nagyaramu tls érintkezésor, a pélusok
feldldozasa nélkiili, egymas mellé torténé felszereléshez,
vagy szabadalmaztatott peremes aljzattal a szerszdm
nélkili gyors lezarashoz. Maximalis csatlakozasi

és mikodési megbizhatdsag a csatlakozéprofilnak
koszonhetéen, amely meggatolja a nem megfelel6
csatlakoztatast, egyediilalléan sokféle kodolasi
lehetdséggel, és a peremes aljzatban Iévé kiegészitd
rogzitési ponttal. A 3,5 mme-es tiiskehossz optimalizalva

van a hullamforrasztashoz, a dugaszolhaté irany pedig
90°-0s a forrasztdécslicshoz viszonyitva.

A létrehozas datuma 17.11.2025 02:46:07 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 10


https://eshop.weidmueller.com/p/1850880000
https://eshop.weidmueller.com/p/1851120000

Weidmiiller 3t

BUF 10.161T/02/180SF AG BK BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Ellendarab

Altalanos rendelési adatok

Tipus SU 10.16HP/02/90SF 3.5A... Valtozat

Rendelési 1851040000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Csavarozhato /

szam pattinthaté aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 10.16 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248382002 2, 90°, Forrasztétuske hossza (I): 3.5 mm, ezuistozott, fekete, Doboz
Qty. 42 ST
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