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CH20M sorozatunkhoz els6 osztalyu szolgaltatast
kinalunk elére kédolt és nyomtatott hiively
csatlakozédugokkal. Ez a megoldas nem csak id6t takarit
meg az elektronika haz telepitése sordn az el6zetes
jelolésnek koszonhetéen, hanem védelmet is biztosit a
helytelen szerelés ellen az el6zetes kodolas révén — ami
teljesen 6sszhangban van a Poka-Yoke elvvel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
5.00 mm, Polusszam: 2, 180°, PUSH IN
aktuatorral, Doboz

Rendelési szam 2494920000
Tipus BHF 5.00/02 BK/BK PRT 10/04
GTIN (EAN) 4050118504590
Qty. 150 Darab
Termékadatok IEC:400V /0.2-2.5 mm?2
UL:
Csomagolas Doboz

A létrehozas datuma 11.01.2026 09:12:19 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2494920000

BHF 5.00/02 BK/BK PRT 10/04

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

UEA -\ 9

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 32.4 mm Mélység (coll) 1.2756 inch
Magassag 29 mm Magassag (coll) 1.1417 inch
Szélesség 14.6 mm Szélesség (coll) 0.5748 inch
Nett6 tomeg 501g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Housing
- CH20M sorozat

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Raszter inch-ben (P) 0.197 " Vezeték kimeneti irany 180°
Poélusszam 2 Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Kézfejjel torténé

szerint

megérintéstol védett

Védelmi osztaly

IP20 felszerelt allapotban

Térfogati ellendllas

<5 mQ

Csavarhuzé éle 0,6 x 3,5 Dugaszolasi ciklusok 25

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA 66 GF 30 Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |

Kuaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 600 < CTlI Moisture Level (MSL)

(CT1)

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezd feliilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -25°C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pélusszam 9A
(Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a 1l/2 tulfesziiltség 400V Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V Névleges Iokéfesziiltség a ll/2 4 kV

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV Névleges |6kéfesziiltség a lll/3 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
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Csatlakoztathato vezetékek

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Tébberes, min. HO7V-R 0.2 mm?2 Tobberes, max. HO7V-R 2.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2 muanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm? érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.3 mm?

Hivatkozasi szoveg

A mianyag gallér kiilsé
atmérdéje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P),
Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfelel6en
kell megvalasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)

CSA

Tanusitvany szdma (CSA)

200039-70153051

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tandsitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
Anyagadatok
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 600 < CTI

(CTI)

Altalanos adatok
Szin fekete Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 9011

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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