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RoHS

Vnmum

PicoPak: the robust one

¢ Space-saving in the control cabinet thanks to the slim 6
mm width

¢ Passive isolator, loop-powered at the input and output

* Increased operating temperature range: -40°C ...+70°C

e Zero and Span adjustment possible

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Passziv levalaszto, Kimeneti ramhurokbdl taplalt,
Input : 4-20 mA, Output : 4-20 mA

Rendelési szdm 2501110000

Tipus PICOPAK-CI-CO-LP-P

GTIN (EAN) 4050118514704

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok @
c us
o AW A |ECEX
FOR HAZ.LOC. C1D2 B us
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E141197
Tanusitvany szdma (EAC) E223527
Méretek és tomegek
Mélység 55 mm Mélység (coll) 2.1654 inch
Magassag 79.4 mm Magasség (coll) 3.126 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Netté tdmeg 479
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...55 °C

Péaratartalom izemi hémérsékleten

0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )

Paratartalom

0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )

Meghibasodasi valészinliség

SIL az IEC 61508 szerint

Egyik sem

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1

Bemenet

Szenzor Aramforras Bemenetek darabszama 1

Bemend aram

4.20mA @6..35VDC

Fesziiltségesés, arambemenet

35V

Kimenet

Kimenetek szama

1

Terhel6 impedancia darama

<600 Q, @ max 23mA

Kimend aram

4..20 mA, dramhurok
taplalasu

Hatarfrekvencia (-3 dB)

23,6 kHz

Tapfesziltség (kimenet)

18..32V

Altalanos adatok

Standard

EN 61010-1, EN 61326-1,

UL61010-1:2012, 3rd
Edition

Pontossag

< 0,1 % a mérési
tartomanyra vonatkoztatva

Védelmi osztaly IP20 Tapfesziiltség Kimeneti hurokrél taplalt
Lépés valaszideje <bms Tartésin TS 35
Hémérséklet egylitthatd <200 ppm/K Névleges aramfelvétel 0.5 VA
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Miszaki adatok

Konfiguracio Potenciométer, Zero / Aramfelvétel, max. 0.8 W
Span

Aramfelvétel, tip. 055 W

Szigetelések koordinalasa

Standard EN61010-1,EN61326-1, EMC szabvéanyok EN 61326-1
UL 61010-1:2012, 3rd
Edition

Tulfesziiltség kategéria ] Szennyezés sulyossaga 2

Galvanikus levalasztas 2-utas levalasztd Szigetelési fesziiltség 3.5 kV

Névleges fesziiltség 300V ACrms

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PUSH IN Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2

finomsodratyd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 20

finomsodratd, max. min. (AWG)

Vezeték keresztmetszet, finomsodrata, AWG 14

max. (AWG)

Elem leirasa

A termék leirasa A PicoPak-CI-CO-LP passziv levalaszto analdég aramjeleket valaszt le. Az analég bemeneti aramjelet
linearisan konvertalja és galvanikusan levalasztjak, igy galvanikusan levalasztott kimeneti aramjelet
hoz létre. A tapellatast a bemeneti és a kimeneti méréaramkor biztositja. A méréstartomany

sziikség esetén a homloklapon talalhaté potenciométerekkel (Zero és Span) allithato be.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9,1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Dimensional drawing

Connection diagram
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 12/6 MC NE WS
Rendelési 1609900000

szdm

GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST

Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
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