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Product image

A Klippon® Connect elektromos WPD elosztotombok

a kapcsok szlk helyeken is megkonnyitik az aluminium-
és rézvezet6k biztonsdgos beszerelését. Opcionalisan
energiaforras és felligyeleti csatlakozas is hasznalhato.
A vasarlék a vezetd anyagatdl fiiggetleniil hasznalhatjak
az elektromos WPD eloszt6tomboket. Kdzvetlenil is
csatlakoztathatok, de TS35 DIN-sinre is felszerelheték.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
barna, 95 mm?, 232 A, 1000 V, Csatlakozasok
szama: 4, Szintek szdma: 1

Rendelési szam

2502730000

Tipus WPD 231 2X95/2X95 BN
GTIN (EAN) 4050118516555
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok y

C € ATEX “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 57 mm Mélység (coll) 2.2441 inch
Magassag 93 mm Magassag (coll) 3.6614 inch
Szélesség 47 mm Szélesség (coll) 1.8504 inch
Nettd tdmeg 178 g
Homeérsékletek
Tarolasi h6mérséklet -25°C...565 °C Ambient temperature -50°C...756 °C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -50°C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkiil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) CNEX18ATEX0016U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. fesziiltség (ATEX) 880V Aram (ATEX) 232 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 95 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 880V
Aram (IECEX) 232 A
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin barna
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 4 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Nem Tartdsin TS 35
PE m(kodés Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Telepitési itmutatd Tartésinek / szerel6lapok Robbanasbiztossag szempontjabol Igen

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

Felpattinthato
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 95 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V

Névleges AC fesziiltség 1000V Névleges DC fesziiltség 1000V

Névleges aram 232 A Aram maximum vezetékoknal 232 A

Szabvanyok IEC 60947-7-1, UL 1059, Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.14 mQ
CSA szerint

Névleges Iokéfesziiltség 8 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 7.42 W

X szerint

Rovid idejd hatararam ellenallas 8/20 us 50 kA-rel Tulfesziltség kategéria 1}

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 3/0 Csatlakozasi irany oldalt

AWG, max.

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

95 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 10 mm2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 70 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 95 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 95 mm?2

finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 95 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Altalanos

Pélusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 3/0
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Tartésinek / szerel6lapok Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1, UL 1059, Tartdsin TS 35

CSA

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

You will find additional information in the downloadsection of the onlinecatalogue
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Input (x1)/ Output (x1) Capper Aluminum
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Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Input (x1) / Output (x1) Copper Aluminum
=) (==
o= |07 | | FF
AWG 3/0
AWG 2/0
AWG 1/0
T 200Lb In. oton 200Lb In. 12390,
AWG 4
AWgE
AWG8
max.current at 1x 95 mm? (ace. to UL) 200A 1554
Stripping lengths 26 mm
Alen serew W14 (SW 6 mm)
Auxiliary connection
Copper.
e
=
AigE
AWG 10
WG 12 23l
WG 14 203LbIn.
WG 16
max. curont 1A
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soow Wa (+/-F22)
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Fedél

Altalanos rendelési adatok

Erintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb
biztonsagrdél a szekrényben. Ezek nyujtanak védelmet
az dramutéstdl az aram alatt 1évé részek véletlen

megérintésekor mikodés kozben vagy meghibasodas
esetén.

Tipus WPDPC X31 GY Valtozat

Rendelési 2503370000 Takaréfedél (kapocs), Wemid
szam

GTIN (EAN) 4050118533330

Qty. 20 ST

l:lres

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044
szdm

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

Weidmueller, fehér

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00

A létrehozas datuma 07.03.2026 05:38:23 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2503370000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044

Weidmiiller 3t

WPD 231 2X95/2X95 BN Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtOZéI(Ok www.weidmueller.com

Dugdkulcs készletek

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.

= g
-

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKWSD-S 1,6-10,0 Valtozat
Rendelési 9008850000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4032248266609

Qty. 18T
Tipus SKS 2,0-8,0 MR Valtozat
Rendelési 9008870000 socket wrenches

szdm
GTIN (EAN) 4032248266623
Qty. 18T

Jeldlétarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jel6l6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

s BZT 1 WS 10/5 Véltozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelolétarts
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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