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SAl - logic module These devices allow the combination
of signals by means of an AND or an OR gate. This
function leads to a reduction in the amount of wiring.
The required inputs to the PLC can be reduced by up to 6
inputs. This process therefore saves the amount of wiring
and material in the field.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat M12-es kivezetéssel, M8, 30V, . LED: Igen, LED
iniciator: Igen, Huzalozas tipus: ES/VAGY

Rendelési szdm 2512390000

Tipus SAI-04L-VP12-3A-MO8L-LOG

GTIN (EAN) 4050118527773

Qty. 1 Darab

v
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A létrehozas datuma 04.03.2026 03:55:54 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2512390000

SAI-04L-VP12-3A-MOS8L-LOG

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

cCA

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg

58.08 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

-20-90°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Connection data

Eloszt6 kimenet

M12-es kivezetéssel Meghuzasi nyomaték

M8:0,56-0,6 Nm, M12:

0.8-1,2 Nm
Electrical data
Névleges fesziiltség, min. 15V Névleges fesziiltség, max. 30V
Névleges fesziiltség 24V Névleges aram 500 mA
Max. aramtovabbitasi kapacitas 500 mA Teljes aram 2A
kartyahelyenként
Elektromos szigetelés lehetséges Nem
General technical data
Védelmi osztaly IP67 Logikai funkcié vagy, és
Pélusszam 3 Erintkez4 aljzatok szama 4
Csatlakozasi menet M8 Szennyezés sulyossaga 3
Viselkedés tlizben V-0 LED Igen
LED iniciator Igen LED-szin a m(ikodés jelzéséhez zold
LED szin az I/0 m(ikodéshez sarga
Material data
Haz {6 anyaga PBT Haz szine fekete (RAL 9005-hoz

hasonlé)

Csavaros aljzat

Nikkelezett CuZn Erintkez6 anyaga

Nikkelezett CuZn

Erintkezé feliilet Aranyozott Erintkezé6tart6 anyaga PBT (UL 94 VO)
Technical data cable
Pélusszam 3 A kovetkezé kabeltartokhoz: Nem
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Részletrajz Méretrajz
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15 - 30V (D0) max. 1A per channel/ 2A total 257239 0000
max. 400mA per oufpuf

LED griin

Anschl, MaB L MaBR B0,
8fach 139 7x13=91 132
4fach 87 3x13=39 80

Kapcsolasi rajz Péluskiosztas
M8 | PIN 4 M12

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

— PIN 4
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Altalanos rendelési adatok

A passziv M 12 eloszték minden elképzelhet6 kialakitassal
és konfiguracioval kaphaték. Tovabba, szamos kiilonleges
valtozat, pl. robbanasveszélyes teriileten hasznalhaté SAl
eloszték, vagy az ergonomikus kialakitasu M8, csak a
Weidmiillertél szerezhet6 be. Ezek mogott az innovativ
termékek mogott szamos szabadalmi védelem Aall.

Tipus SAIEND 1/4 M8G 3P Valtozat
Rendelési 2662450000
szam

GTIN (EAN) 4050118677379
Qty. 18T

M8, LED:, LED iniciator: , Huzalozas tipus:

l:lres

Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelol6érendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonldéan a MultiFit csalad jeloléi is atalakitas nélkiil

hasznéalhaték a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznalata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajelolékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kilonboz6 gyartmanyu sorkapcsokhoz
hasznélhaté.

* Hasznélatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténé nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jelol6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus MFF 10/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856780000 MultiFit, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Festo, fehér

GTIN (EAN) 4032248400881

Qty. 600 ST
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