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A kép illusztracio

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(ik, lapos
alatétek és foldel6 gydrak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon BDX (compensating elements),
Kiegyenlité elem, M 25, 10 mm, IP66,
Nemesacél 1.4404 (316 L)

Rendelési szam 2519590000

Tipus KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN) 4050118532081
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Hossz 22 mm Hossz, inch 0.8661 inch
Nett6 tomeg 87g¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -60°C...200 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - kabeltomszelence

Azonositas Ex e IIC Gb, Ex ta llIC Da Tanusitvany szdma - kadbeltomszelence CML 19ATEX3347X
(ATEX)
Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence IECEx CML 19.0105X Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence E340660
(IECEx) (CSA)
Tanusito intézet ATEX, IECEX, UL AEx Class
Div., UL AEx Class Zone
Altalanos informaciék
Fej &tméré 31.00 mm Levegbaramlas 0,251/ 1h
O-gyri Szilikon Védelmi osztaly, GWDR IP66
Meghuzasi nyomaték 5 Nm Szilikon Igen
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 200°C Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -60 °C
Menetemelkedés 1.5 mm Halogén halogénmentes
Szabvanyok IEC 60079-0, IEC Utésallésag 7 J ATEX verzié
60079-7, IEC 60079-31
AF 1. méret 32 mm Védelmi osztaly IP66
Kabelcsavarzat M 25 Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)
Tomités Szilikon Sz(rd Bronz betét (90% réz, 10%
6n)
Kils6 menet M 25 Menet hossza 10 mm
Rogzitéanya nyomatéka, min. 5.00 Nm Megjegyzés: védettségi osztaly - The venting element

should be fitted on

the bottom side of

the enclosure, aligned
vertically with the thread
upwards, and at the lowest
point to permit proper
drainage. - The supplied
assembly instructions
must be read prior to
installation and strictly
adhered to. - The water
flow rate was tested using
a water-filled, empty
enclosure (no pressure or
heat-producing internal
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components). The water
flow rate may vary due to
operational parameters
and environmental

conditions.
Protection class (UL) Type 4 Csatlakozoadapter nyomatéka, max. 5.00 Nm
Csatlakozoadapter nyomatéka, min. 5.00 Nm Robbanas elleni védelem tipusa Fokozott biztonsag Ex e
Rogzitéanya nyomatéka, max. 5.00 Nm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814
ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 14.0 27-18-28-17
ECLASS 15.0 27-18-28-17
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