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A CMA-CTM 7 sorozati mini aramvalté egy induktiv
aramvalto,

amelyet a transzformator elv szerint terveztiink kor
keresztmetszetl primer vezetével.

A CMA-CTM 7 sorozatu aramvalték karbantartas-
mentesek, és

32 A-64 A primer aramok mérése terveztiik.
Ezeket a primer dramokat legfeljebb 1 A-é alakitjak a
szekunder oldalon.

Kis méreteivel tokéletesen illeszkedik a 3 fazisu
megszakitéban valé alkalmazasra

a 17,5 mm fazis tavolsaggal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Primer aram: 32 A, Szekunder aram, max.: 1 A,
Terhelés: 0.2 VA, T(irésosztaly: 1, zart aramvaltd

Rendelési szdm 2525150000

Tipus CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

GTIN (EAN) 4050118536515

Qty. 1 Darab

Gyarté MBS AG

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 19 mm Meélység (coll) 0.748 inch
Magassag 46.5 mm Magassag (coll) 1.8307 inch
Szélesség 27.5 mm Szélesség (coll) 1.0827 inch
Nett6 tomeg 56.32 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Uzemi hémérséklet -5°C..50°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Mérofesziiltség-bemenet
Frekvenciatartoméany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 40 Hz
Dimensions of live conductors
Vezeték tipusa Csak szigetelt vezetd Kor keresztmetszetl vezeték 7.60 mm
Installation location Beltéri hasznélat
Electrical attributes
Trésosztaly 1 Nominal turns ratio 10 kKA/V
Szekunder aram 0..TA Terhelés 0.2 VA
Primer aram 32A
Technical properties
Szigetelés osztaly E Termikus névleges folytonos aram 1,0 x Irated
Itermikus

Névleges frekvencia 50 Hz
Szigetelések koordinalasa
Standard IEC 61869-1: 2007, Tdrésosztaly 1

IEC 61869-2: 2012, IEC

61010-1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Mini aramvalto
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Altalanos rendelési adatok

A CMA-CTM 7 sorozatu mini aramvalté egy induktiv
aramvalto,

amelyet a transzformator elv szerint terveztlink kor
keresztmetszetl primer vezetével.

A CMA-CTM 7 sorozatu aramvaltok karbantartas-
mentesek, és

32 A-64 A primer aramok mérése terveztiik.
Ezeket a primer aramokat legfeljebb 1 A-é alakitjak a
szekunder oldalon.

Kis méreteivel tokéletesen illeszkedik a 3 fazisu
megszakitéban valé alkalmazasra

a 17,5 mm fazis tavolsaggal.

Tipus CMA-CTM-7-SNAP-ON
Rendelési 2525160000

szam

GTIN (EAN) 4050118536522
Qty. 18T

Valtozat
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